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OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08
BLZF 5.08/02/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Type BLZF 5.08/02/180 SN BK BX
Référence 1707690000
Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur

femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 2,
180°, Raccordement à ressort, Sections de
raccordement, raccordement nominal, max.: 3.31
mm², Boîte

GTIN (EAN) 4008190316693
Cdt. 180 pièce(s)
Indices de produit IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm²

UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12
Emballage Boîte
 

 

Ne pas utiliser le produit
dans les nouveaux

développements
 

Connecteurs femelles pour le raccordement du
conducteur en technique de raccordement à ressort,
orientation de sortie à 180º. Les connecteurs femelles
disposent d'espace pour les marquages et peuvent être
codés.
• 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 17 A (IEC) / 15 A (UL)

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1707690000
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Dimensions et poids
 
Poids net 3,44 g    
 

raccordement
 
Sections de raccordement,
raccordement nominal, min. 0,13 mm²

  Sections de raccordement,
raccordement nominal, max. 3,31 mm²

Section de raccordement du conducteur,
AWG, min. AWG 26

  Section de raccordement du conducteur,
AWG, max. AWG 12

rigide, min. H05(07) V-U 0,2 mm²   rigide, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
souple, min. H05(07) V-K 0,2 mm²   souple, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
avec embout selon DIN 46 228/1, min. 0,2 mm²   avec embout selon DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
avec embout isolé DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²   avec embout isolé DIN 46 228/4, max. 1,5 mm²
Calibre selon EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm    
 

caractéristiques nominales selon DIN IEC
 
<Courant nominal, min. Nombre de
pôles (Tu=20°C) 17 A

  Courant nominal, nombre de pôles max.
(Tu=20°C) 12,5 A

Courant nominal, nombre de pôles
(Tu=40°C), min. 14,5 A

  Courant nominal, nombre de pôles
(Tu=40°C), max. 11 A

Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution II/2 400 V

  Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution III/2 320 V

Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution III/3 250 V

  Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution II/2 4 kV

Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution III/2 4 kV

  Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution III/3 4 kV

Tenue aux courants de faible durée 3 x 1s mit 120 A    
 

caractéristiques nominales selon CSA
 
Institut (CSA)   Tension nominale (groupe d'utilisation B)

300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B)

15 A
  Tension nominale (groupe d'utilisation

D) 300 V
Courant nominal (Use group D)

10 A
  Section de raccordement de câble AWG,

min. AWG 26
Section de raccordement de câble AWG,
max. AWG 12

   
 

caractéristiques nominales selon UL 1059
 
Institut (UR)   Tension nominale (groupe d'utilisation B)

300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B)

15 A
  Tension nominale (groupe d'utilisation

D) 300 V
Courant nominal (Use group D)

10 A
  Section de raccordement de câble AWG,

min. AWG 26
Section de raccordement de câble AWG,
max. AWG 12
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caractéristiques des matériaux
 
Matériau isolant PBT   Couleur noir
Tableau des couleurs (similaire) RAL 9011   Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
CTI ≥ 200   Matériau des contacts Cu-Leg
Surface du contact étamé    
 

caractéristiques du système
 
Famille de produits OMNIMATE Signal - série

BL/SL 5.08
  Technique de raccordement de

conducteurs Raccordement à ressort
Orientation de la sortie du conducteur 180°   Pas en mm (P) 5,08 mm
Pas en pouces (P) 0,2 pouces   Nombre de pôles 2
Lame de tournevis 0,6 x 3,5   Norme lame de tournevis DIN 5264-A
Longueur de dénudage 10 mm   L1 en mm 5,08 mm
L1 en pouce

0,2 pouces
  Protection au toucher selon DIN VDE 57

106 protection doigt
 

Classifications
 
ETIM 3.0 EC001284   UNSPSC 30-21-18-10
eClass 5.1 27-26-07-04   eClass 6.2 27-26-07-04
eClass 7.1 27-44-04-02    
 

Remarques
 
Remarque • Autres couleurs sur demande

• Surfaces de contact dorées sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Embouts nus selon DIN 46228/1
• Embouts isolés selon DIN 46228/4
• Sur le schéma, P = pas
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres
composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.

 

Agréments
 
Agréments

   
ROHS Conforme
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SL-SMT 5.00/90LF Box
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.00/02/90LF
1.5SN BK BX

1797230000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Brides à souder,
Raccordement à souder par
refusion, 5.00 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Boîte

4032248238019 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

SL-SMT
5.00/02/90LF
3.2SN BK BX

1840350000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Brides à souder,
Raccordement à souder par
refusion, 5.00 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 3.2
mm, étamé, noir, Boîte

4032248351091 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

SLZF 5.08/270B
  Connecteurs mâles pour le raccordement du conducteur

en technique de raccordement à ressort. Les connecteurs
mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent
être codés.
• 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 23 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLZF
5.08/02/270B
SN OR BX

1706140000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 270°,
Raccordement à ressort,
Sections de raccordement,

4032248113996 100 pièce(s) IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12

Boîte

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1797230000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1840350000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1706140000


Fiche de données
 

OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08
BLZF 5.08/02/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.comPièce opposée (enfichable sous condition)

 

 

Date de création 2 avril 2014 15:33:35 CEST

  Niveau du catalogue 14.01.2014 / Toutes modifications techniques réservées 6

raccordement nominal,
max.: 3.31 mm², Boîte

 

SL-SMarT 5.0x/180 bande
  Connecteur mâle juxtaposable résistant aux hautes

températures. Conditionnement en rouleau, avec picots
de 1,5mm, optimisé pour l'implantation automatique et
adapté à la soudure par refusion. Ils peuvent être codés et
repérés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 16,5 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMART
5.0X/02/180
1.5SN BK RL

1812450000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.00 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Tape

4032248294039 270 pièce(s) IEC: 400 V / 16.5 A
UL: 300 V / 15 A

Tape

 

SLT 5.08B
  Connecteurs mâles avec raccordement vissé en

technique de raccordement TOP pour le raccordement du
conducteur. Les connecteurs mâles disposent d'espace
pur les marquages et peuvent être codés.
• 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 16 A (IEC) / 10 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLT
5.08/02/180B
SN OR BX

1611710000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°,
Raccordement TOP,
Sections de raccordement,
raccordement nominal,
max.: 2.5 mm², Boîte

4008190192594 100 pièce(s) IEC: 400 V / 16 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14

Boîte

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1812450000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1611710000
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SLS 5.08/180F
  Connecteurs mâles avec raccordement vissé en

technique de raccordement à étrier pour le raccordement
du conducteur. Les connecteurs mâles disposent
d'espace pour les marquages et peuvent être codés.
• 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLS
5.08/02/180F
SN OR BX

1846360000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°,
Raccordement à étrier,
Sections de raccordement,
raccordement nominal,
max.: 3.31 mm², Boîte

4032248362066 24 pièce(s) IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12

Boîte

 

SL 5.00/90B
  Connecteurs mâles avec sortie à 90°. La longueur des

picots est optimisée pour la soudure à la vague. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 18 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL
5.00/02/90B
3.2SN OR BX

1580860000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
Queue d'aronde pour blocs
de fixation, Raccordement à
souder, 5.00 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 3.2
mm, étamé, orange, Boîte

4008190054489 100 pièce(s) IEC: 400 V / 18 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1846360000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1580860000
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SL-SMT 5.00/90LF bande
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.00/02/90LF
1.5SN BK RL

1797750000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Brides à souder,
Raccordement à souder par
refusion, 5.00 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Tape

4032248239757 350 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Tape

 

SL-SMT 5.08/180F Box
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/180F
1.5SN BK BX

1837320000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
Bride, Raccordement à
souder par refusion, 5.08
mm, Nombre de pôles: 2,
180°, Longueur du picot à
souder (l): 1.5 mm, étamé,
noir, Boîte

4032248345915 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

SL-SMT
5.08/02/180F
3.2SN BK BX

1837860000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
Bride, Raccordement à
souder par refusion, 5.08
mm, Nombre de pôles: 2,
180°, Longueur du picot à

4032248347674 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1797750000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1837320000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1837860000
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souder (l): 3.2 mm, étamé,
noir, Boîte

 

SL 5.08/135B
  Connecteurs mâles avec sortie à 135°. La longueur

des picots est optimisée pour la soudure à la vague. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 17 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL
5.08/02/135B
3.2SN OR BX

1605530000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
Queue d'aronde pour blocs
de fixation, Raccordement à
souder, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 135°, Longueur
du picot à souder (l): 3.2
mm, étamé, orange, Boîte

4008190104290 100 pièce(s) IEC: 400 V / 17 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

SL-SMT 5.08/90F Box
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/90F
3.2SN BK BX

1837630000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
Bride, Raccordement à
souder par refusion, 5.08
mm, Nombre de pôles: 2,
90°, Longueur du picot à
souder (l): 3.2 mm, étamé,
noir, Boîte

4032248347445 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1605530000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1837630000
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SL-SMarT 5.0x/90 bande
  Connecteur mâle juxtaposable résistant aux hautes

températures. Conditionnement en rouleau, avec picots
de 1,5mm, optimisé pour l'implantation automatique et
adapté à la soudure par refusion. Ils peuvent être codés et
repérés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 16,5 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMART
5.0X/02/90
1.5SN BK RL

1812430000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.00 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Tape

4032248294015 350 pièce(s) IEC: 400 V / 16.5 A
UL: 300 V / 15 A

Tape

 

SL-SMT 5.08/90LF Box
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/90LF
3.2SN BK BX

1780410000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Brides à souder,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 3.2
mm, étamé, noir, Boîte

4032248165735 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

SL-SMT
5.08/02/90LF
1.5SN BK BX

1775232001 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Brides à souder,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur

4032248157211 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1812430000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1780410000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1775232001
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du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Boîte

 

SLS 5.08/180B
  Connecteurs mâles avec raccordement vissé en

technique de raccordement à étrier pour le raccordement
du conducteur. Les connecteurs mâles disposent
d'espace pour les marquages et peuvent être codés.
• 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLS
5.08/02/180B
SN OR BX

1627240000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°,
Raccordement à étrier,
Sections de raccordement,
raccordement nominal,
max.: 3.31 mm², Boîte

4008190199753 100 pièce(s) IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12

Boîte

 

SLZF 5.08/180F
  Connecteurs mâles pour le raccordement du conducteur

en technique de raccordement à ressort. Les connecteurs
mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent
être codés.
• 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 23 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLZF
5.08/02/180F
SN OR BX

1846930000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°,
Raccordement à ressort,
Sections de raccordement,
raccordement nominal,
max.: 3.31 mm², Boîte

4032248363100 100 pièce(s) IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12

Boîte

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1627240000
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SLDV-THR 5.08/180F
  Connecteurs mâles résistants aux hautes températures,

à double étage, disposés latéralement, avec bride ou
bride à souder. Picot à souder de 1,5 mm valable pour
les applications de soudure par refusion. Picots de 3,2
mm adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 15A (IEC) / 10A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLDV-THR
5.08/04/180F
3.2SN BK BX

1828770000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
Bride, Raccordement à
souder par refusion, 5.08
mm, Nombre de pôles: 4,
180°, Longueur du picot à
souder (l): 3.2 mm, étamé,
noir, Boîte

4032248335442 50 pièce(s) IEC: 400 V / 15 A
UL: 300 V / 10 A

Boîte

SLDV-THR
5.08/04/180F
1.5SN BK BX

1828890000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
Bride, Raccordement à
souder par refusion, 5.08
mm, Nombre de pôles: 4,
180°, Longueur du picot à
souder (l): 1.5 mm, étamé,
noir, Boîte

4032248335589 50 pièce(s) IEC: 400 V / 15 A
UL: 300 V / 10 A

Boîte

 

SL-SMT 5.08/180LF Box
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/180LF
3.2SN BK BX

1838440000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Brides à souder,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°, Longueur
du picot à souder (l): 3.2
mm, étamé, noir, Boîte

4032248348503 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1828770000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1828890000
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SL-SMT
5.08/02/180LF
1.5SN BK BX

1776362001 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Brides à souder,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Boîte

4032248159147 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

SLS 5.08/180FI
  Connecteurs mâles avec raccordement vissé en

technique de raccordement à étrier pour le raccordement
du conducteur. Les connecteurs mâles disposent
d'espace pour les marquages et peuvent être codés.
• 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLS
5.08/02/180FI
SN OR BX

1846210000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°,
Raccordement à étrier,
Sections de raccordement,
raccordement nominal,
max.: 3.31 mm², Boîte

4032248362493 100 pièce(s) IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12

Boîte

 

SLDV-THR 5.08/180FLF
  Connecteurs mâles résistants aux hautes températures,

à double étage, disposés latéralement, avec bride ou
bride à souder. Picot à souder de 1,5 mm valable pour
les applications de soudure par refusion. Picots de 3,2
mm adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 15A (IEC) / 10A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLDV-THR
5.08/04/180FLF
3.2SN BK BX

1829010000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
Bride / bride à souder,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 4, 180°, Longueur

4032248335701 50 pièce(s) IEC: 400 V / 15 A
UL: 300 V / 10 A

Boîte

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1776362001
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1846210000
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du picot à souder (l): 3.2
mm, étamé, noir, Boîte

SLDV-THR
5.08/04/180FLF
1.5SN BK BX

1829130000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
Bride / bride à souder,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 4, 180°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Boîte

4032248335824 50 pièce(s) IEC: 400 V / 15 A
UL: 300 V / 10 A

Boîte

 

SL 5.08/90B
  Connecteurs mâles avec sortie à 90°. La longueur des

picots est optimisée pour la soudure à la vague. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 18 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL
5.08/02/90B
3.2SN OR BX

1510360000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
Queue d'aronde pour blocs
de fixation, Raccordement à
souder, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, Longueur du
picot à souder (l): 3.2 mm,
étamé, orange, Boîte

4008190180188 100 pièce(s) IEC: 400 V / 18 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

SL-SMT 5.08/90LF bande
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/90LF
1.5 SN BK RL

1775234001 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Brides à souder,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre

4032248167784 350 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Tape

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1829130000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1510360000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1775234001
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de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Tape

 

SL-SMT 5.08/180LF bande
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/180LF
1.5 SN BK RL

1776364001 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Brides à souder,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Tape

4032248163472 250 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Tape

 

SLZF 5.08/90B
  Connecteurs mâles pour le raccordement du conducteur

en technique de raccordement à ressort. Les connecteurs
mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent
être codés.
• 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 23 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLZF
5.08/02/90B
SN OR BX

1673550000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
5.08 mm, Nombre de pôles:
2, 90°, Raccordement
à ressort, Sections
de raccordement,
raccordement nominal,
max.: 3.31 mm², Boîte

4008190435264 100 pièce(s) IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12

Boîte

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1776364001
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SLZF 5.08/180B
  Connecteurs mâles pour le raccordement du conducteur

en technique de raccordement à ressort. Les connecteurs
mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent
être codés.
• 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 23 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLZF
5.08/02/180B
SN OR BX

1710210000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°,
Raccordement à ressort,
Sections de raccordement,
raccordement nominal,
max.: 3.31 mm², Boîte

4008190319526 100 pièce(s) IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12

Boîte

 

SL 5.08/180B
  Connecteurs mâles avec sortie droite. La longueur des

picots est optimisée pour la soudure à la vague. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 18 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL
5.08/02/180B
3.2SN OR BX

1519560000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
Queue d'aronde pour blocs
de fixation, Raccordement à
souder, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, Longueur du
picot à souder (l): 3.2 mm,
étamé, orange, Boîte

4008190083892 100 pièce(s) IEC: 400 V / 18 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1710210000
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SLZF 5.08/180FI
  Connecteurs mâles pour le raccordement du conducteur

en technique de raccordement à ressort. Les connecteurs
mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent
être codés.
• 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 23 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLZF
5.08/02/180FI
SN OR BX

1846510000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°,
Raccordement à ressort,
Sections de raccordement,
raccordement nominal,
max.: 3.31 mm², Boîte

4032248362813 100 pièce(s) IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12

Boîte

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1846510000
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SL 5.08/180
  Connecteurs mâles avec sortie droite. La longueur des

picots est optimisée pour la soudure à la vague. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 18 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL
5.08/02/180
3.2SN OR BX

1517260000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder,
5.08 mm, Nombre de pôles:
2, 180°, Longueur du picot
à souder (l): 3.2 mm, étamé,
orange, Boîte

4008190034795 100 pièce(s) IEC: 400 V / 18 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

SL-SMT 5.08/180 Box
  Connecteurs mâles ouverts, droits, résistants aux hautes

températures. Conditionnement en boîte ou en rouleau.
En bobine et avec picots de 1,5 mm, optimisés pour
l'implantation automatique. Picots de 3,2 mm adaptés
à la soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs
mâles peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/180
1.5SN BK BX

1775522001 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Boîte

4032248157549 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

SL-SMT
5.08/02/180
3.2SN BK BX

1837980000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°, Longueur

4032248348046 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1517260000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1775522001
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du picot à souder (l): 3.2
mm, étamé, noir, Boîte

 

SLD 5.08/90G
  Connecteur mâle avec enfichage parallèle. La longueur

des picots est optimisée pour la soudure à la vague. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 11 A (IEC) / 10 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLD
5.08/04/90G
3.2SN OR BX

1601790000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Fermé latéralement,
Raccordement à souder,
5.08 mm, Nombre de pôles:
4, 90°, Longueur du picot à
souder (l): 3.2 mm, étamé,
orange, Boîte

4008190055752 50 pièce(s) IEC: 400 V / 11 A
UL: 300 V / 10 A

Boîte

 

SL-SMT 5.08/180 bande
  Connecteurs mâles ouverts, droits, résistants aux hautes

températures. Conditionnement en boîte ou en rouleau.
En bobine et avec picots de 1,5 mm, optimisés pour
l'implantation automatique. Picots de 3,2 mm adaptés
à la soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs
mâles peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/180
1.5 SN BK RL

1821100000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Tape

4032248319749 250 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Tape

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=1601790000
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SLZF 5.08/180
  Connecteurs mâles pour le raccordement du conducteur

en technique de raccordement à ressort. Les connecteurs
mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent
être codés.
• 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 23 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLZF
5.08/02/180
SN OR BX

1709370000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°,
Raccordement à ressort,
Sections de raccordement,
raccordement nominal,
max.: 3.31 mm², Boîte

4008190390150 100 pièce(s) IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12

Boîte

SLZF
5.08/02/180
SN BK BX

1709600000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°,
Raccordement à ressort,
Sections de raccordement,
raccordement nominal,
max.: 3.31 mm², Boîte

4008190318901 100 pièce(s) IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12

Boîte

 

SL 5.00/90
  Connecteurs mâles avec sortie à 90°. La longueur des

picots est optimisée pour la soudure à la vague. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 18 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL
5.00/02/90
4.5SN BK BX

1625990000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder,
5.00 mm, Nombre de pôles:
2, 90°, Longueur du picot à
souder (l): 4.5 mm, étamé,
noir, Boîte

4008190197292 100 pièce(s) IEC: 400 V / 18 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte
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SL
5.00/02/90
3.2SN OR BX

1571130000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder,
5.00 mm, Nombre de pôles:
2, 90°, Longueur du picot à
souder (l): 3.2 mm, étamé,
orange, Boîte

4008190156121 100 pièce(s) IEC: 400 V / 18 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

SL-SMT 5.08/180G Box
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/180G
1.5SN BK BX

1775922001 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Fermé latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Boîte

4032248158911 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

SL-SMT
5.08/02/180G
3.2SN BK BX

1838210000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Fermé latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°, Longueur
du picot à souder (l): 3.2
mm, étamé, noir, Boîte

4032248348275 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte
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SL 5.08/135
  Connecteurs mâles avec sortie à 135°. La longueur

des picots est optimisée pour la soudure à la vague. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 17 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL
5.08/02/135
3.2SN OR BX

1603060000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder,
5.08 mm, Nombre de pôles:
2, 135°, Longueur du picot
à souder (l): 3.2 mm, étamé,
orange, Boîte

4008190095512 100 pièce(s) IEC: 400 V / 17 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

SLDF 5.08
  Connecteurs de passage mâle pour montage face-avant

avec fonction de verrouillage. Le raccordement interne est
un raccordement à languette ou soudé. Les connecteurs
mâles peuvent être repérés et détrompés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 15A (IEC) / 10A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLDF 5.08 L/F
2 SN BK BX

1635740000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
5.08 mm, Nombre de pôles:
2, 180°, Raccordement à
languette, Raccordement à
souder, Boîte

4008190264161 100 pièce(s) IEC: 400 V / 15 A
UL: 300 V / 10 A

Boîte

SLDF 5.08 L/F
2 SN OR BX

1599130000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur mâle,
5.08 mm, Nombre de pôles:
2, 180°, Raccordement à
languette, Raccordement à
souder, Boîte

4008190175931 100 pièce(s) IEC: 400 V / 15 A
UL: 300 V / 10 A

Boîte
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SL-SMT 5.08/90G Box
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/90G
3.2SN BK BX

1780180000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Fermé latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 3.2
mm, étamé, noir, Boîte

4032248165506 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

SL-SMT
5.08/02/90G
1.5SN BK BX

1775002001 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Fermé latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Boîte

4032248156023 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

SL-SMT 5.08/90 boîte
  Connecteurs mâles ouverts, coudés 90°, résistants aux

hautes températures. Conditionnement en boîte ou en
rouleau. En bobine et avec picots de 1,5 mm, optimisés
pour l'implantation automatique. Picots de 3,2 mm
adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Les
connecteurs mâles peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/90
1.5SN BK BX

1774762001 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Boîte

4032248155699 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte
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SL-SMT
5.08/02/90
3.2SN BK BX

1779950000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 3.2
mm, étamé, noir, Boîte

4032248165278 100 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte

 

SL-SMT 5.08/90 bande
  Connecteurs mâles ouverts, coudés 90°, résistants aux

hautes températures. Conditionnement en boîte ou en
rouleau. En bobine et avec picots de 1,5 mm, optimisés
pour l'implantation automatique. Picots de 3,2 mm
adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Les
connecteurs mâles peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/90
1.5 SN BK RL

1821160000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Tape

4032248319800 350 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Tape

 

SL-SMT 5.08/180G bobine
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/180G
1.5 SN BK RL

1820170000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Fermé latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 180°, Longueur

4032248315680 250 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Tape
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du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Tape

 

SLD 5.08/180G
  Connecteur mâle avec enfichage parallèle. La longueur

des picots est optimisée pour la soudure à la vague. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 11 A (IEC) / 10 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SLD
5.08/04/180G
3.2SN OR BX

1602390000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Fermé latéralement,
Raccordement à souder,
5.08 mm, Nombre de pôles:
4, 180°, Longueur du picot
à souder (l): 3.2 mm, étamé,
orange, Boîte

4008190180539 50 pièce(s) IEC: 400 V / 11 A
UL: 300 V / 10 A

Boîte

 

SL 5.08/90
  Connecteurs mâles avec sortie à 90°. La longueur des

picots est optimisée pour la soudure à la vague. Ils
peuvent être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 18 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL
5.08/02/90
3.2SN OR BX

1508060000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Ouvert latéralement,
Raccordement à souder,
5.08 mm, Nombre de pôles:
2, 90°, Longueur du picot à
souder (l): 3.2 mm, étamé,
orange, Boîte

4008190189006 100 pièce(s) IEC: 400 V / 18 A
UL: 300 V / 15 A

Boîte
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SL-SMT 5.08/90G bobine
  Connecteur mâle résistant aux hautes températures

avec conditionnement en boîte ou bobine. En bobine et
avec picots de 1,5 mm, optimisés pour l'implantation
automatique. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à
la vague et par refusion. Les connecteurs mâles peuvent
être repérés et codés.
• 400 V (IEC) / 300 V (UL)
• 19 A (IEC) / 15 A (UL)

Informations générales de commande
Type Référence Version GTIN (EAN) Cdt. Indices de produit Emballage
SL-SMT
5.08/02/90G
1.5 SN BK RL

1821140000 Connecteur pour circuit
imprimé, Connecteur
mâle, Fermé latéralement,
Raccordement à souder par
refusion, 5.08 mm, Nombre
de pôles: 2, 90°, Longueur
du picot à souder (l): 1.5
mm, étamé, noir, Tape

4032248319787 350 pièce(s) IEC: 400 V / 19 A
UL: 300 V / 15 A

Tape
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