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Tubo termorretráctil RS Pro, 
manguito negro de 19mm de 

diám. X 5m de longitud 

Código RS 700-4664             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Muy flexible 

 

• relación de 
contracción 2:1, se 
contrae a la mitad de 
su diámetro original 

 

• Pirorretardante 
(excepto la versión 
transparente) 

 

• Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento de -
55 a 125 °C. 

 

• Excelentes 
propiedades de 
aislamiento eléctrico 

 

• Resistente a 
líquidos y 
disolventes 
comunes 

 

• Excelente 
resistencia a la 
abrasión 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta una gama de tubos termorretráctiles de uso general de alta calidad y fáciles de 
usar fabricados con poliolefina flexible y pirorretardante. Este tubo termorretráctil tiene una 
temperatura de contracción baja de Solo 70 °C (mínimo) y una relación de retracción de 2:1, que 
significa que se contrae a la mitad de su diámetro original  

 

 

 

Tipo de manga Termocontraíble 

Color Negro 

Forro adhesivo No  

Proporción de retracción 2:1  

Material Poliolefina  

Pirorretardante Sí   

Sin halógenos No 

Aplicación 

Aislamiento eléctrico y protección de resistencias y 
condensadores, Protección ambiental contra humedad, 
polvo y sustancias químicas, Protección mecánica de 
cables y piezas pequeñas contra abrasión, Protección 
mecánica contra tirones en juntas de cable y conector 
para evitar daños causados por flexión o flexión, mazos 
y organización de cables, cables, Y tubos, identificación 
codificada por colores de cables, cables y componentes 

      

 

 

Rigidez dieléctrica   19.7KV/mm 

Resistividad de volumen  ≥1014Ohm.cm  

Resistencia de tensión AC2500V/60S 

Tensión  600V    

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Diámetro del manguito 19 mm 

Diámetro de retracción 9.5mm 

Longitud del manguito   5m   

Espesor de pared 0.77mm  

Resistencia a la tracción 10,3 MPa (mín.)  

Elongación ≥200%(min) 

Flexibilidad a baja temperatura Sin grietas, ASTM D2671 (-30˚C/1 h) 

Choque térmico Sin grietas, ASTM D2671 (200˚C/4 horas) 

Cambio longitudinal -10%~10% 

 

Propiedades químicas             

Inflamabilidad  Pirorretardante  

Resistencia a la tracción  ≥10,3 MPa (mín.)    

Rigidez dieléctrica  ≥19.7KV/mm 

Corrosión Excelente resistencia a la abrasión 

 

 

 

Temperaturas de funcionamiento  -55 °C a 125 °C.    

Temperatura de retracción 70°C  

Temperatura de recuperación completa   Por encima de 100 °C.   

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones UL224 Archivo n.o E337635. 

Se cumplen los estándares  UL 

   

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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