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HÆLDNINGSSENSORER

Billeder kan afvige

Bestillingsoplysninger

Type Varenr.

TMM55E-PMH010 1073780

Andre instrumentudførelser og tilbehør  www.sick.com/TMM55

  

Oversigt over tekniske data

Ydelse
Antal akser 2

Måleområde ± 10°

Opløsning 0,01°

Præcision ± 0,15°

Kompenseret krydsfølsomhed (toakset) Typ. ± 0,25°, max. ± 0,5°

Temperaturkoefficient (nulpunkt) Max. ± 0,009°/K

Grænsefrekvens 18 Hz

Samplingfrekvens 1,95 kHz

Initialiseringstid 75 ms

Grænseflader
Elektrisk grænseflade 4…20 mA, sinusformet

Byrdemodstand maks. 930 Ω

Elektriske data
Elektrisk grænseflade 4…20 mA, sinusformet

Tilslutningsmåde Ledning, 5-ledning, med stik, M12, 5-polet, 0,2 m

Driftspændingsområde 11 V DC ... 30 V DC

Strømforbrug 15 … 45 mA

Kortslutningsbeskyttelse ✔

Udgangenes kortslutningssikkerhed ✔

MTTFd: Tid indtil risikofyldt driftsstop 378 År (EN ISO 13849-1) 1)

1) Produktet er et standardprodukt og ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Beregning på basis af elementernes nominelle belastning, en gen-
nemsnitlig omgivelsestemperatur på 40 °C og en anvendelseshyppighed på 8.760 timer/år. Alle elektroniske afbrydelser anses som risikofyldte afbrydelser. For yderli-
gere oplysninger henvises til dokument nr. 8015532.

Mekaniske data
Dimensioner 65 mm x 35 mm x 20 mm

Densitet 55 g (med kabel)

Materiale, hus Plast (ABS)

Materiale, kabel PUR

Omgivelsesdata
Elektromagnetisk kompatibilitet EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309
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Kapslingsklasse IP65/IP67 (iht. IEC 60529)

Arbejdsområdetemperatur –40 °C ... +80 °C

Lagertemperaturområde –40 °C ... +85 °C

Slagstyrke 100 g, 6 ms (iht. EN 60068-2-27)

Vibrationsstyrke 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (i henhold til EN 60068-2-6)

Klassifikationer

ECl@ss 5.0 27270790

ECl@ss 5.1.4 27270790

ECl@ss 6.0 27270790

ECl@ss 6.2 27270790

ECl@ss 7.0 27270790

ECl@ss 8.0 27270790

ECl@ss 8.1 27270790

ECl@ss 9.0 27270790

ETIM 5.0 EC001852

ETIM 6.0 EC001852

UNSPSC 16.0901 41111613

Måltegning (Dimensioner i mm)
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PIN-konfiguration
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PIN
M12 stik, 5-polet

Ledernes farve
(kabeltilslutning)
Kabeltilslutning

Signal Funktion

1 Brun VDC Forsyningsspænding

2 Hvid Y-OUT

3 Blå GND 0V (GND)

4 Sort X-OUT

5 Grøn/gul Signal- GND

Signaludgange

0

0,00

5,00

10,00

15,00

–5–10 5 10

Inclination (°)

Current (mA)

20,00

Anbefalet tilbehør
Andre instrumentudførelser og tilbehør  www.sick.com/TMM55

Kort beskrivelse Type Varenr.

Stikforbindelser og ledninger

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, lige
Ledning: uskærmet

DOS-1205-G 6009719

Hoved A: Stik, M12, 5-polet, lige
Ledning: uskærmet
Til feltbusteknik

STE-1205-G 6022083

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, vinklet, A-kodet
Hoved B: løs kabelende
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, Power, PUR, halogenfri, skærmet, 1,5 m

DOL-1205-
W1M5ACSCO

6049455
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Kort beskrivelse Type Varenr.

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, lige, A-kodet
Hoved B: løs kabelende
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, skærmet, 1,5 m

YF2A25-015UB6XLEAX 2095833

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, lige, A-kodet
Hoved B: løs kabelende
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, skærmet, 3 m

YF2A25-030UB6XLEAX 2095834

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, vinklet, A-kodet
Hoved B: løs kabelende
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, skærmet, 3 m

YG2A25-030UB6XLEAX 2095791

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, vinklet, A-kodet
Hoved B: løs kabelende
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, skærmet, 5 m

YG2A25-050UB6XLEAX 2095792

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, vinklet, A-kodet
Hoved B: løs kabelende
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, skærmet, 10 m

YG2A25-100UB6XLEAX 2095793
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

OverblIK Over SICK
SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applika-
tioner. en enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv 
styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader. 

vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente 
sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med 
henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til 
en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK lifeTime Services supporterer under hele 
maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet. 

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

TæT på i hElE vErdEN:
Kontaktpersoner og afdelinger - www.sick.com


