Ethernet-Steckverbinder Eﬂg

MERKMALE
RS PRO, RJ11-Stecker
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Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Ethernet-Steckverbinder

Produktbeschreibung

Der RS PRO RJ11-Stecker wird Ublicherweise verwendet, um asymmetrische ADSL-Modems (Digital
Subscriber Line) mit Biro- oder Heimtelefonbuchsen zu verbinden. Dieser Stecker ist vielseitig
einsetzbar und verfugt Uber sechs Drahtkontakte auf der Innenseite und nicht Uber die beiden

Standardkontakte. Dies bedeutet,

dass es auch verwendet werden kann, um eine einzelne

Telefonleitung mit einem Unternehmenstelefonsystem mit mehreren internen Leitungen zu verbinden.

Die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze, bekannt fur ihre au3ergewdhnliche Widerstandsfahigkeit,
und sind vergoldet, um Rost und Korrosion zu schiitzen. Das Produkt ist Teil der RS PRO-Serie und
wurde streng auf Qualitdt geprift. Dieser Stecker erfillt die Sicherheitsstandards ANSI/ESD
S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007, sodass er vor Schaden durch elektrostatische Entladung

geschiitzt ist.

Allgemeine Spezifikationen

Ethernet-Steckverbindertyp
Geschlecht

Anzahl der Pole
Steckverbindertyp
Ausrichtung
Kontaktwerkstoff
Kontaktbeschichtung
Gehause

Farbe

Datenrate

Anwendungen

Elektrische Spezifikationen

RJ11-Steckverbinder

Stecker

6P6C

Modularer Stecker

Gerade

Phosphorbronze

Gold

Hochwertiges Polycarbonat gemafl UL94V-0
Transparent

Bis zu 24 Mbit/s.

Drahtlose AP im Freien, LED- und Display-

Beleuchtung im Freien, Marine,
Maschinenautomatisierung, Militar

Kontaktwiderstand Max. 20 mO
Isolatorwiderstand Min. 500 MO
Nennstrom 1,5A
Nennspannung 30VAC / 42VAC
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Ethernet-Steckverbinder l‘E]I

Mechanische Spezifikationen

Montageart Kabelmontage

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-konform, ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN
61340-5-1:2007
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Ethernet-Steckverbinder E@E

Body material Polycarbonate UL94V-0
Contact Gold plated phosphor bronze
Current 1.5A max

Voltage J0Vac/42Vdc

Insulation resistance | 500MC min

Contact resistance 20m{ max

Compatibility

Plug Recommended cable
331-6336 | 666-1109
331-6342 | 666-1109

331-6364 | 666-1103

331-6370 | 666-1103
331-6386 | 625-6782, 666-1115
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