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RS Pro 12V 直 Coil 非闭锁继电

器单刀双掷、 10A 开关电流印刷

电路板安装、单极  
RS 号： 476-583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 超小型、标准印刷电

路板布局 
 

• 2kV 介电强度（ Coil 
and contacts 之间） 
 

• UL94 、 v-0 易燃性等

级 
 

• f 类绝缘 
 

• 耐清洗 
 
 

• CTi 250 & de 
0631/0700 也是如此 

 

特点 
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创新带来了新的解决方案、让我们所有人的生活更加舒适。无论电气开关设备是闭锁型还是非闭锁型

继电器、从汽车发动机、工业机械到更明显的家用应用、它都是您的理想选择。它们都代表了应用功

能的不同方法、使您的电子世界栩栩如生。 

 

 

 

联系人配置 单刀双掷 
极数 1  

应用     汽车发动机、家用应用、工业机械、医疗设备、电信设

备   
  

 

 

Coil 360mW 

线圈 Coil 也 12V 直流 

线圈 Coil - - - - -  0.9VDC  

Coil 400 Ω  

切换电流 10A             

Coil to contact 2kV 交流 

Terminal 通孔 
 

联系数据  
最大切换电压（ ac ）  277V 交流 

最大切换电压（直流） 30V 直流 

最大切换功率（ ac ） 2.77 千伏安 

最大切换功率（ dc ） 300W 
 

产品说明 

一般规格 

电气规格 
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安装类型 印刷电路板安装 

深度 15.2mm 

长度 19mm  

高度  15.5mm  
 

 

 

合规性 / 认证 符合 RoHS 标准                       
符合标准 iec 60335-1 、 ul E134517 、 ul 40014057 

        

 

机械规格 

认证 
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