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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aromatic Free Acrylic Coating Gel

De acuerdo con el Reglamento (CE) n ° 1907/2006, Anexo I, en su version modificada. Reglamento (UE) n °
2015/830 de 28 de Mayo de 2015.

|SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. identificador del producto

Nombre del producto Aromatic Free Acrylic Coating Gel
Nuamero del producto AFAG, EAFAG30SL, ZE

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Proteccion del aparato. Sélo para investigacion.

Usos desaconsejados Son desaconsejados usos no especificos.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@hkw.co.uk

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias IN CASE OF EMERGENCY CALL: +44 1865 407333 (24hr, Provided by Carechem 24)

|SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificaciéon (CE 1272/2008)

Peligros fisicos Flam. Lig. 3 - H226
Riesgos para la salud Skin Sens. 1 - H317 STOT SE 3 - H336
Peligros ambientales No Clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia Atencioén

Indicaciones de peligro H226 Liquidos y vapores inflamables.
H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
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Consejos preventivos

Contiene

Medidas de precaucién
suplementarias

2.3. Oftros peligros

Revision: 1

Aromatic Free Acrylic Coating Gel

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicion. No fumar.

P261 Evitar respirar los vapores/ el aerosol.

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIiA/médico si la persona se encuentra mal.
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar espuma, dioxido de carbono, polvo seco o niebla
de agua para la extincion.

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente.

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.

Acetato de n-butilo, Amide Wax

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P241 Utilitzar material eléctrico antideflagrante.

P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.

P243 Tomar medidas de precaucion contra las descargas electrostaticas.

P264 Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulacion.

P271 Utilizar inicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla
en una posicion que le facilite la respiracion.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P405 Guarde bajo llave.

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

|SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas

Acetato de n-butilo
Numero CAS: 123-86-4

30-60%

Numero CE: 204-658-1 Numero de Registro REACH: 01-
2119485493-29-XXXX

Clasificacion
Flam. Lig. 3 - H226
STOT SE 3 - H336

Etanol

Numero CAS: 64-17-5

1-5%

Numero CE: 200-578-6 Numero de Registro REACH: 01-
2119457610-43-XXXX

Clasificacion
Flam. Lig. 2 - H225
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Amide Wax
Numero CAS: —

1-5%

Clasificaciéon
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 4 - H413

El texto completo para todas las indicaciones de peligro se muestra en la Seccion 16.

|SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Informacién general

Inhalacion

Ingestion

Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Proteccion de los primeros
auxilios

Obtenga atencién médica inmediatamente. Mostrar esta ficha de seguridad al personal
médico.

Quitar a la persona afectada de la fuente de contaminacion. Lleve a la persona afectada al
aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posicidén confortable para respirar.
Mantener abiertas las vias respiratorias. Aflojar las ropas apretadas tales como collares,
corbatas o cinturén. Cuando la respiracion es dificil, el personal adecuadamente entrenado
puede administrar oxigeno. Colocar a la persona inconsciente a su lado en posicion de
recuperacion y asegurar que puede tener lugar la respiracion.

Enjuagar la boca con agua. Dar de beber unos pequefos vasos de agua o leche. Deténgase
si la persona afectada se siente mal ya que los vomitos pueden ser peligrosos. No induzca el
vémito a menos que sea bajo la direccion de personal médico. En caso de vomito, la cabeza
debe mantenerse baja para que el vomito no entre en los pulmones. No dar nada por la boca
a una persona inconsciente. Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y
€n reposo en una posicion confortable para respirar. Colocar a la persona inconsciente a su
lado en posicion de recuperacion y asegurar que puede tener lugar la respiracion. Mantener
abiertas las vias respiratorias. Aflojar las ropas apretadas tales como collares, corbatas o
cinturon.

Es importante eliminar la sustancia de la piel inmediatamente. En el caso de cualquier
sintoma de sensibilizacion en desarrollo, evitar la exposicion adicional. Eliminar la
contaminacion con agua y jabén o agente limpiador cutaneo reconocido. Busque atencién
médica si los sintomas son severos o persisten después del lavado.

Enjuague inmediatamente con abundante agua. Retire las lentes de contacto y separe bien
los parpados. Continuar el enjuagado durante al menos 10 minutos.

Personal de primeros auxilios deben llevar equipo de proteccién apropiado durante cualquier
rescate. Si se sospecha que los contaminantes volatiles siguen presentes alrededor de la
persona afectada, el personal de primeros auxilios deberan usar un respirador adecuado o un
aparato de respiracion autbnomo. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de sacar a
la persona afectada, o use guantes. Puede ser peligroso para el personal de primeros
auxilios al realizar la respiracion boca a boca.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Informacién general

Inhalacién

Vea la seccion 11 para obtener informacién adicional sobre los riesgos para la salud. La
gravedad de los sintomas descritos variara dependiendo de la concentracion y la duracion de
la exposicion.

Una sola exposicion puede causar los siguientes efectos adversos: Dolor de cabeza.
Nauseas, vomitos. Depresion del sistema nervioso central. Somnolencia, mareos,
desorientacion, vértigo. Efecto narcético.
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Aromatic Free Acrylic Coating Gel

Ingestion Posibilidad de sensibilizacion o reacciones alérgicas en personas sensibles. Sintomas
gastrointestinales, incluyendo malestar estomacal. Los vapores de los contenidos del
estomago pueden ser inhalados, dando como resultado en los mismos sintomas que la
inhalacion.

Contacto con la piel Puede causar sensibilizacion de la piel o reacciones alérgicas en personas sensibles. El
contacto prolongado puede causar sequedad de la piel.

Contacto con los ojos Puede causar irritacion temporal de los ojos.

4.3. Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratamiento sintomatico. Posibilidad de sensibilizacidén o reacciones alérgicas en personas
sensibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién

Medios de extincion El producto es inflamable. Extinguir con espuma resistente al alcohol, didxido de carbono,
adecuados polvo seco o neblina de agua. Seleccione el medio de extincion adecuado para el incendio
circundante.

Medios de extincion No utilizar chorros de agua a presion como extintor, puede extender el incendio.
inadecuados

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o de la mezcla

Riesgos especificos Los contenedores pueden explotar violentamente o explotar cuando se calientan, debido al
crecimiento excesivo de la presion. Liquido y vapores inflamables. Los vapores pueden ser
encendidos por una chispa, una superficie caliente o una brasa. Los vapores pueden formar
mezclas explosivas con el aire. Agua de extincion de escorrentia en las alcantarillas pueden
crear incendio o peligro de explosion.

Productos de combustiéon La descomposicion térmica o combustion de los productos pueden incluir las siguientes
peligrosos sustancias: Gases o vapores nocivos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas protectoras durante Evitar respirar gases del incendio o vapores. Evacuar el area. Mantenerse a contra el viento

la lucha contra el fuego para evitar la inhalaciéon de gases, vapores, gases y humos. Ventile los espacios cerrados
antes de entrar en ellos. Enfrie los recipientes expuestos al calor con agua pulverizada y
retirarlos de la zona del incendio si puede hacerse sin riesgos. Enfrie con agua los recipientes
expuestos al fuego hasta mucho tiempo después de que el fuego se haya extinguido. Si una
fuga o derrame no se ha incendiado, use agua para dispersar los vapores y protega a los
hombres deteniendo el escape. Controlar el exceso de agua conteniendolo y manteniendolo
fuera de las alcantarillas y cursos de agua. Si ocurre una contaminacion del agua, notificar a
las autoridades apropiadas.

Equipo de proteccién especial Utilizar un aparato de respiracion autdénomo de presién positiva (SCBA) y ropa protectora

para los bomberos adecuada. Ropa del bombero adecuada a la Norma Europea EN469 (incluidos cascos,
guantes y botas de proteccion) proporcionara un nivel basico de proteccién en caso de
incidente quimico.

|SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
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No se dara curso sin formacion apropiada o que suponga un riesgo personal. Mantener al
personal innecesario y sin proteccion lejos del derrame. Usar ropa de proteccion como se
describe en la Seccion 8 de esta ficha de datos de seguridad. Siga las precauciones de
manejo seguro descrito en esta hoja de datos de seguridad. Lavar minuciosamente después
de un derrame. Asegurese de procedimientos y entranemiento para la descontaminacion y la
eliminacion de emergencia estan en su lugar. No toque ni tropiece con el material derramado.
Evacuar el area. Suministrar una ventilacion adecuada. No fumar, chispas, llamas u otras
fuentes de ignicion cerca del derrame. Quitarse inmediatamente cualquier ropa que ha sido
contaminada. Evitar la inhalacion de vapores y nieblas/aerosoles. Use proteccién respiratoria
adecuada si la ventilacién es insuficiente. Evitese el contacto con los ojos y la piel.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones ambientales

Grandes derrames: Informe a las autoridades pertinentes en caso de contaminacién
medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Métodos de limpieza

Usar ropa de proteccion como se describe en la Seccidn 8 de esta ficha de datos de
seguridad. Limpiar los derrames de inmediato y eliminar los residuos de forma segura.
Eliminar todas las fuentes de ignicion si no hay peligro de hacerlo. No fumar, chispas, llamas
u otras fuentes de ignicion cerca del derrame. Evite que el material entre en espacios
reducidos, debido al riesgo de explosion. Acérquese al derrame a contra el viento. Pequefios
derrames: Si el producto es soluble en agua, diluir el derrame con agua y fregar.
Alternativamente, o si no es soluble en agua, absorber el derrame con un material inerte seco
y colocar en un contenedor de eliminacién de residuos apropiado. Grandes derrames: Si la
fuga no se puede detener, evacuar la zona. Descargar el material derramado en una planta
de tratamiento de efluentes, o proceda como se indica a continuacion. Contener y absorber
los derrames con arena, tierra u otro material no combustible. Colocar los residuos en la
etiqueta, recipientes herméticos. Limpie los objetos contaminados y las areas expuestas,
teniendo en cuenta las normas ambientales. El absorbente contaminado puede presentar el
mismo riesgo que el producto derramado. Lavar el area contaminada con abundante agua.
Lavar minuciosamente después de un derrame. Eliminar los residuos a un vertedero
autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad de eliminacién de residuos locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Para la proteccion personal, ver Seccién 8. Vea la seccién 11 para obtener informacion

adicional sobre los riesgos para la salud. Vea la Seccién 12 para obtener informacion
adicional sobre los riesgos ecoldgicos. Para la eliminacién de residuos, ver Seccién 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones de uso

Leer y seguir las recomendaciones del fabricante. Usar ropa de proteccién como se describe
en la Seccion 8 de esta ficha de datos de seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas
y piensos. Maneje todos los paquetes y envases cuidadosamente para minimizar los
derrames. Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Evitar la formacion de
nieblas. El producto es inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama
abierta o superficies calientes. No fumar. Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor
explosivas o inflamables. Los vapores pueden acumularse en el suelo y en las zonas bajas.
Utilizar un material eléctrico, de ventilacion o de iluminacionvantideflagrante. Utilizar
Unicamente herramientas que no produzcan chispas. Evitese la acumulacion de cargas
electroestaticas. No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las
instrucciones de seguridad. No maneje paquetes rotos sin equipo de proteccion. No reutilizar
contenedores vacios.
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Lavarse inmediatamente la piel que ha sido contaminada. Quitar las prendas contaminadas.
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber y fumar durante
su utilizacién. Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer, fumar y usar el
bafio. Cambiar la ropa de trabajo todos los dias antes de salir de lugar de trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones de
almacenamiento

Clase de almacenamiento

7.3. Usos especificos finales

Uso especifico final(es)

Almacenar lejos de materiales incompatibles (ver seccién 10). Aimacenar de acuerdo con las
normas locales. Eliminar todas las fuentes de ignicion. Evitese la acumulacion de cargas
electroestaticas. Contenedor de tierra y equipos de transferencia para eliminar las chispas de
electricidad estatica. Mantener alejado de materiales oxidantes, calor o llamas. Consérvese
unicamente en el recipiente de origen. Consérvese el recipiente bien cerrado, en lugar fresco
y en lugar bien ventilado. Mantener los recipientes en posicion vertical. Proteja los recipientes
de dafos. Instalaciones de almacenamiento Bund para prevenir la contaminacion del suelo y
agua en caso de derrame. El area de almacenamiento debe ser a prueba de fugas, sin juntas
y no absorbente.

Almacenaje de liquidos inflamables.

Los usos identificados para este producto estan detallados en la Seccion 1.2.

|SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control

Limites de exposicion laboral

Acetato de n-butilo

Limite de exposicion a largo plazo (8-horas TWA): LEP 150 ppm 724 mg/m?
Limite de exposicién a corto plazo (15-minutos): VLA-EC: LEP 200 ppm 965 mg/m?

Etanol

Limite de exposicién a corto plazo (15-minutos): VLA-EC: LEP 1000 ppm 1910 mg/m?
LEP = Valor limite de exposicion profesional.

8.2 Controles de la exposicién

Equipo especial de proteccién

@
=

Controles técnicos apropiados Suministrar una ventilacion adecuada. Personal, ambiente de trabajo o monitorizacién

Proteccion de los ojos/la cara

bioldgica puede ser necesaria para determinar la efectividad de la ventilacion o de otras
medidas de control y/o la necesidad de usar equipo de proteccion respiratoria. Utilizar
proceso cercado, ventilacion local u otros controles de ingenieria como el principal medio
para reducir al minimo la exposicion del trabajador. Equipo de proteccion personal sélo debe
ser utilizado si la exposicion del trabajador no puede ser controlado adecuadamente por las
medidas de control técnico. Medidas de control garantizan ser inspeccionados y mantenidos
regularmente. Asegurese que operarios estén entrenados para minimizar la exposicion. Los
controles de ingenieria también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo de las
concentraciones de menor limite de explosion. Utilizar un material de ventilacion
antideflagrante.

Gafas que cumpla con las normas aprobadas debe ser usadas cuando una evaluacion del
riesgo indica que el contacto visual es posible. Equipo de proteccion personal para la
proteccion de ojos y cara debe cumplir con la Norma Europea EN166. A menos que la
evaluacion indique que se requiere un mayor grado de proteccion, se debe usar la siguiente
proteccion: Gafas de seguridad bien ajustadas.
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Revision: 1
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Guantes impermeables resistentes a los quimicos que cumplen con las normas aprobadas
deben ser usados si una evaluacién del riesgo indica que es posible contacto con la piel. El
tipo mas adecuado se debe elegir en colaboracién con el proveedor/fabricante de guantes,
que pueden proporcionar informacién sobre el tiempo de penetracion del material de los
guantes. Para proteger las manos de los productos quimicos, los guantes deben cumplir con
estandar europeo EN374. Teniendo en cuenta los datos especificados por el fabricante de
guantes, comprobar durante el uso que los guantes estan conservando sus propiedades
protectoras y cambiarlos tan pronto como se detecte un deterioro. Se recomiendan cambios
frecuentes.

El calzado adecuado y ropa de proteccion adicional que cumpla con las normas aprobadas
deben ser usados si una evaluacion del riesgo indica que es posible contaminacion de la piel

Suministrar una estacién lavaojos y ducha de seguridad. Las prendas de trabajo
contaminadas no podras secarse en el lugar de trabajo. Lavar las prendas contaminadas
antes de volver a usarlas. Limpie el equipo y el area de trabajo todos los dias. Deben ser
implementadas buenos procedimientos de higiene personal. Lavarse al terminar cada turno
de trabajo y antes de comer, fumar y usar el bafio. No comer, ni beber, ni fumar durante su
utilizacién. Deben llevarse a cabo examenes médicos industriales preventivos. Advertir al
personal de las propiedades peligrosas de los productos de limpieza.

Debe ser usada protecciodn respiratoria que cumpla con las normas aprobadas cuando una
evaluacion del riesgo indique que es posible la inhalacion de contaminantes. Asegurese de
que todo el equipo de proteccion respiratoria es adecuado para el uso previsto y tiene
marcado 'CE'. Comprobar que el respirador se ajuste bien y cambiar el filiro con regularidad.
Cartuchos de filtro de gas y la combinacion debe cumplir con la norma europea EN14387.
Caretas faciales completas con cartuchos reemplazables deben cumplir con la Norma
Europea EN136. Media mascara y respiradores de cuarto de mascara con cartuchos de filtros
reemplazables deben cumplir con la Norma Europea EN140.

Controles de la exposicion del Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso.

medio ambiente

|SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Apariencia
Color

Olor

Umbral del olor
pH

Punto de fusién

Punto de ebullicién inicial y
rango

Punto de inflamacién
Indice de evaporacion
Factor de evaporacion
Inflamabilidad (sélido, gas)

Limites superior/inferior de
inflamabilidad o explosién

Gel.

Claro (o palido).
Solventes organicos.
No disponible.

No disponible.

No disponible.

No disponible.

28.5°C Tazo cerrada.
No disponible.
No disponible.
No disponible.

No disponible.
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Otros inflamabilidad No disponible.
Presién de vapor No disponible.
Densidad de vapor No disponible.
Densidad relativa No disponible.
Densidad aparente No disponible.
Solubilidad(es) No disponible.
Coeficiente de reparto No disponible.

Temperatura de autoignicién  No disponible.

Temperatura de No disponible.

descomposicion

Viscosidad 6000 mPa s @ 20°C/68°F

Propiedades de explosion No esta considerado como explosivo.

Propiedades oxidantes No cumple con los criterios para ser clasificadas como oxidantes.

9.2. Otros datos

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad Ver los demas apartados de esta seccion para obtener mas detalles.

10.2. Estabilidad quimica

Estabilidad Estable a temperatura ambiente normal y cuando es usado como se recomienda. Estable
bajo condiciones de almacenaje prescritas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones Los siguientes materiales pueden reaccionar fuertemente con el producto: Agentes oxidantes.
peligrosas

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignicion. Los contenedores pueden explotar

evitarse violentamente o explotar cuando se calientan, debido al crecimiento excesivo de la presion.
Deben prevenirse la electricidad estatica y la formacion de chispas. No presurizar, cortar,
soldar, perforar, triturar o exponer los envases al calor o fuentes de ignicion.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales que deben evitarse Materiales oxidantes. Acidos - oxidantes.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

Productos de descomposicién No se descompone si se almacena y maneja como se recomienda. La descomposicién
peligrosos térmica o combustién de los productos pueden incluir las siguientes sustancias: Gases o
vapores nocivos.

|SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicoldgicos

Toxicidad aguda - oral

Resumen A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad aguda - dérmica
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Resumen

Toxicidad aguda - inhalacién

Resumen

Corrosion/irritacion dérmica

Resumen

Daiio/irritacién ocular grave

Resumen

Sensibilizacién respiratoria

Resumen

Sensibilizacién dérmica

Resumen

Revision: 1
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A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células germinales

Resumen

Carcinogenicidad
Resumen

IARC carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccion

Resumen

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Ninguno de los componentes estan listados o son exentos.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados érganos - exposicion Unica

Resumen

Organos diana

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Sistema nervioso central

Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposiciones repetidas

Resumen

Peligro de aspiracion

Resumen

Informacién general

Inhalacién

Ingestion

Contacto con la piel

Contacto con los ojos
Ruta de exposicion

Organos diana

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

La gravedad de los sintomas descritos variara dependiendo de la concentracion y la duracion
de la exposicion.

Una sola exposicion puede causar los siguientes efectos adversos: Dolor de cabeza.
Nauseas, vomitos. Depresion del sistema nervioso central. Somnolencia, mareos,
desorientacion, vértigo. Efecto narcético.

Posibilidad de sensibilizacion o reacciones alérgicas en personas sensibles. Sintomas
gastrointestinales, incluyendo malestar estomacal. Los vapores de los contenidos del
estémago pueden ser inhalados, dando como resultado en los mismos sintomas que la
inhalacion.

Puede causar sensibilizacion de la piel o reacciones alérgicas en personas sensibles. El
contacto prolongado puede causar sequedad de la piel.

Puede causar irritacion temporal de los ojos.
Ingesta Inhalacion Piel y/o contacto con los ojos

Sistema nervioso central
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Aromatic Free Acrylic Coating Gel

Consideraciones médicas Trastornos de la piel y alergias.

SECCION 12: Informacién Ecolégica

Ecotoxicidad No se considera peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, los grandes derrames o
frecuentes puedan tener efectos nocivos sobre el medio ambiente.

12.1. Toxicidad
Toxicidad acuética aguda

Resumen A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad acuatica cronica

Resumen A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad No se conoce la degradabilidad del producto.

12.3.Potencial de bioacumulacién

Potencial de bioacumulacion  No hay datos sobre la bioacumulacién.
Coeficiente de reparto No disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad Sin datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoracién PBT y mPmB

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos Ninguno conocido.

|SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Informacién general La generacion de residuos debe minimizarse o evitarse siempre que sea posible. Reutilizar o
reciclar los productos donde sea posible. Eliminense los residuos del producto y sus
recipientes con todas las precauciones posibles. La eliminacion de este producto, sus
soluciones de proceso, los residuos y subproductos deben cumplir en todo momento con los
requisitos de proteccion del medio ambiente y eliminacion de desechos y todos los requisitos
de las autoridades locales. Al manipular los residuos, se deben considerar las medidas de
seguridad vigentes para el manejo del producto. Se debe tener cuidado cuando se manipulen
recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados a fondo. Los envases vacios
o los revestimentos pueden retener residuos del producto y por lo tanto son potencialmente
peligrosos.

Métodos de eliminacién No tirar los residuos por el desaglie. Deseche los productos excedentes y los que no pueden
ser reciclados a través de un contratista autorizado para la eliminacién. Desechos, residuos,
envases vacios, ropa de trabajo desechada y materiales de limpieza contaminados deben
recogerse en contenedores designados, etiquetados con su contenido. Incineracioén o el
enterramiento solo debe considerarse cuando el reciclaje no sea factible. Vapor de producto
residual puede crear una atmosfera altamente inflamable o explosiva dentro del recipiente.
Los recipientes deben ser vaciados completamente antes de su eliminacion por el riesgo de
una explosion. No corte ni suelde los recipientes usados salvo que se hayan limpiado a fondo
por dentro.

SECCION 14: Informacién relativa al transporte

General Para la cantidad de envasado limitada/informacién de carga limitada, consulte la
documentacion modal correspondiente utilizando los datos que aparecen en esta seccion.
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Aromatic Free Acrylic Coating Gel

14.1. Nimero ONU

N ° ONU (ADR/RID) 1263
N ° ONU (IMDG) 1263
N ° ONU (ICAO) 1263
N ° ONU (ADN) 1263

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Nombre apropiado para el PAINT
transporte (ADR/RID)

Nombre apropiado para el PAINT
transporte (IMDG)

Nombre apropiado para el PAINT
transporte (ICAO)

Nombre apropiado para el PAINT
transporte (ADN)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase ADR/RID 3
Cédigo de clasificacién F1
ADR/RID

Etiqueta ADR/RID 3
Clase IMDG 3
Clase/division ICAO 3
Clase ADN 3
Etiquetas de Transporte

14.4. Grupo de embalaje
Grupo empaquetado ADR/RID Il

Grupo empaquetado IMDG Il
Grupo empaquetado ICAO Il
Grupo empaquetado ADN Il

14.5. Peligros para el medio ambiente

Sustancia contamiante peligrosa/contaminante marino
No.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte siempre en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el
producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

SmE F-E, S-E

Categoria de transporte ADR 3
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Cddigo de accion de
emergencia

Namero de Identificacion de
Riesgos (ADR/RID)

Cédigo de restriccion del tunel

Revision: 1

Aromatic Free Acrylic Coating Gel

3Y
30

(DIE)

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC

Transporte a granel con
arreglo al anexo Il del
Convenio Marpol 73/78 y del
Cadigo IBC

No aplicable.

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la

mezcla

Legislacion de la UE

Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre
de 20086, relativo al Registro, Evaluacion, Autorizacion y Restriccion de sustancias quimicas
(REACH) (modificada).

Reglamento (UE) n © 2015/830 de 28 de Mayo de 2015.

Reglamento (CE) n © 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre
de 2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica

Ninguna evaluacion de la seguridad quimica has sido llevada a cabo.

Existencias
UE (EINECS/ELINCS)

Ninguno de los componentes estan listados o son exentos.

|SECCION 16: Otra informacién

Abreviaturas y acrénimos
utilizados en la ficha de datos
de seguridad

Abreviaciones y acrénimos de
la clasificacién

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por
carretera.

ADN: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias
navegables interiores.

RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril.
IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo.

ICAO: Instrucciones técnicas para la seguridad del transporte aéreo de mercancias
peligrosas.

IMDG: Cadigo maritimo internacional para el transporte de mercancias peligrosas.

CAS: Chemical Abstracts Service.

ETA: Estimacion de Toxicidad Aguda.

LC50: Concentracion letal para el 50 % de una poblacion de pruebas.

LD50: Dosis letal para el 50% de la poblacién de pruebas (Dosis Letal Mediana).

ECso: La concentracion efectiva de un producto quimico cuyo efecto corresponda al 50% de
la respuesta maxima.

PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y toxica.

mPmB: Muy persistente y muy bioacumulable.

Flam. Lig. = Liquido inflamable
Skin Sens. = Sensibilizacién cutanea
STOT SE = Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicion unica)
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Procedimientos de
clasificacién de acuerdo con
el Reglamento (CE)
1272/2008

Consejos para la formacion

Emitido por
Fecha de revision
Revisién

Numero SDS

Indicaciones de peligro en su
totalidad

Revision: 1

Aromatic Free Acrylic Coating Gel

STOT SE 3 - H336: Skin Sens. 1 - H317: : Método de calculo. Flam. Liq. 3 - H226: : El juicio
de expertos.

Leer y seguir las recomendaciones del fabricante. Solo el personal entrenado debe usar este
material.

Emily Kirk
08/06/2020
1

3301

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H413 Puede ser nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Esta informacion se refiere Unicamente al material especifico mencionado y puede no ser valida para dicho material, usado
en combinacion con cualquier otro material o en cualquier proceso. Esta informacioén es, para su conocimiento y
entendimiento de la empresa, exacta y fiable a partir de la fecha indicada. Sin embargo, ninguna garantia o representacion
se hace a la exactitud, fiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas
informaciones para su propio uso particular.
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