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Produktdatenblatt
Technische Daten

60992
Erdschlussschutz GFP, 4P, 40A, 240-480V,
30mA SIE

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie GFP
Baureihe Multi 9
Produktname Multi 9 GFP
Produkt oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung des Geräts GFP
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Links
Nennstrom [In] 40 A 40 °C
Netzwerkanschluss AC
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger. Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Type AC-SIE
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom 10 kA
Anwendungskategorie AC-23A

Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 240 V AC 60 Hz

480Y/277 V AC 60 Hz
230/400 V AC 50 Hz
240/415 V AC 50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
[Uimp]

6 kV

Betätigungsart Kippschalter
Lokale Signalisierung Fehlermeldeanzeige
Verbindungsabstand 18 mm  :  Zwischen Phasen
9-mm-Raster 8
Höhe 81 mm
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Breite 72 mm
Tiefe 75 mm
Produktgewicht 450 g
Farbe Grau
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Sperrvorrichtung Verriegelbar
Beschreibung der
Verriegelungsoptionen

Verriegelung in Aus-Stellung

Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen 2.5...35 mm² flexibel
Tunnelklemmen 2.5...35 mm² fest

Anzugsmoment 3,5 Nm
Kompatibilitätscode GFP

Montage
Normen UL 1053

IEC 61008
Schutzart (IP) IPxx B entspricht IEC 60529

IP20 entspricht IEC 60529
IP40 entspricht IEC 60529

Tropenfest 2
Relative Feuchtigkeit 95 % ( 55 °C )
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...70 °C

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform  - seit  0844  -  Schneider-Electric-Konformitätserklärung

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar

Produktökobilanz

Entsorgungshinweise Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=827672&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=827672&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=2469506156

