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Cable para entornos hostiles 

RS Pro de 1,5 mm² CSA, 
carrete 25m   

Código RS: 776-1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Cobre estañado 

•  Aislamiento de 
caucho de silicona 

• Varios tamaños de 
cable 

• Malla de vidrio y 
acrílico 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta una gama de cables para entornos hostiles. Adecuado en situaciones en las que 
el área es de alta temperatura o líquidos y aceites residuales son propensos a derrames. Gracias a 
las mallas acrílicas y de fibra de vidrio, estos cables son una excelente elección para aplicaciones 
más exigentes. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad. 

 

 

 

Material aislante Caucho de silicona 

Resistente a. Llama 

Filamentos de núcleo 30/0.25mm 

Comportamiento del fuego 
Pirorretardante, libre de halógenos y bajo nivel de 
humo (LSZH) 

Material del conductor Cobre templado 

Número de filamentos 30 

Aplicaciones Obras, motores de coche, aviones, gasolineras 

 

 

 

Tensión nominal 300V a 500V 

Corriente nominal 16A 

Resistencia de aislamiento Min. > 200 G Ω x cm. 

Resistencia a la radiación Hasta 20 x 106 CJ / kg. (Hasta 20 mrad) 

Marcado de cables Conforme a DIN VDE 0293 

Tensión de prueba 2000 VCA 50 Hz 

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones eléctricas 
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Área de sección transversal 1.5mm^2 

Longitud 25m 

Diámetro exterior 2.9mm 

Tipo de protección Malla de vidrio 

Tamaño de los filamentos 0.25mm 

Dirección de la posición Traslado izquierdo 

Longitud de la pieza 12 – 18 D, nominal 14 D. 

Trenzado 30/0.25mm 

 

 

 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-60°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

200°C 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

De -60 °C a 200 °C. 

Temperatura Peak +250 o C durante poco tiempo 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones CSA, certificado de conformidad RoHS                   

Se cumplen los estándares VDE 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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