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RS ILM201L Pro 光度计、 ±3 

（白炽灯） % 
RS 号： 124-0938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 改正余弦角。 
 

• 数据保持功能 
 

• 电池电量不足指示 
 

• 手动调零 
 

• 过载指示 
 

• 手动量程 
 

 

 

特点 
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RS Pro /fc 光度计 ilm, ilm, 201l 是一款超值的仪器，提供接近 CIE G//fc 光频谱效率的频谱响应，测量

单位为 lux 或英尺烛光，以及硅光电二极管和滤波器。 
 
 

 

 

 

型号 ILM201L 
传感器类型 光电二极管 
显示类型 31/2 位 lcd 显示屏  
特点 改正余弦角。 
应用 街道照明 / 博物馆 / 监视器中的照明 
校准可用性 校准为标准白炽灯 2856 ºK 

 

 

 

测量范围 200Lux 至 200000Lux / 20Ftc 至 20000 公平贸易委员会 
最低光照水平 200Lux 
最大光照水平 200000Lux 
精确度 ±3%  
测量速率 每秒 2.5 次 

 

 

 

电源 电池  
随附电池 是的  
电池类型 9V neda 1604 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品描述属性  

光测量 

一般规格 

电气规格 
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尺寸 55mm x 38mm x 130mm 

宽度 38mm 

深度 55mm 

高度 130mm 

重量 250g 

外壳材料 塑料 

光传感器电缆长度 150cm 

光传感器尺寸 25mm x 44mm x 80mm 
 

 

 

合规性 / 认证 en 61340-5-1 ： 2007 
声明 rohs 合规性证书 

 

 

 

机械规格 

认证 
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