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Références Références  
avec joint aval Modèle EN779 ISO16890 Dimensions LxHxP 

(mm)
Débit/dP nominal  

(m³/h/Pa)
Surface  

(m²)
Masse unitaire 

(kg)

1025.00.05 1025.10.04 M-Pleat G M5 Coarse 85% 610x 610x 48 2400/  35 3,1 0,9

1025.00.03 1025.10.02 M-Pleat G M5 Coarse 85% 592x 592x 48 2200/  35 2,9 0,8

1025.60.01 1025.70.01 M-Pleat G M5 Coarse 85% 592x 592x 96 2200/  30 3,9 1,5

1025.00.04 1025.10.03 M-Pleat G M5 Coarse 85% 305x 610x 48 1200/  35 1,6 0,5

1025.60.03 1025.70.03 M-Pleat G M5 Coarse 85% 610x 610x 96 2400/  30 4,1 1,6

1025.60.02 1025.70.02 M-Pleat G M5 Coarse 85% 305x 610x 96 1200/  30 2,1 0,9

1025.40.01* M-Pleat G M5 Coarse 85% 495x 495x 48 1550/  35 2 0,7

1025.40.00* M-Pleat G M5 Coarse 85% 395x 495x 48 1300/  35 1,7 0,6

1025.40.03* M-Pleat G M5 Coarse 85% 495x 620x 48 1900/  35 2,4 0,8

1025.40.02* M-Pleat G M5 Coarse 85% 395x 620x 48 1550/  35 2 0,7

1025.00.02 1025.10.01 M-Pleat G M5 Coarse 85% 287x 592x 48 1100/  35 1,5 0,5

1025.60.00 1025.70.00 M-Pleat G M5 Coarse 85% 287x 592x 96 1100/  30 2 0,9

* Référence Rooftop

M-Pleat G
Avantages

• Préfiltre M5 (norme EN779 :2012) 
et ISO grossier 85% (ISO 16890)

• Grande surface filtrante
• Faible perte de charge
• Grande capacité de colmatage

• Média robuste et résistant à 
l’humidité

• Taille ULTRA compacte
• Meilleure QAI

Applications : Remplacement des filtres gravimétriques, Centrales de 
Traitement d’Air, Process industriels et modules individuels (réduction 
énergétique des centrales et amélioration de la QAI) 
Cadre : ABS 
Média : Fibre synthétique 
Separateur : Hot-melt 
Dimensions : Dimensions frontales selon EN 15805 
Débit maximum : 1,3 x débit nominal 
Max Temperature (°C) : 70ºC 
Humidité relative max : 100% 
Système de montage : “Cadres universels Camfil” assemblables 
Options : Joint, poignée

EFFICIENCY GUARANTEE 

T E S T E D

ISO16890
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