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PHCENIX
CONTACT

Steckerteil, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (111/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermal3: 7,62 mm,

Abbildung zeigt eine 5-polige
Variante des Artikels

Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughiilse, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

Artikeleigenschaften

™ Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz

Geringe Erwarmung durch héchste Kontaktkraft

[
™ Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
[

Integrierte Stahliberfeder fiir zuséatzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 50 STK

VSR
04640

GTIN 4017918046408

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 33,920 g

Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 34,330 g

Zolltarifnummer 85366990

Herkunftsland

Deutschland

Verkaufsschllssel

E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

MalRe
Breite 60,94 mm
Rastermal} 7,62 mm
Mal a 53,34 mm
Allgemein
Artikelfamilie PC 4/..-ST
Kontaktart Buchse (female)
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Leiterplattensteckverbinder - PC 4/ 8-

Technische Daten

Allgemein

ST-7,62 - 1804962

PHCENIX
CONTACT

Polzahl

8

Anschlussart

Schraubanschluss mit Zughiilse

Isolierstoffgruppe

BemessungsstolRspannung (I11/3) 6 kV
BemessungsstolRspannung (I11/2) 6 kV
Bemessungsstofispannung (11/2) 6 kV
Bemessungsspannung (111/3) 400V 400 V
Bemessungsspannung (111/2) 630V
Bemessungsspannung (11/2) 1000 V
Anschluss gemafl Norm EN-VDE
Nennstrom Iy 20 A
Nennquerschnitt 4 mm?
Belastungsstrom maximal 20 A
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Lehrdorn A4
Abisolierlange 7 mm
Schraubengewinde M3
Anzugsdrehmoment min 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max 0,6 Nm
Anschlussdaten
Leiterquerschnitt starr min 0,2 mm?
Leiterquerschnitt starr max 4 mm?
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,2 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 4 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,25 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 4 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 0,25 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max: 4 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 24
Leiterquerschnitt AWG max 10
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min 0,2 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max 2,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min 0,2 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max 1,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse min | 0,25 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse max

1,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhiilse
min

0,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse
max

2,5 mm?
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Leiterplattensteckverbinder - PC 4/ 8-ST-7,62 - 1804962

Technische Daten

Anschlussdaten

AWG nach UL/CUL min 30

AWG nach UL/CUL max 10

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemafl Norm EN-VDE
CSA

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgeméaRe Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter dem Reiter "Downloads"
Zeichnungen
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Umgebungstemperatur [°C]

Derating-Kurve fiir: PC 4/..-ST-7,62 mit PC 4/..-G-7,62

Approbationen

Approbationen

e
Umgebungstemperatur [°C]

Derating-Kurve fir: PC 4/..-ST-7,62 mit PCV 4/..-G-7,62

Mafzeichnung

2
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Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / BV / RS / EAC / cULus Recognized
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Approbationen

Ex Approbationen

chH(ENIX

Approbationsdetails

http://www.csagroup.org/services/testing-

CSA <SP and-certification/certified-product-listing/ 13631
B C
mmzAWG/kcmil 28-10 28-10
Nennstrom IN 20 A 20A
Nennspannung UN 300V 300V
UL Recognized N http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
B C D
mmAWG/kcmil 30-10 30-10 30-10
Nennstrom IN 20 A 20 A 5A
Nennspannung UN 300V 300V 600 V
cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
C
B C D
mmzAWG/kcmil 30-10 30-10 30-10
Nennstrom IN 20A 20A 5A
Nennspannung UN 300V 300V 600 V

http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/

BY m@ approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials 35433/A0 BV
RS http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php 10.04059.250
EAC B.01742
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Approbationen

cULus Recognized “
(H us

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
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