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Carrello in plastica RS Pro, 
100kg 625 x 420mm, carico 

Codice RS: 760-4195    

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Realizzato in
plastica ABS

• Perfetto per il
trasporto di più
contenitori senza
causare
sollecitazioni
eccessive

• Maniglia rimovibile
quando non in uso

• Manico regolabile in
acciaio con finitura
zincata

• Capacità di carico
100kg
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Carrello a mano con carrello per il trasporto di contenitori Euro RS Pro. Per l'uso con 
contenitori 725-9167, 725-9161, 725-9170, 725-9158 e 725-9151.
Dimensione base carrello con ruote senza piastra per maniglia aggiunta
Dimensioni esterne: 609 x 411 x 168 mm
Dimensioni interne: 600 x 400 x 20 mm

 

Tipo Dolly 
Numero di livelli 1 
Tipo di ruota Ruota 
Caratteristiche delle ruote Girevole 
Materiale del telaio Plastica 
Materiale ruota Nylon 
Freni No 
Applicazioni Magazzini, uffici, Centri di distribuzione, Retail 

 

Capacità di carico 100kg 
Diametro ruota 100mm 

 Dimensioni ripiano esterno 
Dimensione piattaforma 625mm x 420mm 
Lunghezza piattaforma 625mm 
Larghezza piattaforma 420mm 
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