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Fiche produit

Caractéristiques

Statut commercial: Commercialisé

Complémentaires

Principales

Gamme de produits

Zelio Relay

Fonction produit

Relais statique

Nom abrégé de I'appa-
reil

SSM

Nombre de canaux

1

Nombre de phases ré-
seau

Monophasé

Support de montage

Rail DIN symétrique

[In] courant nominal

6 A

Tension de sortie 1a60VDC
Tension circuit de commande 4..32V CC
Description des contacts 1"F"

Couple de serrage

0.5...0.8 N.m pour entrée
0.5...0.8 N.m pour sortie

Mode de raccordement

Bornes avis: 1x0,3a 1 x 1,5 mm? (AWG 22 a AWG 16) pour entrée
Bornes avis: 1x 0,3 a1 x2,5mm? (AWG 22 a AWG 14) pour sortie

Déséquilibre de capacité <= 10 pF pour entrée/sortie

Résistance d'isolement 1000 MQa 500 V DC

Signalisation locale LED vert pour état d'entrée

Tension de commutation minimale

4V DC turn-on

Tension de coupure maximale

Limites du courant d'entrée

1V DC turn-off
8..11 mA

Type de sortie statique

Sortie Mosfet
Commutation CC

Courant de charge

Tension absolue maximale

0,0025...6 A
60V

Courant de pointe

<=60 A pour 10 ms

Tension de déchet

<= 0.6 V en marche

Résistance

Courant de fuite

0.1 Ohm en marche

<= 0.1 mA arrét

Temps de réponse

0,6 ms marche

0,3 ms arrét
Catégorie de surtension 1]
Largeur 11 mm
Hauteur 90.3 mm
Profondeur 83,7 mm
Poids 0.05kg

Présentation du produit

Produit complet
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Scla'-;neider

Electric

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Environnement

Tenue a la flamme Se conformer a UL 94
Tenue diélectrique 4 kV DC pour entrée/sortie
4 kV DC pour input or output to case
Degré de pollution 2
Normes IEC 61000
IEC 62314
IEC 60950-1
Certifications du produit CSA
REACH
UL
Marquage CE
Degré de protection IP 1P20
Température de fonctionnement -30...80 °C
Température ambiante pour le stockage -30...100 °C

Durabilité de I'offre
Statut environnemental Produit Green Premium

ROHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme - depuis 1328 - Déclaration de conformité Schneider Electric i)

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil
Profil environnemental du produit Disponible i

Instructions de fin de vie du produit Disponible &7

Garantie contractuelle

Période 18 mois

2 Sclénelder

Electric


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267287260&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267287260&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=153729044
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=158167415
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Dimensions Drawings
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Performance Curves

Derating Curves
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Load Current (Amperes)

Ambient Temperature (°C)

Multiple units, no minimum spacing between components

Installed single unit, distance to adjacent components more than 11 mm
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