Behalter

MERKMALE

Ungiftig

Nehmen Sie Teiler
auf, um den Inhalt
weiter zu
organisieren

Ergonomisches und
Durable Design

Bestandig gegen die
meisten
Chemikalien,
einschlieRlich Ol
und Sauren

Hubgriff an groReren
Behaltern

Eingegossener
Kartenhalter

Aufbewahrungsbehalter RS
PRO PP, 130 mm x 179 mm,
Rot

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Hochwertige Kunststoff-Aufbewahrungsbehélter aus dem RS PRO Sortiment aus robustem
Polypropylen fiir einfache und effektive Organisation von Kleinteilen und Aufbewahrung am
Arbeitsplatz und im Haushalt. Diese Aufbewahrungsbehalter konnen aufeinander gestapelt werden
als platzsparende Lésung fir Ihren Lagerbedarf und fir einfache Handhabung.

390-3299 st ein roter 103 x 100 x 50 mm-Stapelbehélter und ein Stapelbehalter 390-3328 Ist ein
blauer 103 x 100 x 50 mm Stapelbehalter und ein Behélter fur das Verschachteln

390-3356 Ist ein roter Stapel- und Stapelbehalter mit 172 x 109 x 80 mm

390-3384 Ist ein blauer 172 x 109 x 80 mm Stapelbehéalter und ein Behalter zum Ausstellen
390-3407 Ist ein roter 250 x 179 x 130 mm Stapelbehalter und ein Behalter flr das Ausstellen von
Ausstapelbehaltern

390-3435 Ist ein blauer 250 x 179 x 130 mm-Stapelbehélter

390-3457 Ist ein roter Stapel- und Stapelbehalter mit 349 x 239 x 130 mm

390-3491 Ist ein blauer Stapel- und Stapelbehalter mit 349 x 239 x 130 mm

390-3558 st ein blauer Stapel- und Stapelbehalter mit 349 x 239 x 180 mm

390-3514 Ist ein roter Stapel- und Stapelbehélter mit 349 x 239 x 180 mm

390-3570 Ist ein roter 470 x 385,5 x 180 mm-Stapelbehélter und ein Stapelbehalter

390-3609 Ist ein blauer 470 x 385,5 x 180 mm-Stapelbehalter

390-3659 Ist ein blauer Stapel- und Stapelbehélter 510 x 335 x 245 mm

390-3621 Ist ein roter Stapel- und Stapelbehélter 510 x 335 x 245 mm

Allgemeine
Werkstoff PP
Farbe Rot
GroRRe GrolRe 3
Anwendung Zuhause, Biro, Lager, Labor, Krankenhaus, Garage
Volumen 3,87 Liter
Maximale Behalterstapelhéhe 4mm
Maximale Stapelbelastbarkeit 25kg
Gewicht 20kg
Aulenabmessungen
Abmessungen 250 mm x 179 mm x 130 mm
Tiefe 250 mm (gesamt)
Breite 179 mm (gesamt)
Hbhe 130 mm (gesamt)
Grundlange 205 mm (gesamt)
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903299/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903328/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903356/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903384/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903407/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903435/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903457/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903491/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903558/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903514/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903570/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903609/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903659/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3903621/
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Innenabmessungen

Abmessungen 134 mm x 116 mm x 128 mm

Tiefe 134mm

Breite 116mm

Hbhe 128mm

Grundlange 195mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Grol3er Betriebstemperaturbereich

-15 °C bis +50 °C.
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All Dimensionsinmm | SIZE1 | SIZE2 | SIZE3 | SIZEA | SIZES | SIZEG | SIZE7
(A) Overall Length 103 | 172 | 250 | 349 | 349 | 3855 | 510
(B) Overall Width 100 | 109 | 179 | 239 | 239 | 470 | 335
(C) Overall Height 50 80 130 | 130 | 180 | 180 | 246
(D) Overall Base Length | 83 135 | 205 | 313 | 303 | 316 | 410
(A) Internal Length 95 160 | 234 | 332 | 332 | 326 | 449
(B) Internal Width 76 74 116 | 154 | 154 | 362 | 214
(C) Internal Height 47 77 128 | 128 | 174 | 173 | 244
(D) Internal Base Length | 80 135 | 195 | 300 | 205 | 275 | 370
Volume (Litres) 037 | 090 | 387 | 7.49 | 974 | 2101 | 27.11
Maximum Container
Stack Height 7 5 4 4 4 5 4
(See Details Opposite)
Maximum Stack Load
8 8 25 40 60 80 75
Capacity (Kgs)
200- | 400- | 400- | 400-
Dividers (Front to Back . ; .
viders (Front to Back) 9073 | 9095 | 8373 | 9089
. . a00- | 400- | 400- 200-
Dividers {Left to Right) - - 8339 | 8367 | 8351 - 8345
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