
AC/DC-Adapter 

Seite 3 Von 31

3 
RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen 

   
 

       
 

RS PRO, 5-W-Stecknetzteil 5 V 
dc, 1 A, Wirkungsgrad Stufe 

VI, 1 Ausgangsnetzteil, Typ G 

RS Best.-Nr. 123-6687             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Universeller AC-
Eingang  

• UK-Top 

• Kleine und 
kompakte Bauweise 

• USB-A-Ausgang 

• Überspannung, 
Überstrom und 
Übertemperatur. 
Schutz 

• ERP Stufe VI 

MERKMALE 
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RS PRO RS PRO von der bewährten Marke ist ein hochwertiges und kostengünstiges 5-W-Netzteil. 
Dieses Netzteil wurde nach Industriestandards hergestellt und ist eine fantastische Lösung für eine 
Reihe von elektrischen Geräten. Als Teil unserer RS PRO Netzteiliges sind Sie für eine zuverlässige 
und robuste Stromversorgungslösung gesorgt.  

 

 

 

Typ Stromversorgung 

Steckertyp Typ G 

Ausgangssteckverbinder USB Typ A 

Eingangssteckverbinder UK-Netzstecker 

Anzahl der Ausgänge 1 

Energieeffizienzklasse VI 

Anwendungen 

Dieser Adapter hat eine Reihe von 
Anwendungsbereichen wie: Drahtlose Kommunikation, 
Peripheriegeräte, Netzwerke, 
Telekommunikationsgeräte 

 

 

 

Ausgangsspannung 5 V dc 

Eingangsspannung 
100 V ac, 110 V ac, 115 V ac, 120 V ac, 127 V ac, 220 
V ac, 230 V ac, 240 V ac 

Ausgangsstrom 1 A 

Nennleistung 5W 

Lastregelung ±5% 

MTBF > 50000Stunden 

 

     

Produktbeschreibung ATTRIBUTE 1 

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Breite 49,5mm 

Länge 47,3mm 

Tiefe 27,5mm 

 

 

 

Maximale Temperatur 40 °C. 

Mindesttemperatur 0 °C 

 

 

 

Normen erfüllt CE, EMI, EN 55022 

Konformität/Zertifizierung CE, RoHS 

      

 

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


