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RS Pro shackle 、镀锌钢、 

1t          
RS 号： 674-049             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 镀锌锁梁、带组钉 
 

• 引脚直径 15.9 mm 
 

• 这款链锁梁非常适合

不同的天气条件 
 

• 特别适用于固定中等

至重型负载或工厂 

 

特点 
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钩环的可用性也称为 gyve 、已达到数百年。扣环作为简单但坚固的结构而建立、提供了用链条连接 
Anchor 的最经济高效的方法。主要用途是提升重物和设备  

 

 

 

锁梁类型 d 形锁梁 
引脚类型 螺钉销 
安全工作负载  1t 
材料 镀锌钢  
表面     镀锌    

应用 钢丝绳吊索、中重起重负载、大型船舶上的工业起重机

索具、通常用于个人安全装备、包括攀爬和登山吊带 
 

     

 

锁梁直径 1/2in 

钳口宽度 7/8in 

引脚直径 5/8in 
 

 

 

批准在以下位置使用 -40°c 至 204°c   
 

 

 

符合标准  BS D_ENCODING_bs en 13889-2003 和联邦技术指标 
rr-c － 271D ，第   类                 

 

  

商品描述属性  

机械规格 

认证 

一般规格 

操作环境规格 
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