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MONTURE

Prvotante Auer embouti. Plvotement sur deux couronnes |

| de billes. Fixation a trou central. Protection zinguée !
brillante.
Les roulettes a trou central de diametre 12 mm peuvent | ‘
étre équipées de bagues de réduction a 10 mm (code |
12.1000) ou 8 mm (code 12.0800). |

ROUE

PLASTEX Bandage plem en caoutchouc thermoplaanue
gris non tachant adhérisé sur le corps de roue en ‘
polypropylene copolymere. Alésage lisse. Axe rivé sans |
pare-fils (diametres 32, 42 et 50) ou boulonné avec pare- j
fils (diametres 75 et 100 mm). |
POLYCHOC : Monobloc en polypropyléene noir. Alesag,e i

lisse. Axe rivé. !

BLOCAGE

Frein arriere 5|mple action : blocage de la roue. Pedale en
polypropyléne copolymere noir.

APPLICATIONS

Appareils légers pour collectivités. Présentoirs publicitaires.
Mobilier léger.
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