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Roulement à billes à gorge 
profonde 20 mm, 32 mm, 

diamètre d'entrée   

RS code commande : 619-0323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 

 Offre une fiabilité 

 

 Réduit le risque de 
pénétration de 
poussière et de 
saleté dans la bille 
Mécanisme de 
roulement 

 

 Conserver le 
lubrifiant dans le 
roulement 

 

 Les joints le 
maintiennent en 
fonctionnement plus 
lisse, pendant plus 
longtemps 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux 
plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

Une gamme de roulements à billes à gorge profonde et simple rangée de RS PRO, offrant une 
grande polyvalence et de hautes performances générales. Les roulements à billes étanches de RS 
PRO sont équipés de deux joints en caoutchouc synthétique pour empêcher la saleté et autres 
particules d'entrer dans le roulement. Ces roulements à billes sont destinés principalement aux 
applications dans lesquelles la bague interne tourne. 

 

 

 

Type à roulement à billes Gorge profonde 

Type d'extrémité Etanche 

Nombre de rangées 1 
Charge statique nominale 1.5kN 

Matériau Acier 

Type de course Uni 

Type d'alésage Parallèle 

Application 
Industrie agroalimentaire, pharmaceutique, médical, 
moteurs et pompes, industrie médicale, impression 

 

        

 

Diamètre intérieur 20mm 

Diamètre extérieur 32mm 

Largeur de course 7mm 

Charge nominale dynamique 2.7kN 

Charge statique 2.223kN 

Masse 0.0190kg 

         

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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