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技術的なお問い合わせは、E メールで th@hozan.co.jp までお送りください。

卓上サイズの導電性カラーマット
フタル酸系 4 物質を含む RoHS 規制 10 物質に対応

フタル酸系 4 物質を含む RoHS 規制 10 物質に対応
壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能

F-310 ESD卓上マット

RoHS

導電性カラーマット

新製品

静電気対策エリアの区画割りに
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材質
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幅
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長さ
m

※導電性カラーマットと併用時に限る。

9,309円（8,620）
F-751 導電性テープ（イエロー）
導電性カラーマットのカラー層と同じ材料を使用した、
黄色の導電性テープ。
作業台の導電性カラーマットや導電床などの区画割り、
各種表示用のラインテープとしてお使いいただけます。

842円（780）
導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。
機能が一目で分かる印刷付き。
EPA（ESD 保護区域）の入り口に設置することで静電気対策の
意識付けに効果的です。
半分にカットし、2 枚にして使用することもできます。

導電性カラーマットの目地処理専用テープ

導電性カラーマット敷設時の
目地処理に

対策が困難な曲所、狭所への
静電気対策に

既設のマットの上に重ねて使用
することで汚れの防止になります。

カッターやはさみで好きな
形に加工できます。

はさみやカッターで半分に
カットしても使えます。

固定用テープが付属します。 別売の F-24と合わせて使用すると、
触れることで瞬時に静電気を除去します。
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※導電性カラーマットと併用時に限る。

9,309円（8,620）
F-750 導電性テープ（グリーン）
導電性カラーマットのグリーン層に粘着材を合わせ、テープ状に
しました。
導電性カラーマット敷設時の目地、段差処理にお使いいただけます。

作業スペースの区画割に

RoHSRoHSRoHS
ESD対策品

RoHSRoHSRoHS
ESD対策品

■ F-310-S は固定用テープ付属
■ アース線は付属しておりません。別途 F-24をお求めください。

F-310-S
F-310-M
F-310-L

品  番 重量
g

180（W）×135（L）
330（W）×220（L）
450（W）×330（L）

ESD管理値
Ω

外形寸法
mm

厚さ
mm

Rｐ≦1×108
60
230
460

1.5

2

価  格

842円（780）

1,760円（1,630）
1,220円（1,130）7

ホック径
mmφ

F-310-L

F-310-M

F-310-S

■ 固定用テープ付属
■ アース線は付属しておりません。別途 F-24をお求めください。

重量
g

180（W）×135（L）

ESD管理値
Ω

外形寸法
mm

厚さ
mm

Rｐ≦1×108 601.57

ホック径
mmφ

ESD対策品

既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れが防止できます。
ハサミやカッターで自分好みの形状にカット可能。
グラウンドと接続することで一時的な静電気対策スペースを確保
できます。
作業スペース、対象物にあわせて選べる 3 サイズ。

F-315 静電気除去パッド 新製品
ESD対策品

RoHS

RoHS

■関連製品

680円（630）
F-24 アース線

■コード実効長：1.6m
■ホック径：7mmφ
■ワニグチクリップ、
 絶縁カバー付
■1MΩの抵抗入 P.96


