Magnetische Turverriegelungen R

MERKMALE

Gewindebohrungen Zugangskontrollturmagnet
e von RS Pro, 1000 N Haltekraft
V_elrjsnioner; h_ag;:n 24 V dc

einen 2-poligen
Steckverbinder

12- und 24-V-dc-

Versionen sind
geman IP20
ausgelegt

240-V ac-Versionen
haben einen Din
43650-
Steckverbinder

240-V ac-Versionen
sind gemafR IP54
ausgelegt

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Magnetische Turverriegelungen R

Produktbeschreibung

Unsere hochwertige RS Pro Serie wurde flr den Einsatz mit Maschinenmechanismen oder als
TlUrmagnete entwickelt und prasentiert dieses kleine und dennoch leistungsfahige Magnetschloss.
Diese elektro-permanenten Magnete sind in der Lage, mit schneller Bedienung ferngesteuert zu
verriegeln oder zu entriegeln, und werden aktiviert, um sie zu halten und stromlos zu lassen.
Optimale Leistung bei Verwendung mit RS-Ankerplatten (separat erhaltlich): Siehe Best.-Nr. 739-
3211 usw.

Verfligbare Optionen:

739-3239 - 65 mm Durchmesser 240-V-Elektrohaltemagnet
739-3233 - 65 mm Durchmesser 24-V-Elektrohaltemagnet
739-3242 - 65 mm Durchmesser 12-V-Elektrohaltemagnet
739-3245 - 50 mm Durchmesser 240-V-Elektrohaltemagnet
739-3267 - 50 mm Durchmesser 24-V-Elektrohaltemagnet
739-3261 - 50 mm Durchmesser 12-V-Elektrohaltemagnet
739-3270 - 40 mm Durchmesser 24-V-Elektrohaltemagnet
739-3273 - 40 mm Durchmesser 12-V-Elektrohaltemagnet
739-3249 - 30 mm Durchmesser 24-V-Elektrohaltemagnet
739-3258 - 30 mm Durchmesser 12-V-Elektrohaltemagnet
739-3277 - 25 mm Durchmesser 24-V-Elektrohaltemagnet
739-3286 - 25 mm Durchmesser 12-V-Elektrohaltemagnet

Allgemeine Spezifikationen

AC- oder DC-Betrieb DC

Ausfallmodus Nein

Oberflache Hell vernickelt mit bearbeiteter Stirnseite

Anwendung Maschinenmechgnismen, TUr-/(%uardverriegeIung und
Anforderungen fur Fernhalten/Ldsen

Befestigungen Gewindebohrungen in der Riickseite

Nennversorgungsspannung 24V dc

Nennstrom 240mA

Leistungsaufnahme 5.7W
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393239
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393233
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393242
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393245
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393267
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393261
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393270
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393273
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393249
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393258
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393277
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393286
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Mechanische Spezifikationen

Haltekraft 1000N
Tiefe 35mm
Durchmesser 50mm

Schutzkategorie

IP-Schutzart IP 20

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen Seite 3Von 4



Magnetische Turverriegelungen E‘Elﬂg

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen Seite 4Von 4



