Sensores de temperatura de resistencia de platino E‘Elﬂg

CARACTERISTICA

S
Sensor RS Pro PT100, -200 °C
SesEal min. +600 °C max., longitud de
sonda 8mm x 1,6 mm de
AR RS diametro de sonda

Rango de medida de
temperatura de -20
°C a 100 °C.

Cables de conexion

Forma cilindrica
ideal para inserciéon 7
en carcasa o
cubierta

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion del

RS Pro presenta una sonda de deteccion Pt100 PRT (termOometro de resistencia de platino) o RTD
(detector de temperatura de resistencia) fiable y de alta calidad. La forma cilindrica de este
elemento bobinado de cable lo convierte en ideal para carcasa dentro de un tubo metalico de
proteccién o funda. Este sensor Pt100 bobinado de cable se ha disefado para ofrecer un
rendimiento y una estabilidad 6ptimos y proporciona una medicion de temperatura precisa y fiable

para una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones

Tipo de sensor
Material de la sonda
Precision

Tiempo de respuesta:
Construccién

Tolerancia

Aplicaciones

Especificaciones eléctricas

PT100

Platino

Clase A

0.4s

Bobinado, 10mm extremos

De acuerdo con IEC 60751 WO0,15 (Clase A) -100°C a
+450°C.

Este sensor tiene una gran variedad de aplicaciones
como: Industria de procesos, laboratorios, industria
guimica, procesamiento de plasticos, estufas y parrillas,
medicion de temperatura de aire, gas y liquido, medicién
de temperatura de gases de escape

Resistencia de punto de hielo

Intervalo fundamental (de 0 °C a 100 °C)
Autocalentamiento

Estabilidad

Medicion de la corriente

100Q

38.5Q (nominal)
0,02 a 0,3 °C/mW
+0.05%

1ImA
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Especificaciones mecéanicas

Longitud de sonda 15mm
Diametro de la sonda 1.5mm
Tipo de terminacion Soldadura
Conexion de proceso Sonda

Revestimiento

Forma cilindrica ideal para insercion en carcasa o

cubierta
Especificaciones del entorno de
Temperatura minima detectada -200°C
Temperatura maxima detectada 650 °C.
Cumplimiento/Certificaciones IEC 60751

10mm
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Single element:

Resistance

Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100

Tolerance Class

ClassB
Class A
Class B
Class A
Class B
Class A
Class B
Class A
Class B
Class A
ClassB
Class A

Dual element:

Pt100 (x2)
Pt100 (x2)
Pt100 (x2)
Pt100 (x2)
Pt100 (x2)

Class A
ClassB
Class A
Class B
Class A

Diameter ('D’)

1.5mm
1.5mm
0.9mm
0.9mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
2.8mm
2.8mm
2.8mm
2.8mm

1.5mm
1.5mm
2.8mm
2.8mm
2.8mm

Length ('L’)

amm

amm

15mm
15mm
15mm
15mm
25mm
25mm
15mm
15mm
25mm
25mm

15mm
15mm
15mm
25mm
25mm

Allied code

70646153
70646155

70646154
70646151

70646150
70646152
70646147
70646149

70643873

RS order code

611-7851
611-7873
174-1654
174-1656
611-7867
611-7839
174-1655
174-1657
611-7823
611-7845
611-7794
611-7817

397-1595
174-1658
174-1660
174-1659
174-1661
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