Valvula de bola manual Eﬂg

CARACTERISTICA
S

Valvula de bola de alta
presion de laton RS Pro de 1
pulg 2 vias

Aplicacion: Industria

Puerto completo

Opciones de
conexion: FXF

Esfera de laton
chapado en cromo
para orificio de
enjuague de mayor
vida atil

Lubricante sin
silicona en todas las
juntas

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad
comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion de producto

Gama RS Pro de vélvulas de bola de latbn manuales. Las valvulas de bola manuales se utilizan
para accionar valvulas de desconexién que controlan el flujo de agua y la presion. Estas valvulas de
bola de didmetro completo de latén de un cuarto de vuelta tienen un mango de palanca y son
adecuadas para servicios de agua caliente a alta temperatura en aplicaciones domesticas,
comerciales e industriales.

Disponible en una variedad de tamafios:

733-5170 - Valvula de bola industrial, palanca de 1/2 pulgadas

733-5189 - Valvula de bola industrial, palanca de 3/4 pulgadas

733-5182 - Valvula de bola industrial, palanca de 1 pulgadas

733-5186 - Valvula de bola industrial, palanca de 1-1/4 pulgadas

733-5195 - Valvula de bola industrial, palanca de 1-1/2 pulgadas

733-5198 - Valvula de bola industrial, palanca de 2 pulgadas

Especificaciones generales

Conexion roscada lin BSPP

Tipo de adjunto Roscado

Material del cuerpo Laton

Tamaio de rosca lin

Seguro para usar con Aire, Aceite, Vapor, Agua
Tipo 2 vias

Sistemas de calefaccion; tratamiento de agua; Control
de flujo de liquido

Especificaciones mecanicas

Tamafio de conexién 25.4mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento De -20 °C a 50 °C.

Aplicacion
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Presion de funcionamiento maxima 40 bar

Cumplimiento/Certificaciones GOST-R (Rusia), Expert Conclusion (Rusia),
conforme a EAC (Rusia), UkrSepro (Ucrania),
compatible con ROHS
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Part Description Q.ty Material
el
Seat PFTFE
Chrome plated bal Owai?
ot arpusiir CWEI7N
Mickel plated stem CWE17
packing gland design
Mickel plated gland nut CWEITH
Geomet® nut CB4FF
Packing gland seal FTFE
TFE carbo
el P-’ﬂFlrFa.»j ;;;n
Black PVC coated DO
Geomet® steel handel
Code | 385801 | SB5C01 | SB5D01 | SESEQT | SBSF01 | S85G01 | SESHOT | S&5101
Dnch) [ 104 38 14z a4 1 11 g2 2
DM{mm) B 10 15 20 25 32 40 50
| {mm) 12 12 155 17 3| 23 23 26.5
L {mm} 45 45 59 64 B a3 102 121
G (mm) 225 25 295 3z 40,5 468.5 51 B0.5
A (mmj a2 82 100 120 120 158 158 158
H(mm) | 38.5 305 43 50.5 54.5 76 B2 Bg
CHimm)| 20 0 25 3 40 43 54 8.5

Pressure Drop Chart
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1.1/4"-2" Hollow bal!

Pressure-Temperature Chart

[ —1

P (bar)
]

)
A0 302010 0 0 N NV O N 60T B SO 100 1 120 130 140 15 €0 70
(<)
RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-online.com/ Pagina 6de

6



