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■ Panoramica

• Ingressi digitali a completamento della periferia integrata 
delle CPU

• Per l'adattamento flessibile del controllore alla rispettiva 
applicazione

• Per l'ampliamento successivo dell'impianto con ingressi 
addizionali

■ Dati tecnici

6ES7 221-1BF32-0XB0 6ES7 221-1BH32-0XB0
SM 1221 DI 8 x 24 V DC SM 1221 DI 16 x 24 V DC

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V

Corrente d'ingresso
dal bus backplane DC 5 V, max. 105 mA 130 mA

Ingressi digitali
• dalla tensione di carico L+ (senza 

carico), max.
4 mA; per canale 4 mA; per canale

Tensione d'uscita
Alimentazione di tensione dei 
trasduttori di misura
• presente Sì Sì

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 1,5 W 2,5 W

Ingressi digitali
Numero di ingressi 8 16
• in gruppi di 2 4

Caratteristica d'ingresso secondo
IEC 61131, Tipo 1

Sì Sì

Numero di ingressi gestibili 
contemporaneamente
• tutte le posizioni d'installazione

- fino a 40 °C, max. 8 16
• Posizione d'installazione orizzontale

- fino a 40 °C, max. 8 16
- fino a 50 °C, max. 8 16

• posizione d'installazione verticale
- fino a 40 °C, max. 8 16

Tensione d'ingresso
• Tipo di tensione d'ingresso DC
• Valore nominale, DC 24 V 24 V
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Corrente d'ingresso
• per segnale "0", max. 

(corrente di riposo ammissibile)
1 mA 1 mA

• per segnale "1", min. 2,5 mA 2,5 mA
• per segnale "1", tip. 4 mA; tip. 4 mA; tip.

Ritardo sull'ingresso 
(con valore nominale 
della tensione d'ingresso)
• per ingressi standard

- parametrizzabile Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 e 12.8 ms, 
selezionabile in gruppi di 4

Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 e 12.8 ms,
selezionabile in gruppi di 4

• per ingressi di allarme
- parametrizzabile Sì Sì

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo schermato, max. 500 m 500 m
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
300 m 300 m

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì Sì
• Allarme diagnostico Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì
• Controllo della tensione di 

alimentazione
Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• Per stato degli ingressi Sì Sì
• per manutenzione Sì Sì
• Visualizzazione di stato ingresso 

digitale (verde)
Sì Sì

Separazione di potenziale
Separazione di potenziale degli 
ingressi digitali
• tra i canali, in gruppi di 2 4

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP20 Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì Sì

Omologazione CSA Sì

C-TICK Sì Sì

Omologazione FM Sì Sì

Omologazione navale Sì

Condizioni climatiche 
e meccaniche per
immagazzinaggio e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione 0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa

6ES7 221-1BF32-0XB0 6ES7 221-1BH32-0XB0
SM 1221 DI 8 x 24 V DC SM 1221 DI 16 x 24 V DC
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Condizioni climatiche 
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- min. -20 °C
- max. 60 °C
- Variazione di temperatura 

consentita
5 °C ... 55 °C, 3 °C / minuto 5 °C ... 55 °C, 3 °C / minuto

Tecnica di collegamento
Connettore frontale necessario Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 45 mm 45 mm

Altezza 100 mm 100 mm

Profondità 75 mm 75 mm

Peso
Peso, ca. 170 g 210 g

6ES7 221-1BF32-0XB0 6ES7 221-1BH32-0XB0
SM 1221 DI 8 x 24 V DC SM 1221 DI 16 x 24 V DC

Unità di ingressi digitali 
Signal Module SM 1221

8 ingressi, DC 24 V, 
con separazione di potenziale, 
commutazione P/M

6ES7 221-1BF32-0XB0

16 ingressi, DC 24 V, 
con separazione di potenziale, 
commutazione P/M

6ES7 221-1BH32-0XB0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7 290-6AA30-0XA0

per il collegamento di unità di 
ingresso/uscita digitali/analogiche; 
lunghezza 2 m

Blocco morsetti (ricambio)

per unità di ingresso/uscita digitali a 
8 e 16 canali

con 7 viti, morsetti stagnati; 4 pezzi 6ES7 292-1AG40-0XA0

Set di sportelli frontali (ricambio)

per unità di ingresso/uscita a 8 e 
16 canali

6ES7 291-1BA30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Ingressi digitali in aggiunta alla periferia integrata delle 
CPU SIMATIC S7-1200

• Innestabili direttamente sulla CPU

■ Dati tecnici

6ES7 221-3AD30-0XB0 6ES7 221-3BD30-0XB0
SB 1221 4 x DI 5 V DC 200 kHz SB 1221 4xDI 24VDC 200kHz

Corrente d'ingresso
dal bus backplane DC 5 V, tip. 50 mA 50 mA

Tensione d'uscita
Alimentazione di tensione dei 
trasduttori di misura
• Corrente di alimentazione, max. 4 mA; per canale 4 mA; per canale

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 1 W 1 W

Ingressi digitali
Numero di ingressi 4; current sourcing 4; current sourcing
• in gruppi di 1 1

Caratteristica d'ingresso secondo 
IEC 61131, Tipo 1

Sì

Caratteristica d'ingresso secondo
IEC 61131, Tipo 2

Sì

Numero di ingressi gestibili 
contemporaneamente
• tutte le posizioni d'installazione

- fino a 40 °C, max. 4 4

Tensione d'ingresso
• Valore nominale, DC 5 V 24 V
• per segnale "0" 0 ... 1 V 0 ... 5 V
• per segnale "1" 2 ... 6 V 15 ... 30 V

Corrente d'ingresso
• per segnale "0", max. 

(corrente di riposo ammissibile)
3 mA 2 mA

• per segnale "1", min. 6 mA 5,8 mA
• per segnale "1", tip. 14 mA

Ritardo sull'ingresso (con valore 
nominale della tensione d'ingresso)
• per ingressi standard

- parametrizzabile Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 e 12.8 ms,
selezionabile in gruppi di 4

Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 e 12.8 ms, 
selezionabile in gruppi di 4

- da "0" a "1", max. 2 μs 2,5 μs
• per ingressi di allarme

- parametrizzabile Sì Sì
• per contatori/funzioni tecnologiche

- parametrizzabile Sì Sì

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo schermato, max. 50 m; coppia di conduttori intrecciati, schermati 50 m; Ingresso standard: 500 m, contatori veloci: 50 m
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Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• Per stato degli ingressi Sì Sì

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP20 Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Omologazione navale secondo 
Germanischer Lloyd

Sì Sì

Condizioni climatiche e 
meccaniche per 
immagazzinaggio e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione 0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa

Condizioni climatiche 
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- Campo di temperatura consentito 0 °C ... 55 °C per montaggio in orizzontale
0 °C ... 45 °C per montaggio in verticale

0 °C ... 55 °C per montaggio in orizzontale 
0 °C ... 45 °C per montaggio in verticale

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 38 mm 38 mm

Altezza 62 mm 62 mm

Profondità 21 mm 21 mm

Peso
Peso, ca. 40 g 40 g

6ES7 221-3AD30-0XB0 6ES7 221-3BD30-0XB0
SB 1221 4 x DI 5 V DC 200 kHz SB 1221 4xDI 24VDC 200kHz
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Unità di ingressi digitali 
Signal Board SB 1221

4 ingressi, DC 5 V, 200 kHz 6ES7 221-3AD30-0XB0

4 ingressi, DC 24 V, 200 kHz 6ES7 221-3BD30-0XB0

Blocco morsetti (ricambio)

per Signal Board

con 6 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BF30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Uscite digitali a completamento della periferia integrata delle 
CPU

• Per l'adattamento flessibile del controllore alla rispettiva
applicazione

• Per l'ampliamento successivo dell'impianto con uscite 
addizionali

■ Dati tecnici

6ES7 222-1BF32-
0XB0

6ES7 222-1BH32-
0XB0

6ES7 222-1HF32-
0XB0

6ES7 222-1HH32-
0XB0

6ES7 222-1XF32-
0XB0

SM 1222 DQ
8 x 24 V DC

SM 1222 DQ
16 x 24 V DC

SM 1222 DQ
8 x relè

SM 1222 DQ
16 x relè

SM 1222 DQ
8x relè contatto in 
scambio

Tensione di alimentazione
Campo consentito, limite
inferiore (DC)

5 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

30 V

Corrente d'ingresso
dal bus backplane DC 5 V, max. 120 mA 140 mA 120 mA 135 mA 140 mA

Ingressi digitali
• dalla tensione di carico L+ 

(senza carico), max.
11 mA / bobina di relè 11 mA / bobina di relè 16,7 mA / bobina di 

relè

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 1,5 W 2,5 W 4,5 W 8,5 W 5 W

Ingressi digitali
Numero di ingressi 0

Uscite digitali
Numero di uscite 8 16 8 16 8
• in gruppi di 1 1 2 1 1

Protezione da cortocircuito No; da prevedere 
esternamente

No; da prevedere 
esternamente

No; da prevedere 
esternamente

No; da prevedere 
esternamente

No; da prevedere 
esternamente

Limitazione dell'extratensione
induttiva di apertura su

tip. (L+) -48 V tip. (L+) -48 V

Potere di interruzione delle uscite
• con carico ohmico, max. 0,5 A 0,5 A 2 A 2 A 2 A
• con carico lampade, max. 5 W 5 W

Tensione d'uscita
• Valore nominale (AC) AC 5 ... 250 V
• Valore nominale (DC) 24 V 24 V DC 5 ... 30 V
• per segnale "0", max. 0,1 V; con carico di 

10 kOhm
0,1 V; con carico di 
10 kOhm

• per segnale "1", min. DC 20 V DC 20 V
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Corrente d'uscita
• valore nominale per segnale "1" 0,5 A 0,5 A
• Campo consentito per segnale "1", 

max.
2 A 2 A 2 A

• Corrente residua per segnale "0", 
max.

10 μA 10 μA

Ritardo sull'uscita con carico ohmico
• da "0" a "1", max. 50 μs 50 μs 10 ms 10 ms 10 ms
• da "1" a "0", max. 200 μs 200 μs 10 ms 10 ms 10 ms

Corrente totale delle uscite 
(per gruppo)
• Posizione d'installazione orizzontale

- fino a 50 °C, max. 4 A; Corrente per 
ogni collegamento a 
terra

8 A 10 A 10 A 2 A; Corrente per 
ogni collegamento a 
terra

Uscite a relè
• Numero di uscite a relè 8 16 8
• Tensione nominale di alimentazione 

della bobina del relè L+ (DC)
24 V 24 V 24 V

• Numero di manovre, max. meccanicamente: 
10 milioni, con ten-
sione nominale del 
carico: 100000

meccanicamente: 
10 milioni, con ten-
sione nominale del 
carico: 100000

meccanicamente: 
10 milioni, con ten-
sione nominale del 
carico: 100000

• Potere di interruzione dei contatti
- con carico induttivo, max. 0,5 A 0,5 A 2 A 2 A 2 A
- con carico lampade, max. 5 W 5 W
- con carico ohmico, max. 0,5 A 0,5 A 2 A 2 A 2 A

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo schermato, max. 500 m 500 m 500 m 500 m 500 m
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
150 m 150 m 150 m 150 m 150 m

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì Sì Sì Sì Sì
• Allarme diagnostico Sì Sì Sì Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì Sì Sì Sì
• Controllo della tensione di alimenta-

zione
Sì Sì Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• per stato delle uscite Sì Sì Sì Sì Sì
• per manutenzione Sì Sì Sì Sì Sì
• Visualizzazione di stato uscita 

digitale (verde)
Sì Sì Sì Sì Sì

Separazione di potenziale
Separazione di potenziale delle uscite 
digitali
• tra i singoli canali Relè Relè Relè
• tra i canali, in gruppi di 1 1 2 4 1
• tra i canali e il bus backplane AC 500 V AC 500 V AC 1500 V per 

1 minuto
AC 1500 V per
1 minuto

AC 1500 V per 
1 minuto

Differenza di potenziale consentita
tra i diversi circuiti 750 V AC per 

1 minuto
750 V AC per 
1 minuto

750 V AC per
1 minuto

6ES7 222-1BF32-
0XB0

6ES7 222-1BH32-
0XB0

6ES7 222-1HF32-
0XB0

6ES7 222-1HH32-
0XB0

6ES7 222-1XF32-
0XB0

SM 1222 DQ
8 x 24 V DC

SM 1222 DQ
16 x 24 V DC

SM 1222 DQ
8 x relè

SM 1222 DQ
16 x relè

SM 1222 DQ
8x relè contatto in 
scambio
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Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP20 Sì Sì Sì Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì Sì Sì Sì Sì

Omologazione CSA Sì Sì Sì Sì Sì

C-TICK Sì Sì Sì Sì Sì

Omologazione FM Sì Sì Sì Sì Sì

Omologazione navale Sì Sì Sì Sì Sì

Condizioni climatiche 
e meccaniche per immagazzinaggio 
e trasporto
Condizioni climatiche per
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, 
nell'imballo di 
spedizione

0,3 m; cinque volte, 
nell'imballo di 
spedizione

0,3 m; cinque volte, 
nell'imballo di spedi-
zione

0,3 m; cinque volte, 
nell'imballo di 
spedizione

0,3 m; cinque volte, 
nell'imballo di 
spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa

Condizioni climatiche 
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- min. -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C
- max. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C
- Variazione di temperatura 

consentita
5°C ... 55 °C, 
3°C / minuto

5°C ... 55 °C, 
3°C / minuto

5°C ... 55 °C, 
3°C / minuto

5°C ... 55 °C,
3°C / minuto

5°C ... 55 °C,
3°C / minuto

Tecnica di collegamento
Connettore frontale necessario Sì Sì Sì Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Altezza 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Profondità 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Peso
Peso, ca. 180 g 220 g 190 g 260 g 310 g

6ES7 222-1BF32-
0XB0

6ES7 222-1BH32-
0XB0

6ES7 222-1HF32-
0XB0

6ES7 222-1HH32-
0XB0

6ES7 222-1XF32-
0XB0

SM 1222 DQ
8 x 24 V DC

SM 1222 DQ
16 x 24 V DC

SM 1222 DQ
8 x relè

SM 1222 DQ
16 x relè

SM 1222 DQ
8x relè contatto in 
scambio
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Unità di uscite digitali
Signal Module SM 1222

8 uscite, DC 24 V; 0,5 A, 5 W,
con separazione di potenziale

6ES7 222-1BF32-0XB0

16 uscite, DC 24 V; 0,5 A, 5 W, 
con separazione di potenziale

6ES7 222-1BH32-0XB0

8 uscite a relè, 
DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, 2 A,
30 W DC / 200 W AC

6ES7 222-1HF32-0XB0

8 uscite a relè, contatto in scambio, 
DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, 2 A,
30 W DC / 200 W AC

6ES7 222-1XF32-0XB0

16 uscite a relè, 
DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, 2 A,
30 W DC / 200 W AC

6ES7 222-1HH32-0XB0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7 290-6AA30-0XA0

per il collegamento di unità di 
ingresso/uscita digitali/analogiche; 
lunghezza 2 m

Blocco morsetti (ricambio)

per unità di ingresso/uscita digitali a 
8 e 16 canali

con 7 viti, morsetti stagnati; 4 pezzi 6ES7 292-1AG30-0XA0

Set di sportelli frontali (ricambio)

per unità di ingresso/uscita a 8 e 
16 canali

6ES7 291-1BA30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Uscite digitali in aggiunta alla periferia integrata delle CPU 
SIMATIC S7-1200

• Innestabili direttamente sulla CPU

■ Dati tecnici

6ES7 222-1AD30-0XB0 6ES7 222-1BD30-0XB0
SB 1222 4xDQ 5VDC 200kHz SB 1222 4xDQ 24VDC 200kHz

Corrente d'ingresso
dal bus backplane DC 5 V, tip. 50 mA 50 mA

Tensione d'uscita
Alimentazione di tensione dei 
trasduttori di misura
• Corrente di alimentazione, max. 4 mA; per canale 4 mA; per canale

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 1 W 1 W

Uscite digitali
Numero di uscite 4; MOSFET, elettronico

(current sourcing/current sinking)
4; MOSFET, elettronico
(current sourcing/current sinking)

• in gruppi di 1 1

Protezione da cortocircuito No No

Potere di interruzione delle uscite
• con carico ohmico, max. 0,1 A 0,1 A

Campo della resistenza di carico
• Limite superiore 5 � 10 �

Tensione d'uscita
• Valore nominale (DC) 5 V 24 V
• per segnale "0", max. 0,4 V 0,1 V; con carico di 10 kOhm
• per segnale "1", min. L+ (-0,5 V) 20 V
• per segnale "1", max. 6 V

Corrente d'uscita
• valore nominale per segnale "1" 0,1 A 0,1 A
• Campo consentito per segnale "1", 

max.
0,11 A

• Corrente residua per segnale "0", 
max.

10 μA

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo schermato, max. 50 m 50 m
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Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• per stato delle uscite Sì Sì

Grado di protezione e classe 
di sicurezza
IP20 Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Omologazione navale secondo 
Germanischer Lloyd

Sì Sì

Condizioni climatiche 
e meccaniche per immagazzinaggio 
e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione 0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa

Condizioni climatiche 
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- Campo di temperatura consentito 0 °C ... 55 °C per montaggio in orizzontale
0 °C ... 45 °C per montaggio in verticale

0 °C ... 55 °C per montaggio in orizzontale
0 °C ... 45 °C per montaggio in verticale

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 38 mm 38 mm

Altezza 62 mm 62 mm

Profondità 21 mm 21 mm

Peso
Peso, ca. 40 g 40 g

6ES7 222-1AD30-0XB0 6ES7 222-1BD30-0XB0
SB 1222 4xDQ 5VDC 200kHz SB 1222 4xDQ 24VDC 200kHz
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Unità di uscite digitali 
Signal Board SB 1222

4 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7 222-1AD30-0XB0

4 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7 222-1BD30-0XB0

Blocco morsetti (ricambio)

per Signal Board

con 6 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BF30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Ingressi e uscite digitali a completamento della periferia 
integrata delle CPU

• Per l'adattamento flessibile del controllore alla rispettiva 
applicazione

• Per l'ampliamento successivo dell'impianto con ingressi
e uscite addizionali

■ Dati tecnici

6ES7 223-1BH32-
0XB0

6ES7 223-1BL32-
0XB0

6ES7 223-1PH32-
0XB0

6ES7 223-1PL32-
0XB0

6ES7 223-1QH32-
0XB0

SM 1223 DI 8 x 24 V 
DC, DQ 8 x 24 V DC

SM 1223 DI 16 x 24 V 
DC, DQ 16 x 24 V DC

SM 1223 DI 8 x 24 V 
DC, DQ 8 x relè

SM 1223 DI 16 x 24 V 
DC, DQ 16 x relè

SM 223 120/230 V
AC DIx8/DQx8 RLY

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì Sì Sì Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

20,4 V 20,4 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Corrente d'ingresso
dal bus backplane DC 5 V, max. 145 mA 185 mA 145 mA 180 mA 120 mA

Ingressi digitali
• dalla tensione di carico L+ 

(senza carico), max.
4 mA; per canale 4 mA; per canale 4 mA / 

ingresso 11 mA / relè
4 mA /
ingresso 11 mA / relè

Tensione d'uscita
Alimentazione di tensione dei 
trasduttori di misura
• presente Sì Sì Sì Sì Sì

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 2,5 W 4,5 W 5,5 W 10 W 7,5 W

Ingressi digitali
Numero di ingressi 8 16 8 16 8
• in gruppi di 2 2 2 2 4

Caratteristica d'ingresso secondo 
IEC 61131, Tipo 1

Sì Sì Sì Sì Sì

Numero di ingressi gestibili 
contemporaneamente
• tutte le posizioni d'installazione

- fino a 40 °C, max. 8 16 8 16 8
• Posizione d'installazione orizzontale

- fino a 40 °C, max. 8 16 8 16 8
- fino a 50 °C, max. 8 16 8 16 8

• posizione d'installazione verticale
- fino a 40 °C, max. 8 16 8 16 8
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Tensione d'ingresso
• Tipo di tensione d'ingresso DC AC
• Valore nominale, DC 24 V 24 V 24 V 24 V
• per segnale "0" 5 V DC con 1 mA
• per segnale "1" 15 V DC con 2.5 mA

Corrente d'ingresso
• per segnale "0", max. 

(corrente di riposo ammissibile)
1 mA 1 mA 1 mA 1 mA 1 mA

• per segnale "1", min. 2,5 mA 2,5 mA 2,5 mA 2,5 mA 2,5 mA
• per segnale "1", tip. 4 mA; tip. 4 mA; tip. 4 mA; tip. 4 mA; tip. 9 mA; tip.

Ritardo sull'ingresso 
(con valore nominale della tensione 
d'ingresso)
• per ingressi standard

- parametrizzabile Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 
3.2, 6.4 e 12.8 ms, 
selezionabile in 
gruppi di 4

Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 
3.2, 6.4 e 12.8 ms, 
selezionabile in 
gruppi di 4

Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 
3.2, 6.4 e 12.8 ms, 
selezionabile in 
gruppi di 4

Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 
3.2, 6.4 e 12.8 ms, 
selezionabile in 
gruppi di 4

Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 
3.2, 6.4 e 12.8 ms, 
selezionabile in 
gruppi di 4

• per ingressi di allarme
- parametrizzabile Sì Sì Sì Sì Sì

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo schermato, max. 500 m 500 m 500 m 500 m 500 m
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
300 m 300 m 300 m 300 m 300 m

Uscite digitali
Numero di uscite 8 16 8 16 8
• in gruppi di 1 1 2 4 4

Protezione da cortocircuito No; da prevedere 
esternamente

No; da prevedere 
esternamente

No; da prevedere 
esternamente

No; da prevedere 
esternamente

No; da prevedere 
esternamente

Limitazione dell'extratensione induttiva 
di apertura su

L+ (-48 V) L+ (-48 V)

Potere di interruzione delle uscite
• con carico ohmico, max. 0,5 A 0,5 A 2 A 2 A 2 A
• con carico lampade, max. 5 W 5 W

Tensione d'uscita
• Valore nominale (DC) 24 V 24 V
• per segnale "0", max. 0,1 V; con carico di 

10 kOhm
0,1 V; con carico di 
10 kOhm

• per segnale "1", min. DC 20 V DC 20 V

Corrente d'uscita
• Campo consentito per segnale "1", 

max.
0,5 A 0,5 A 2 A 2 A 2 A

• Corrente residua per segnale "0", 
max.

10 μA 10 μA

Ritardo sull'uscita con carico ohmico
• da "0" a "1", max. 50 μs 50 μs 10 ms 10 ms 10 ms
• da "1" a "0", max. 200 μs 200 μs 10 ms 10 ms 10 ms

Corrente totale delle uscite 
(per gruppo)
• Posizione d'installazione orizzontale

- fino a 50 °C, max. 4 A; Corrente per 
ogni collegamento a 
terra

8 A; Corrente per 
ogni collegamento a 
terra

10 A; Corrente per 
ogni collegamento a 
terra

8 A; Corrente per 
ogni collegamento a 
terra

8 A; Corrente per 
ogni collegamento a 
terra

6ES7 223-1BH32-
0XB0

6ES7 223-1BL32-
0XB0

6ES7 223-1PH32-
0XB0

6ES7 223-1PL32-
0XB0

6ES7 223-1QH32-
0XB0

SM 1223 DI 8 x 24 V 
DC, DQ 8 x 24 V DC

SM 1223 DI 16 x 24 V 
DC, DQ 16 x 24 V DC

SM 1223 DI 8 x 24 V 
DC, DQ 8 x relè

SM 1223 DI 16 x 24 V 
DC, DQ 16 x relè

SM 223 120/230 V
AC DIx8/DQx8 RLY
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Uscite a relè
• Numero di uscite a relè 8 16 8
• Tensione nominale di alimentazione 

della bobina del relè L+ (DC)
24 V 24 V 24 V

• Numero di manovre, max. meccanicamente: 
10 milioni, con ten-
sione nominale del 
carico: 100000

meccanicamente: 
10 milioni, con ten-
sione nominale del 
carico: 100000

meccanicamente:
10 milioni, con ten-
sione nominale del 
carico: 100000

• Potere di interruzione dei contatti
- con carico induttivo, max. 0,5 A 0,5 A 2 A 2 A 2 A
- con carico lampade, max. 5 W 5 W
- con carico ohmico, max. 0,5 A 0,5 A 2 A 2 A 2 A

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo schermato, max. 500 m 500 m 500 m 500 m 500 m
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
150 m 150 m 150 m 150 m 150 m

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì Sì Sì Sì Sì
• Allarme diagnostico Sì Sì Sì Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì Sì Sì Sì
• Controllo della tensione di 

alimentazione
Sì Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• Per stato degli ingressi Sì Sì Sì Sì Sì
• per stato delle uscite Sì Sì Sì Sì Sì
• per manutenzione Sì Sì Sì Sì Sì
• Visualizzazione di stato uscita 

digitale (verde)
Sì Sì Sì Sì Sì

• Visualizzazione di stato ingresso 
digitale (verde)

Sì Sì Sì Sì Sì

Separazione di potenziale
Separazione di potenziale degli 
ingressi digitali
• tra i canali, in gruppi di 2 2 2 2 2

Separazione di potenziale delle uscite 
digitali
• tra i singoli canali Relè Relè Relè
• tra i canali, in gruppi di 1 1 2 4 2
• tra i canali e il bus backplane AC 500 V AC 500 V AC 1500 V

per 1 minuto
AC 1500 V 
per 1 minuto

AC 1500 V
per 1 minuto

Differenza di potenziale consentita
tra i diversi circuiti 750 V AC 

per 1 minuto
750 V AC
per 1 minuto

750 V AC
per 1 minuto

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP20 Sì Sì Sì Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì Sì Sì Sì Sì

Omologazione CSA Sì Sì Sì Sì

C-TICK Sì Sì Sì Sì Sì

Omologazione FM Sì Sì Sì Sì Sì

Omologazione navale Sì Sì Sì Sì

6ES7 223-1BH32-
0XB0

6ES7 223-1BL32-
0XB0

6ES7 223-1PH32-
0XB0

6ES7 223-1PL32-
0XB0

6ES7 223-1QH32-
0XB0

SM 1223 DI 8 x 24 V 
DC, DQ 8 x 24 V DC

SM 1223 DI 16 x 24 V 
DC, DQ 16 x 24 V DC

SM 1223 DI 8 x 24 V 
DC, DQ 8 x relè

SM 1223 DI 16 x 24 V 
DC, DQ 16 x relè

SM 223 120/230 V
AC DIx8/DQx8 RLY
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Condizioni climatiche 
e meccaniche per immagazzinaggio 
e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, 
nell'imballo di spedi-
zione

0,3 m; cinque volte, 
nell'imballo di spedi-
zione

0,3 m; cinque volte, 
nell'imballo di spedi-
zione

0,3 m; cinque volte, 
nell'imballo di spedi-
zione

0,3 m; cinque volte, 
nell'imballo di spedi-
zione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa

Condizioni climatiche 
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- min. -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C
- max. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C
- Variazione di temperatura 

consentita
5°C ... 55°C,
3°C / minuto

5°C ... 55°C, 
3°C / minuto

5°C ... 55°C, 
3°C / minuto

5°C ... 55°C,
3°C / minuto

5°C ... 55°C, 
3°C / minuto

Tecnica di collegamento
Connettore frontale necessario Sì Sì Sì Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 45 mm 70 mm 45 mm 70 mm 45 mm

Altezza 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Profondità 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Peso
Peso, ca. 210 g 310 g 230 g 350 g 230 g

6ES7 223-1BH32-
0XB0

6ES7 223-1BL32-
0XB0

6ES7 223-1PH32-
0XB0

6ES7 223-1PL32-
0XB0

6ES7 223-1QH32-
0XB0

SM 1223 DI 8 x 24 V 
DC, DQ 8 x 24 V DC

SM 1223 DI 16 x 24 V 
DC, DQ 16 x 24 V DC

SM 1223 DI 8 x 24 V 
DC, DQ 8 x relè

SM 1223 DI 16 x 24 V 
DC, DQ 16 x relè

SM 223 120/230 V
AC DIx8/DQx8 RLY
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Unità di ingressi e uscite digitali 
Signal Module SM 1223

8 ingressi, DC 24 V, IEC tipo 1, 
lettura su P; 
8 uscite a transistor, 
DC 24 V, 0,5 A, 5 W

6ES7 223-1BH32-0XB0

16 ingressi, DC 24 V, IEC tipo 1, 
lettura su P; 
16 uscite a transistor, 
DC 24 V, 0,5 A, 5 W

6ES7 223-1BL32-0XB0

8 ingressi, DC 24 V, IEC tipo 1, 
lettura su P; 
8 uscite a relè, 
DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, 2 A, 
30 W DC / 200 W AC

6ES7 223-1PH32-0XB0

16 ingressi, DC 24 V, IEC tipo 1,
lettura su P; 
16 uscite a relè, 
DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, 2 A,
30 W DC / 200 W AC

6ES7 223-1PL32-0XB0

8 ingressi, AC 120/230 V; 
8 uscite a relè, 
DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, 2 A,
30 W DC / 200 W AC

6ES7 223-1QH32-0XB0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7 290-6AA30-0XA0

Per il collegamento di unità di 
ingresso/uscita digitali/analogiche; 
lunghezza 2 m

Blocco morsetti (ricambio)

per unità di ingresso/uscita 
digitali a 8 e 16 canali

con 7 viti, morsetti stagnati; 4 pezzi 6ES7 292-1AG40-0XA0

Set di sportelli frontali (ricambio)

per unità di ingresso/uscita a 8 e 
16 canali

6ES7 291-1BA30-0XA0

per unità di ingresso/uscita a
32 canali

6ES7 291-1BB30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Ingressi e uscite digitali a completamento della periferia 
integrata delle CPU SIMATIC S7-1200

• Innestabili direttamente nella CPU

■ Dati tecnici

6ES7 223-0BD30-0XB0 6ES7 223-3AD30-0XB0 6ES7 223-3BD30-0XB0
SB 1223 DI 2 x 24 V DC, DQ 2 x 24 V DC SB 1223 2xDI / 2xDQ 5VDC 200kHz SB 1223 2xDI / 2xDQ 24VDC 200kHz

Tensione di alimentazione
Campo consentito, limite inferiore
(DC)

20,4 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

30 V

Corrente d'ingresso
dal bus backplane DC 5 V, tip. 50 mA 50 mA 50 mA

Tensione d'uscita
Alimentazione di tensione dei 
trasduttori di misura
• Corrente di alimentazione, max. 4 mA; per canale 4 mA; per canale 4 mA; per canale

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 1 W 1 W 1 W

Ingressi digitali
Numero di ingressi 2; current sinking 2; current sourcing 2; current sourcing
• in gruppi di 1 1 1

Caratteristica d'ingresso secondo
IEC 61131, Tipo 1

Sì Sì Sì

Numero di ingressi gestibili 
contemporaneamente
• tutte le posizioni d'installazione

- fino a 40 °C, max. 2 2 2

Tensione d'ingresso
• Tipo di tensione d'ingresso DC
• Valore nominale, DC 24 V 5 V 24 V
• per segnale "0" 0 ... 5 V 0 ... 1 V 0 ... 5 V
• per segnale "1" 15 ... 30 V 2 ... 6 V 15 ... 30 V

Corrente d'ingresso
• per segnale "0", max. 

(corrente di riposo ammissibile)
1 mA 3 mA 2 mA

• per segnale "1", min. 6 mA 5,8 mA
• per segnale "1", tip. 0,5 A 14 mA
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Ritardo sull'ingresso 
(con valore nominale della tensione 
d'ingresso)
• per ingressi standard

- parametrizzabile Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 e 
12.8 ms, selezionabile in gruppi di 4

Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 e 
12.8 ms, selezionabile in gruppi di 4

Sì; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 e
12.8 ms, selezionabile in gruppi di 4

- da "0" a "1", max. 2 μs 2 μs 2,5 μs
- da "1" a "0", max. 10 μs

• per ingressi di allarme
- parametrizzabile Sì Sì Sì

• per contatori/funzioni tecnologiche
- parametrizzabile Sì Sì Sì

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo schermato, max. 500 m 50 m Ingresso standard: 500 m,

contatori veloci: 50 m
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
300 m

Uscite digitali
Numero di uscite 2; MOSFET, elettronico

(current sourcing/current sinking)
2; MOSFET, elettronico
(current sourcing/current sinking)

2; MOSFET, elettronico 
(current sourcing/current sinking)

• in gruppi di 1 1 1

Protezione da cortocircuito No No No

Potere di interruzione delle uscite
• con carico ohmico, max. 0,5 A 0,1 A 0,1 A
• con carico lampade, max. 5 W

Campo della resistenza di carico
• Limite superiore 0,6 � 5 � 10 �

Tensione d'uscita
• Valore nominale (DC) 24 V 5 V 24 V
• per segnale "0", max. 0,1 V; con carico di 10 kOhm 0,4 V 0,1 V; con carico di 10 kOhm
• per segnale "1", min. 20 V L+ (-0,5 V) 20 V
• per segnale "1", max. 6 V

Corrente d'uscita
• valore nominale per segnale "1" 0,5 A 0,1 A 0,1 A
• Campo consentito per segnale "1", 

max.
0,11 A

• Corrente residua per segnale "0", 
max.

10 μA 10 μA

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo schermato, max. 500 m 50 m 50 m
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
150 m

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• Per stato degli ingressi Sì Sì Sì
• per stato delle uscite Sì Sì Sì

Grado di protezione e classe
di sicurezza
IP20 Sì Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Omologazione navale secondo 
Germanischer Lloyd

Sì Sì Sì

6ES7 223-0BD30-0XB0 6ES7 223-3AD30-0XB0 6ES7 223-3BD30-0XB0
SB 1223 DI 2 x 24 V DC, DQ 2 x 24 V DC SB 1223 2xDI / 2xDQ 5VDC 200kHz SB 1223 2xDI / 2xDQ 24VDC 200kHz
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Condizioni climatiche
e meccaniche per immagazzinaggio 
e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di 
spedizione

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di 
spedizione

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di 
spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura 

consentito
-40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa

Condizioni climatiche
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- Campo di temperatura consentito 0 °C ... 55 °C
per montaggio in orizzontale
0 °C ... 45 °C
per montaggio in verticale

0 °C ... 55 °C 
per montaggio in orizzontale
0 °C ... 45 °C 
per montaggio in verticale

0 °C ... 55 °C
per montaggio in orizzontale 
0 °C ... 45 °C 
per montaggio in verticale

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 38 mm 38 mm 38 mm

Altezza 62 mm 62 mm 62 mm

Profondità 21 mm 21 mm 21 mm

Peso
Peso, ca. 40 g 40 g 40 g

6ES7 223-0BD30-0XB0 6ES7 223-3AD30-0XB0 6ES7 223-3BD30-0XB0
SB 1223 DI 2 x 24 V DC, DQ 2 x 24 V DC SB 1223 2xDI / 2xDQ 5VDC 200kHz SB 1223 2xDI / 2xDQ 24VDC 200kHz

Unità di ingressi e uscite digitali 
Signal Board SB 1223

2 ingressi, DC 24 V, IEC tipo 1,
lettura su P; 
2 uscite a transistor DC 24 V, 
0,5 A, 5 W; 
utilizzabili come HSC a max. 30 kHz

6ES7 223-0BD30-0XB0

2 ingressi, DC 5 V, 200 kHz
2 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7 223-3AD30-0XB0

2 ingressi, DC 24 V, 200 kHz
2 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7 223-3BD30-0XB0

Blocco morsetti (ricambio)

per Signal Board

con 6 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BF30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Ingressi analogici per il SIMATIC S7-1200
• Con tempi di conversione estremamente brevi
• Per il collegamento di sensori analogici senza amplificatori 

addizionali
• Per la soluzione di compiti di automazione anche complessi

■ Dati tecnici

6ES7 231-4HD32-0XB0 6ES7 231-4HF32-0XB0 6ES7 231-5ND32-0XB0

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 45 mA 65 mA

dal bus backplane DC 5 V, tip. 80 mA 80 mA

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 1,5 W 1,8 W

Ingressi analogici
Numero di ingressi analogici 4; Ingressi differenziali di corrente o 

tensione
8; Ingressi differenziali di corrente o 
tensione

4; Ingressi differenziali di corrente o 
tensione

Tensione d'ingresso consentita per 
ingresso in corrente (limite distruttivo), 
max.

± 35 V ± 35 V ± 35 V

Tensione d'ingresso consentita per 
ingresso in tensione (limite distruttivo), 
max.

35 V 35 V 35 V

Corrente d'ingresso consentita per 
ingresso in tensione (limite distruttivo), 
max.

40 mA 40 mA 40 mA

Corrente d'ingresso consentita per 
ingresso in corrente (limite distruttivo), 
max.

40 mA 40 mA 40 mA

Tempo di ciclo (tutti i canali), max. 625 μs 625 μs 625 μs

Aree d'ingresso
• Tensione Sì; ±10 V, ±5 V, ±2,5 V Sì; ±10 V, ±5 V, ±2,5 V Sì; ±10 V, ±5 V, ±2.5 V o. ±1,25 V
• Corrente Sì; 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA Sì; 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA Sì; 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA

Campi d'ingresso (valori nominali), 
tensioni
• -1,25 ... +1,25 V Sì
• -10 V ... +10 V Sì Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (-10 V ... +10 V) � 9 MOhm � 9 MOhm � 9 MOhm
• -2,5 V ... +2,5 V Sì Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (-2,5 V ... +2,5 

V)
� 9 MOhm � 9 MOhm � 9 MOhm

• -5 V ... +5 V Sì Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (-5 V ... +5 V) � 9 MOhm � 9 MOhm � 9 MOhm

Campi d'ingresso (valori nominali), 
correnti
• 0 ... 20 mA Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (0 ... 20 mA) 280 �
• 4 ... 20 mA Sì Sì Sì
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Formazione di valore analogico
Tempo d'integrazione e conversione/
risoluzione per canale
• Risoluzione con campo di sovraco-

mando (bit incl. segno), max.
12 bit; + segno 12 bit; + segno 15 bit; + segno

• Tempo d'integrazione 
parametrizzabile

Sì Sì Sì

• Soppressione della tensione disturbo 
per frequenza disturbo f1 in Hz

40 dB, DC ... 60 V per frequenza di 
disturbo 50 / 60 Hz

40 dB, DC ... 60 V per frequenza di 
disturbo 50 / 60 Hz

40 dB, DC ... 60 V per frequenza di 
disturbo 50 / 60 Hz

Livellamento dei valori di misura
• parametrizzabile Sì Sì Sì
• Livello: nessuno Sì Sì Sì
• Livello: debole Sì Sì Sì
• Livello: medio Sì Sì Sì
• Livello: forte Sì Sì Sì

Errori/precisioni
Errore di temperatura
(riferito al campo d'ingresso)

25 °C ± 0.1 % ... 55 °C ± 0.2 % 
nell'intero campo di misura

25 °C ± 0.1 % ... 55 °C ± 0.2 % 
nell'intero campo di misura

25 °C ± 0,1 % / ± 0,3 %
intero campo di misura

Limite errore di base
(limite errore di esercizio a 25 °C)
• Tensione, con riferimento al campo 

d'ingresso
± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %

• Corrente, con riferimento al campo 
d'ingresso

± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %

Soppressione della tensione disturbo 
per f = n x (f1 ± 1 %), f1 = frequenza 
disturbo
• Tensione di modo comune, max. 12 V 12 V 12 V

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì Sì Sì
• Allarme diagnostico Sì Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì Sì
• Controllo della tensione di 

alimentazione
Sì Sì Sì

• Rottura conduttore Sì Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• Per stato degli ingressi Sì Sì Sì
• per manutenzione Sì Sì Sì

Separazione di potenziale
Separazione di potenziale delle uscite 
analogiche
• tra i canali e l'alimentazione di 

tensione dell'elettronica
No No No

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP20 Sì Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì Sì Sì

Omologazione CSA Sì Sì Sì

C-TICK Sì Sì Sì

Omologazione FM Sì Sì Sì

Omologazione navale Sì Sì Sì

6ES7 231-4HD32-0XB0 6ES7 231-4HF32-0XB0 6ES7 231-5ND32-0XB0
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Condizioni climatiche e meccaniche 
per immagazzinaggio e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di 
spedizione

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di 
spedizione

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di 
spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa

Condizioni climatiche e meccaniche 
in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- min. -20 °C -20 °C -20 °C
- max. 60 °C 60 °C 60 °C

• Pressione atmosferica secondo
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa

• Concentrazioni di sostanze nocive
- SO2 con RH < 60% senza

condensa
SO2: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; 
RH < 60 % senza condensa

SO2: < 0,5 ppm; SO2: < 0,1 ppm; 
RH < 60% senza condensa

SO22: < 0,5 ppm; SO2: < 0,1 ppm; 
RH < 60 % senza condensa

Tecnica di collegamento
Connettore frontale necessario Sì Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 45 mm 45 mm 45 mm

Altezza 100 mm 100 mm 100 mm

Profondità 75 mm 75 mm 75 mm

Peso
Peso, ca. 180 g 180 g 180 g

6ES7 231-4HD32-0XB0 6ES7 231-4HF32-0XB0 6ES7 231-5ND32-0XB0
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Unità di ingressi analogici
Signal Module SM 1231

4 ingressi analogici ± 10 V, ± 5 V,
± 2,5 V o 0 ... 20 mA, 16 bit

6ES7 231-5ND32-0XB0

4 ingressi analogici ± 10 V, ± 5 V,
± 2,5 V o 0 ... 20 mA 12 bit + segno

6ES7 231-4HD32-0XB0

8 ingressi analogici ± 10 V, ± 5 V,
± 2,5 V o 0 ... 20 mA 12 bit + segno

6ES7 231-4HF32-0XB0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7 290-6AA30-0XA0

Per il collegamento di unità di 
ingresso/uscita digitali/analogiche; 
lunghezza 2 m

Blocco morsetti (ricambio)

per unità di ingresso/uscita 
analogiche a 8 e 16 canali

con 7 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BG30-0XA0

Set di sportelli frontali (ricambio)

per unità di ingresso/uscita a 8 e 
16 canali

6ES7 291-1BA30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Ingresso analogico per il SIMATIC S7-1200
• Con tempi di conversione estremamente brevi
• Per il collegamento di sensori analogici senza amplificatori 

addizionali
• Per la soluzione di compiti di automazione anche complessi
• Inseribile direttamente sulla CPU

■ Dati tecnici

6ES7 231-4HA30-0XB0
SB 1231 AI 1 x 12 BIT

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Corrente d'ingresso
dal bus backplane DC 5 V, tip. 55 mA

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 0,4 W

Ingressi analogici
Numero di ingressi analogici 1; Ingressi differenziali di corrente o 

tensione

Tensione d'ingresso consentita per 
ingresso in corrente (limite distruttivo), 
max.

± 35 V

Tensione d'ingresso consentita per 
ingresso in tensione (limite distruttivo), 
max.

35 V

Corrente d'ingresso consentita per 
ingresso in tensione (limite distruttivo), 
max.

40 mA

Corrente d'ingresso consentita per 
ingresso in corrente (limite distruttivo), 
max.

40 mA

Tempo di ciclo (tutti i canali), max. 156,25 μs; Soppressione 400 Hz

Aree d'ingresso
• Tensione Sì; ± 10 V, ± 5 V, ± 2,5 V
• Corrente Sì; 0 ... 20 mA
• Termocoppia No
• Termoresistenza No
• Resistenza No

Campi d'ingresso (valori nominali), 
tensioni
• -10 V ... +10 V Sì
• Resistenza d'ingresso 

(-10 V ... +10 V)
� 9 MOhm

• -2,5 V ... +2,5 V Sì
• Resistenza d'ingresso 

(-2,5 V ... +2,5 V)
� 9 MOhm

• -5 V ... +5 V Sì
• Resistenza d'ingresso (-5 V ... +5 V) � 9 MOhm

Campi d'ingresso (valori nominali), 
correnti
• 0 ... 20 mA Sì
• Resistenza d'ingresso (0 ... 20 mA) � 250 Ohm

Formazione di valore analogico
Principio di misura integrale

Tempo d'integrazione e conversione/
risoluzione per canale
• Risoluzione con campo di 

sovracomando (bit incl. segno), 
max.

11 bit; + segno

• Tempo d'integrazione 
parametrizzabile

Sì

• Soppressione della tensione 
disturbo per frequenza disturbo f1 
in Hz

40 dB, DC fino a 60 Hz

Livellamento dei valori di misura
• parametrizzabile Sì
• Livello: nessuno Sì
• Livello: debole Sì
• Livello: medio Sì
• Livello: forte Sì

Errori/precisioni
Errore di temperatura 
(riferito al campo d'ingresso)

25 °C ± 0.3 % ... 55 °C ± 0.6 % 
intero campo di misura

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì
• Allarme diagnostico Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì
• Rottura conduttore No

LED di visualizzazione diagnostica
• Per stato degli ingressi Sì
• per manutenzione Sì

Grado di protezione e classe 
di sicurezza
IP20 Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì

C-TICK Sì

Omologazione FM Sì

6ES7 231-4HA30-0XB0
SB 1231 AI 1 x 12 BIT
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Condizioni climatiche 
e meccaniche per
immagazzinaggio e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di 
spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa

Condizioni climatiche
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- Campo di temperatura consentito 0 °C ... 55 °C per montaggio in 
orizzontale 0 °C ... 45 °C per 
montaggio in verticale

• Pressione atmosferica secondo
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 795 hPa

• Concentrazioni di sostanze nocive
- S02 con RH < 60% senza 

condensa
S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm;
RH < 60 % senza condensa

6ES7 231-4HA30-0XB0
SB 1231 AI 1 x 12 BIT

Tecnica di collegamento
Connettore frontale necessario Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì

Dimensioni
Larghezza 38 mm

Altezza 62 mm

Profondità 21 mm

Peso
Peso, ca. 35 g

6ES7 231-4HA30-0XB0
SB 1231 AI 1 x 12 BIT

Unità di ingressi analogici 
Signal Board SB 1231 

1 ingresso analogico, ± 10 V a 
12 bit o 0 ... 20 mA a 11 bit

6ES7 231-4HA30-0XB0

Blocco morsetti (ricambio)

per Signal Board

con 6 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BF30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Uscite analogiche per il SIMATIC S7-1200
• Con tempi di conversione estremamente brevi
• Per il collegamento di attuatori analogici senza amplificatori 

addizionali
• Per la soluzione di compiti di automazione anche complessi

■ Dati tecnici

6ES7 232-4HB32-0XB0 6ES7 232-4HD32-0XB0
SM 1232 AQ 2 x 14 bit SM 1232 AQ 4 x 14 bit

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 45 mA 45 mA

dal bus backplane DC 5 V, tip. 80 mA 80 mA

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 1,5 W 1,5 W

Ingressi analogici
Numero di ingressi analogici 0

Termocoppia (TC)
• Compensazione di temperatura

- parametrizzabile No No

Uscite analogiche
Numero di uscite analogiche 2; corrente o tensione 4; corrente o tensione

Campi d'uscita, tensione
• -10 ... +10 V Sì Sì

Campi d'uscita, corrente
• 0 ... 20 mA Sì Sì

Resistenza di carico
(nel campo nominale dell'uscita)
• per uscite in tensione, min. 1 000 � 1 000 �
• per uscite in corrente, max. 600 � 600 �

Formazione di valore analogico
Principio di misura differenziale differenziale

Tempo d'integrazione e conversione/
risoluzione per canale
• Risoluzione (incl. campo di 

sovracomando)
tensione: 14 bit corrente: 13 bit tensione: 14 bit corrente: 13 bit

• Tempo d'integrazione 
parametrizzabile

Sì Sì

• Soppressione della tensione
disturbo per frequenza disturbo f1
in Hz

40 dB, DC ... 60 V per frequenza di disturbo 50 / 60 Hz 40 dB, DC ... 60 V per frequenza di disturbo 50 / 60 Hz
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Errori/precisioni
Errore di temperatura 
(riferito al campo d'uscita)

25 °C ± 0.3 % ... 55 °C ± 0.6 % intero campo di misura 25 °C ± 0.3 % ... 55 °C ± 0.6 % intero campo di misura

Limite errore di base 
(limite errore di esercizio a 25 °C)
• Tensione, con riferimento al campo 

d'uscita
± 0,3 % ± 0,3 %

• Corrente, con riferimento al campo 
d'uscita

± 0,3 % ± 0,3 %

Soppressione della tensione disturbo 
per f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = frequenza 
disturbo
• Tensione di modo comune, max. 12 V 12 V

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì Sì
• Allarme diagnostico Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì
• Controllo della tensione di 

alimentazione
Sì Sì

• Rottura conduttore Sì Sì
• Cortocircuito Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• per stato delle uscite Sì Sì
• per manutenzione Sì Sì

Grado di protezione e classe
di sicurezza
IP20 Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì Sì

C-TICK Sì Sì

Omologazione FM Sì Sì

Condizioni climatiche
e meccaniche per immagazzinaggio 
e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione 0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa

Condizioni climatiche
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- min. -20 °C -20 °C
- max. 60 °C 60 °C

• Pressione atmosferica secondo
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa

• Concentrazioni di sostanze nocive
- SO2 con RH < 60% senza 

condensa
SO2: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60 % senza 
condensa

SO2: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60 % senza 
condensa

6ES7 232-4HB32-0XB0 6ES7 232-4HD32-0XB0
SM 1232 AQ 2 x 14 bit SM 1232 AQ 4 x 14 bit
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Tecnica di collegamento
Connettore frontale necessario Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 45 mm 45 mm

Altezza 100 mm 100 mm

Profondità 75 mm 75 mm

Peso
Peso, ca. 180 g 180 g

6ES7 232-4HB32-0XB0 6ES7 232-4HD32-0XB0
SM 1232 AQ 2 x 14 bit SM 1232 AQ 4 x 14 bit

Unità di uscite analogiche
Signal Module SM 1232

2 uscite analogiche, ± 10 V a 
14 bit o 0 ... 20 mA a 13 bit

6ES7 232-4HB32-0XB0

4 uscite analogiche, ± 10 V a 
14 bit o 0 ... 20 mA a 13 bit

6ES7 232-4HD32-0XB0

Blocco morsetti (ricambio)

per unità di ingresso/uscita 
analogiche a 8 e 16 canali

con 7 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BG30-0XA0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7 290-6AA30-0XA0

per il collegamento di unità di 
ingresso/uscita digitali/analogiche; 
lunghezza 2 m

Set di sportelli frontali (ricambio)

per unità di ingresso/uscita a
8 e 16 cnali

6ES7 291-1BA30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Uscita analogica per il SIMATIC S7-1200
• Innestabile direttamente nella CPU

■ Dati tecnici

6ES7 232-4HA30-0XB0
SB 1232 1x AO

Corrente d'ingresso
dal bus backplane DC 5 V, tip. 15 mA

Tensione d'uscita
Alimentazione di tensione dei 
trasduttori di misura
• Corrente di alimentazione, max. 25 mA

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 1,5 W

Uscite analogiche
Numero di uscite analogiche 1

Tempo di ciclo (tutti i canali), max. tensione: 300 �S (R), 750 �S (1 uF) 
corrente: 600 �S (1 mH), 2 ms 
(10 mH)

Campi d'uscita, tensione
• -10 ... +10 V Sì

Campi d'uscita, corrente
• 0 ... 20 mA Sì

Resistenza di carico 
(nel campo nominale dell'uscita)
• per uscite in tensione, min. 1 000 �
• per uscite in corrente, max. 600 �

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo schermato, max. 10 m; coppia di conduttori 

intrecciati, schermati

Formazione di valore analogico
Principio di misura differenziale

Tempo d'integrazione e conversione/
risoluzione per canale
• Risoluzione (incl. campo di 

sovracomando)
U / 12 bit, I / 11 bit

Livellamento dei valori di misura
• parametrizzabile Sì

Errori/precisioni
Errore di temperatura
(riferito al campo d'uscita)

25 °C ± 0,5 % ... 55 °C ± 1 %

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• per stato delle uscite Sì

Grado di protezione e classe 
di sicurezza
IP20 Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì

C-TICK Sì

Omologazione FM Sì

Condizioni climatiche 
e meccaniche per
immagazzinaggio e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max.
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di 
spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa

Condizioni climatiche 
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- Campo di temperatura consentito 0 °C ... 55 °C per montaggio in 
orizzontale 0 °C ... 45 °C per 
montaggio in verticale

• Concentrazioni di sostanze nocive
- SO2 con RH < 60% senza 

condensa
S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; 
RH < 60% senza condensa

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì

Dimensioni
Larghezza 38 mm

Altezza 62 mm

Profondità 21 mm

Peso
Peso, ca. 40 g

6ES7 232-4HA30-0XB0
SB 1232 1x AO
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Unità di uscite analogiche
Signal Board SB 1232 

1 uscita analogica, ± 10 V a 
12 bit o 0 ... 20 mA a 11 bit

6ES7 232-4HA30-0XB0

Blocco morsetti (ricambio)

per Signal Board

con 6 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BF30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Ingressi e uscite analogici per il SIMATIC S7-1200
• Con tempi di conversione estremamente brevi
• Per il collegamento di attuatori e sensori analogici senza 

amplificatori addizionali
• Per la soluzione di compiti di automazione anche complessi

■ Dati tecnici

6ES7 234-4HE32-0XB0
SM 1234 A I4 x 13 bit AQ 2 x 14 bit

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 60 mA

dal bus backplane DC 5 V, tip. 80 mA

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 2 W

Ingressi analogici
Numero di ingressi analogici 4; Ingressi differenziali di corrente 

o tensione

Tensione d'ingresso consentita per 
ingresso in corrente (limite distruttivo), 
max.

± 35 V

Tensione d'ingresso consentita per 
ingresso in tensione (limite distruttivo), 
max.

35 V

Corrente d'ingresso consentita per 
ingresso in tensione (limite distruttivo), 
max.

40 mA

Corrente d'ingresso consentita per 
ingresso in corrente (limite distruttivo), 
max.

40 mA

Tempo di ciclo (tutti i canali), max. 625 μs

Aree d'ingresso
• Tensione Sì; ± 10 V, ± 5 V, ± 2,5 V
• Corrente Sì; 0 ... 20 mA
• Termocoppia No
• Termoresistenza No
• Resistenza No

Campi d'ingresso (valori nominali), 
tensioni
• -10 V ... +10 V Sì
• Resistenza d'ingresso 

(-10 V ... +10 V)
� 9 MOhm

• -2,5 V ... +2,5 V Sì
• Resistenza d'ingresso 

(-2,5 V ... +2,5 V)
� 9 MOhm

• -5 V ... +5 V Sì
• Resistenza d'ingresso (-5 V ... +5 V) � 9 MOhm

Campi d'ingresso (valori nominali), 
correnti
• 0 ... 20 mA Sì
• Resistenza d'ingresso (0 ... 20 mA) 280 �

Termocoppia (TC)
• Compensazione di temperatura

- parametrizzabile No

Uscite analogiche
Numero di uscite analogiche 2; corrente o tensione

Campi d'uscita, tensione
• -10 ... +10 V Sì

Campi d'uscita, corrente
• 0 ... 20 mA Sì

Resistenza di carico 
(nel campo nominale dell'uscita)
• per uscite in tensione, min. 1 000 �
• per uscite in corrente, max. 600 �

Formazione di valore analogico
Principio di misura differenziale

Tempo d'integrazione e conversione/
risoluzione per canale
• Risoluzione (incl. campo di 

sovracomando)
tensione: 14 bit corrente: 13 bit

• Tempo d'integrazione 
parametrizzabile

Sì

• Soppressione della tensione 
disturbo per frequenza disturbo f1 
in Hz

40 dB, DC ... 60 V per frequenza 
di disturbo 50 / 60 Hz

Livellamento dei valori di misura
• parametrizzabile Sì
• Livello: nessuno Sì
• Livello: debole Sì
• Livello: medio Sì
• Livello: forte Sì

6ES7 234-4HE32-0XB0
SM 1234 A I4 x 13 bit AQ 2 x 14 bit
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Errori/precisioni
Errore di temperatura
(riferito al campo d'ingresso)

25 °C ± 0.1 % ... 55 °C ± 0.2 % 
nell'intero campo di misura

Errore di temperatura 
(riferito al campo d'uscita)

25 °C ± 0.3 % ... 55 °C ± 0.6 % 
intero campo di misura

Limite errore di base
(limite errore di esercizio a 25 °C)
• Tensione, con riferimento al campo 

d'ingresso
± 0,1 %

• Corrente, con riferimento al campo 
d'ingresso

± 0,1 %

• Tensione, con riferimento al campo 
d'uscita

± 0,3 %

• Corrente, con riferimento al campo 
d'uscita

± 0,3 %

Soppressione della tensione disturbo 
per f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = frequenza 
disturbo
• Tensione di modo comune, max. 12 V

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì
• Allarme diagnostico Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì
• Controllo della tensione di 

alimentazione
Sì

• Rottura conduttore Sì
• Cortocircuito Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• Per stato degli ingressi Sì
• per stato delle uscite Sì
• per manutenzione Sì

Separazione di potenziale
Separazione di potenziale delle uscite 
analogiche
• tra i canali e l'alimentazione di 

tensione dell'elettronica
No

Grado di protezione e classe 
di sicurezza
IP20 Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì

C-TICK Sì

Omologazione FM Sì

6ES7 234-4HE32-0XB0
SM 1234 A I4 x 13 bit AQ 2 x 14 bit

Condizioni climatiche 
e meccaniche per
immagazzinaggio e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max.
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte,
nell'imballo di spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa

Condizioni climatiche 
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- Campo di temperatura consentito 0 °C ... 55 °C per montaggio in 
orizzontale
0 °C ... 45 °C per montaggio in
verticale

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 795 hPa

• Concentrazioni di sostanze nocive
- SO2 con RH < 60 % senza 

condensa
SO2: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; 
RH < 60 % senza condensa

Tecnica di collegamento
Connettore frontale necessario Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì

Dimensioni
Larghezza 45 mm

Altezza 100 mm

Profondità 75 mm

Peso
Peso, ca. 220 g

6ES7 234-4HE32-0XB0
SM 1234 A I4 x 13 bit AQ 2 x 14 bit
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Unità di ingressi e uscite 
analogici Signal Module SM 1234

4 ingressi analogici, ± 10 V,
± 5 V, ± 2,5 V, o 0 ... 20 mA, 
12 bit + segno; 
2 uscite analogiche, ± 10 V a 
14 bit o 0 ... 20 mA a 13 bit

6ES7 234-4HE32-0XB0

Blocco morsetti (ricambio)

per unità di ingresso/uscita 
analogiche a 8 e 16 canali

con 7 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BG30-0XA0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7 290-6AA30-0XA0

per il collegamento di unità di 
ingresso/uscita digitali/analogiche; 
lunghezza 2 m

Set di sportelli frontali (ricambio)

per unità di ingresso/uscita a 8 e 
16 canali

6ES7 291-1BA30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Per il facile rilevamento di temperature con grande precisione
• 7 tipi usuali di termocoppie impiegabili
• Anche per la misura di segnali analogici a basso livello 

(±80 mV)
• Facilmente integrabile in un impianto esistente

■ Dati tecnici

6ES7 231-5QD30-0XB0 6ES7 231-5QF30-0XB0
SM1231 TC 4x16bit SM 1231 TC 8 x16 bit

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 40 mA 80 mA

dal bus backplane DC 5 V, tip. 80 mA 80 mA

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 1,5 W 1,5 W

Ingressi analogici
Numero di ingressi analogici 4; Termocoppie 8; Termocoppie

Tensione d'ingresso consentita per 
ingresso in corrente (limite distruttivo), 
max.

± 35 V ± 35 V

Unità tecnica per misura di 
temperatura impostabile

Gradi Celsius / gradi Fahrenheit Gradi Celsius / gradi Fahrenheit

Aree d'ingresso
• Termocoppia Sì; J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L); 

campo di tensione: ± 80 mV
Sì; J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L); 
campo di tensione: ± 80 mV

Campi d'ingresso (valori nominali), 
tensioni
• -80 mV ... +80 mV Sì Sì

Campi d'ingresso (valori nominali),
termocoppie
• Tipo C Sì Sì
• Tipo E Sì Sì
• Tipo J Sì Sì
• Tipo K Sì Sì
• Tipo N Sì Sì
• Tipo R Sì Sì
• Tipo S Sì Sì
• Tipo T Sì Sì
• Tipo TXK/TXK(L) secondo GOST Sì Sì

Termocoppia (TC)
• Tensione d'ingresso consentita per 

ingresso in tensione
(limite distruttivo), max.

± 35 V ± 35 V

• Compensazione di temperatura
- parametrizzabile No No

Formazione di valore analogico
Principio di misura integrale integrale

Tempo d'integrazione e conversione/
risoluzione per canale
• Risoluzione con campo di 

sovracomando (bit incl. segno), max.
15 bit; + segno 15 bit; + segno

• Tempo d'integrazione 
parametrizzabile

No No

• Soppressione della tensione
disturbo per frequenza disturbo f1
in Hz

85 dB a 50 / 60 / 400 Hz 85 dB a 50 / 60 / 400 Hz
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Formazione di valore analogico
(nel funzionamento con 
sincronismo di clock)
Livellamento dei valori di misura
• parametrizzabile Sì Sì

Errori/precisioni
Giunto freddo ± 1,5 °C

Errore di temperatura
(riferito al campo d'ingresso)

25 °C ± 0.1 % ... 55 °C ± 0.2 % nell'intero campo di 
misura

25 °C ± 0.1 % ... 55 °C ± 0.2 % nell'intero campo di 
misura

Soppressione della tensione disturbo 
per f = n x (f1 ±1 %), f1 = frequenza 
disturbo
• Interferenza di modo comune, min. 120 dB 120 dB

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì Sì
• Allarme diagnostico Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì; leggibili Sì; leggibili
• Controllo della tensione di 

alimentazione
Sì Sì

• Rottura conduttore Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• Per stato degli ingressi Sì Sì
• per manutenzione Sì Sì

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP20 Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì Sì

C-TICK Sì Sì

Omologazione FM Sì Sì

Condizioni climatiche 
e meccaniche per
immagazzinaggio e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione 0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa

6ES7 231-5QD30-0XB0 6ES7 231-5QF30-0XB0
SM1231 TC 4x16bit SM 1231 TC 8 x16 bit
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■ Dati per l'ordinazione N. di ordinazione N. di ordinazione

Condizioni climatiche 
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- Campo di temperatura consentito 0 °C ... 55 °C per montaggio in orizzontale
0 °C ... 45 °C per montaggio in verticale

0 °C ... 55 °C per montaggio in orizzontale 
0 °C ... 45 °C per montaggio in verticale

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa

• Concentrazioni di sostanze nocive
- SO2 con RH < 60% senza 

condensa
SO2: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; 
RH < 60 % senza condensa

SO2: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; 
RH < 60 % senza condensa

Tecnica di collegamento
Connettore frontale necessario Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 45 mm 45 mm

Altezza 100 mm 100 mm

Profondità 75 mm 75 mm

Peso
Peso, ca. 180 g 220 g

6ES7 231-5QD30-0XB0 6ES7 231-5QF30-0XB0
SM1231 TC 4x16bit SM 1231 TC 8 x16 bit

Signal Module per termocoppie 
SM 1231

4 ingressi ± 80 mV, risoluzione 15 bit 
+ segno, termocoppie tipo 
J, K, S, T, R, E, N

6ES7 231-5QD30-0XB0

8 ingressi ± 80 mV, risoluzione 
15 bit + segno, termocoppie tipo
J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L)

6ES7 231-5QF30-0XB0

Accessori

Blocco morsetti (ricambio)

per unità di ingresso/uscita 
analogiche a 8 e 16 canali

con 7 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BG30-0XA0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7 290-6AA30-0XA0

per il collegamento di unità di 
ingresso/uscita digitali/analogiche; 
lunghezza 2 m

Set di sportelli frontali (ricambio)

per unità di ingresso/uscita a 8 e 
16 canali

6ES7 291-1BA30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Per il facile rilevamento di temperature con alta precisione
• 1 ingresso con risoluzione 16 bit
• Tipi di termocoppie correnti impiegabili
• Anche per la misura di segnali analogici a basso livello

(± 80 mV)
• Facilità di integrazione in impianti già esistenti
• Inseribile direttamente sulla CPU

■ Dati tecnici

6ES7 231-5QA30-0XB0
SB1231 AI 1xTC

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 5 mA

dal bus backplane DC 5 V, tip. 20 mA

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 0,5 W

Ingressi analogici
Numero di ingressi analogici 1; Termocoppie

Tensione d'ingresso consentita per 
ingresso in corrente (limite distruttivo), 
max.

± 35 V

Unità tecnica per misura di 
temperatura impostabile

Gradi Celsius / gradi Fahrenheit

Aree d'ingresso
• Termocoppia Sì; J, K; campo di tensione ± 80mv

Campi d'ingresso (valori nominali), 
tensioni
• -80 mV ... +80 mV Sì

Campi d'ingresso (valori nominali), 
termocoppie
• Tipo J Sì
• Resistenza d'ingresso (Tipo J) 1200 °C
• Tipo K Sì
• Resistenza d'ingresso (Tipo K) 1372 °C

Termocoppia (TC)
• Tensione d'ingresso consentita per 

ingresso in tensione
(limite distruttivo), max.

+-35 V

• Compensazione di temperatura
- parametrizzabile No

Formazione di valore analogico
Principio di misura integrale

Tempo d'integrazione e conversione/
risoluzione per canale
• Risoluzione con campo di sovraco-

mando (bit incl. segno), max.
15 bit; + segno

• Tempo d'integrazione 
parametrizzabile

No

• Soppressione della tensione 
disturbo per frequenza disturbo f1
in Hz

85 dB a 10 / 50 / 60 / 400 Hz

Formazione di valore analogico 
(nel funzionamento con 
sincronismo di clock)
Livellamento dei valori di misura
• parametrizzabile Sì

Errori/precisioni
Errore di temperatura 
(riferito al campo d'ingresso)

25 °C ± 0.1 % ... 55 °C ± 0.2 % 
nell'intero campo di misura

Soppressione della tensione disturbo 
per f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = frequenza 
disturbo
• Interferenza di modo comune, min. 120 dB

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì
• Allarme diagnostico Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì; leggibili
• Rottura conduttore Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• Per stato degli ingressi Sì
• per manutenzione Sì

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP20 Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì

C-TICK Sì

Omologazione FM Sì

Condizioni climatiche 
e meccaniche per 
immagazzinaggio e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di 
spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa

6ES7 231-5QA30-0XB0
SB1231 AI 1xTC
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Condizioni climatiche
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- Campo di temperatura consentito 0 °C ... 55 °C per montaggio in 
orizzontale
0 °C ... 45 °C per montaggio in 
verticale

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 795 hPa

• Concentrazioni di sostanze nocive
- SO2 con RH < 60% senza 

condensa
SO2: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; 
RH < 60 % senza condensa

6ES7 231-5QA30-0XB0
SB1231 AI 1xTC

Tecnica di collegamento
Connettore frontale necessario Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì

Dimensioni
Larghezza 38 mm

Altezza 62 mm

Profondità 21 mm

Peso
Peso, ca. 35 g

6ES7 231-5QA30-0XB0
SB1231 AI 1xTC

Signal Board per termocoppie
SB 1231

6ES7 231-5QA30-0XB0

1 ingresso +/-80 mV, 
risoluzione 15 bit + segno,
termocoppie tipo J, K

Accessori

Blocco morsetti (ricambio)

per Signal Board

con 6 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BF30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Per il facile rilevamento di temperature con grande precisione
• 4 ingressi
• Impiegabilità di sonde di temperatura resistive di tipo usuale
• Facilmente integrabile in un impianto esistente

■ Dati tecnici

6ES7 231-5PD30-0XB0 6ES7 231-5PF30-0XB0
SM1231 RTD 4 x 16 bit SM 1231 RTD 8 x 16 bit

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 40 mA 90 mA

dal bus backplane DC 5 V, tip. 80 mA 80 mA

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 1,5 W 1,5 W

Ingressi analogici
Numero di ingressi analogici 4; Termoresistenza 8; Termoresistenza

Tensione d'ingresso consentita per 
ingresso in corrente (limite distruttivo), 
max.

± 35 V ± 35 V

Unità tecnica per misura di 
temperatura impostabile

Gradi Celsius / gradi Fahrenheit Gradi Celsius / gradi Fahrenheit

Aree d'ingresso
• Termoresistenza Sì; Trasduttori resistivi: Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, 

Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, Cu50, 
Cu 100, LG-Ni1000

Sì; Trasduttori resistivi: Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, 
Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, Cu50, 
Cu 100, LG-Ni1000

• Resistenza Sì; 150 �, 300 �, 600 � Sì; 150 �, 300 �, 600 �

Campi d'ingresso (valori nominali), 
termoresistenze
• Cu 10 Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (Cu 10) 10 � 10 �
• Ni 100 Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (Ni 100) 100 � 100 �
• Ni 1000 Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (Ni 1000) 1 000 � 1 000 �
• LG-Ni 1000 Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (LG-Ni 1000) 1 000 � 1 000 �
• Ni 120 Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (Ni 120) 120 � 120 �
• Ni 200 Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (Ni 200) 200 � 200 �
• Ni 500 Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (Ni 500) 500 � 500 �
• Pt 100 Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (Pt 100) 100 � 100 �
• Pt 1000 Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (Pt 1000) 1 000 � 1 000 �
• Pt 200 Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (Pt 200) 200 � 200 �
• Pt 500 Sì Sì
• Resistenza d'ingresso (Pt 500) 500 � 500 �

Campi d'ingresso (valori nominali), 
resistenze
• 0 ... 150 Ohm Sì Sì
• 0 ... 300 Ohm Sì Sì
• 0 ... 600 Ohm Sì Sì

Termocoppia (TC)
• Compensazione di temperatura

- parametrizzabile No No
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Formazione di valore analogico
Principio di misura integrale integrale

Tempo d'integrazione e conversione/
risoluzione per canale
• Risoluzione con campo di sovraco-

mando (bit incl. segno), max.
15 bit; + segno 15 bit; + segno

• Tempo d'integrazione 
parametrizzabile

No No

• Soppressione della tensione 
disturbo per frequenza disturbo f1
in Hz

85 dB a 50 / 60 / 400 Hz 85 dB a 10 / 50 / 60 / 400 Hz

Errori/precisioni
Giunto freddo ± 1,5 °C

Errore di temperatura 
(riferito al campo d'ingresso)

25 °C ± 0.1 % ... 55 °C ± 0.2 % nell'intero campo di 
misura

25 °C ± 0.1 % ... 55 °C ± 0.2 % nell'intero campo di 
misura

Soppressione della tensione disturbo 
per f = n x (f1 ± 1 %), f1 = frequenza 
disturbo
• Interferenza di modo comune, min. 120 dB 120 dB

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì Sì
• Allarme diagnostico Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì; leggibili Sì; leggibili
• Controllo della tensione di 

alimentazione
Sì Sì

• Rottura conduttore Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• Per stato degli ingressi Sì Sì
• per manutenzione Sì Sì

Grado di protezione e classe 
di sicurezza
IP20 Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì Sì

C-TICK Sì Sì

Omologazione FM Sì Sì

Condizioni climatiche 
e meccaniche per 
immagazzinaggio e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione 0,3 m; cinque volte, nell'imballo di spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa 1080 ... 660 hPa

6ES7 231-5PD30-0XB0 6ES7 231-5PF30-0XB0
SM1231 RTD 4 x 16 bit SM 1231 RTD 8 x 16 bit
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Condizioni climatiche
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- Campo di temperatura consentito 0 °C ... 55 °C per montaggio in orizzontale
0 °C ... 45 °C per montaggio in verticale

0 °C ... 55 °C per montaggio in orizzontale 
0 °C ... 45 °C per montaggio in verticale

• Pressione atmosferica secondo
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa

• Concentrazioni di sostanze nocive
- SO2 con RH < 60% senza 

condensa
S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; 
RH < 60 % senza condensa

S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; 
RH < 60 % senza condensa

Tecnica di collegamento
Connettore frontale necessario Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 45 mm 70 mm

Altezza 100 mm 100 mm

Profondità 75 mm 75 mm

Peso
Peso, ca. 220 g 220 g

6ES7 231-5PD30-0XB0 6ES7 231-5PF30-0XB0
SM1231 RTD 4 x 16 bit SM 1231 RTD 8 x 16 bit

Signal Module RTD SM 1231

4 ingressi per termoresistenze 
Pt10/50/100/200/500/1000, 
Ni100/120/200/500/1000, 
Cu10/50/100, LG-Ni1000; 
resistenza 150/300/600 Ohm,
risoluzione 15 bit + segno

6ES7 231-5PD30-0XB0

8 ingressi per termoresistenze 
Pt10/50/100/200/500/1000,
Ni100/120/200/500/1000, 
Cu10/50/100, LG-Ni1000; 
resistenza 150/300/600 Ohm, 
risoluzione 15 bit + segno

6ES7 231-5PF30-0XB0

Accessori

Blocco morsetti (ricambio)

per unità di ingresso/uscita 
analogiche a 8 e 16 canali

con 7 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BG30-0XA0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7 290-6AA30-0XA0

per il collegamento di unità di 
ingresso/uscita digitali/analogiche; 
lunghezza 2 m

Set di sportelli frontali (ricambio)

per unità di ingresso/uscita a 8 e 
16 canali

6ES7 291-1BA30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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■ Panoramica

• Per il facile rilevamento di temperature con alta precisione
• 1 ingresso con risoluzione 16 bit
• Tipi di termoresistenze correnti impiegabili
• Facilità di integrazione in impianti già esistenti
• Inseribile direttamente sulla CPU

■ Dati tecnici

6ES7 231-5PA30-0XB0
SB1231 AI 1 x RTD

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 5 mA

dal bus backplane DC 5 V, tip. 20 mA

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 0,5 W

Ingressi analogici
Numero di ingressi analogici 1; Termoresistenza

Tensione d'ingresso consentita per 
ingresso in corrente (limite distruttivo), 
max.

± 35 V

Unità tecnica per misura di 
temperatura impostabile

Gradi Celsius / gradi Fahrenheit

Aree d'ingresso
• Termoresistenza Sì; Platino (Pt)
• Resistenza Sì; 150 �, 300 �, 600 �

Campi d'ingresso (valori nominali), 
tensioni
• Resistenza d'ingresso 

(-80 mV ... +80 mV)
>=10 MOhm

Campi d'ingresso (valori nominali),
termoresistenze
• Pt 100 Sì
• Resistenza d'ingresso (Pt 100) 100 �
• Pt 1000 Sì
• Resistenza d'ingresso (Pt 1000) 1 000 �
• Pt 200 Sì
• Resistenza d'ingresso (Pt 200) 200 �
• Pt 500 Sì
• Resistenza d'ingresso (Pt 500) 500 �

Campi d'ingresso (valori nominali), 
resistenze
• 0 ... 150 Ohm Sì
• 0 ... 300 Ohm Sì
• 0 ... 600 Ohm Sì

Termocoppia (TC)
• Compensazione di temperatura

- parametrizzabile No

Formazione di valore analogico
Principio di misura integrale

Tempo d'integrazione e conversione/
risoluzione per canale
• Risoluzione con campo di sovraco-

mando (bit incl. segno), max.
15 bit; + segno

• Tempo d'integrazione 
parametrizzabile

No

• Soppressione della tensione 
disturbo per frequenza disturbo f1
in Hz

85 dB a 10 / 50 / 60 / 400 Hz

Errori/precisioni
Errore di temperatura 
(riferito al campo d'ingresso)

25 °C ± 0.1 % ... 55 °C ± 0.2 % 
nell'intero campo di misura

Soppressione della tensione disturbo 
per f = n x (f1 ± 1 %), f1 = frequenza 
disturbo
• Interferenza di modo comune, min. 120 dB

Allarmi
Allarmi
• Allarmi Sì
• Allarme diagnostico Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì; leggibili
• Rottura conduttore Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• Per stato degli ingressi Sì
• per manutenzione Sì

Grado di protezione e classe 
di sicurezza
IP20 Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì

C-TICK Sì

Omologazione FM Sì

Condizioni climatiche 
e meccaniche per
immagazzinaggio e trasporto
Condizioni climatiche per 
immagazzinaggio e trasporto
• Caduta libera

- Altezza di caduta, max. 
(nell'imballo)

0,3 m; cinque volte,
nell'imballo di spedizione

• Temperatura
- Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C

• Pressione atmosferica secondo 
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa

6ES7 231-5PA30-0XB0
SB1231 AI 1 x RTD
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Condizioni climatiche 
e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio
• Temperatura

- Campo di temperatura consentito 0 °C ... 55 °C 
per montaggio in orizzontale 
0 °C ... 45 °C
per montaggio in verticale

• Pressione atmosferica secondo
IEC 60068-2-13
- Pressione atmosferica consentita 1080 ... 795 hPa

• Concentrazioni di sostanze nocive
- SO2 con RH < 60 % 

senza condensa
S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; 
RH < 60 % senza condensa

6ES7 231-5PA30-0XB0
SB1231 AI 1 x RTD

Tecnica di collegamento
Connettore frontale necessario Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Plastica Sì

Dimensioni
Larghezza 38 mm

Altezza 62 mm

Profondità 21 mm

Peso
Peso, ca. 35 g

6ES7 231-5PA30-0XB0
SB1231 AI 1 x RTD

Signal Board RTD SB 1231 6ES7 231-5PA30-0XB0

1 ingresso per termoresistenze 
Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, 
risoluzione 15 bit + segno

Accessori

Blocco morsetti (ricambio)

per Signal Board

con 6 viti, morsetti dorati; 4 pezzi 6ES7 292-1BF30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BH0

francese 6ES7 298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7 298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7 298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7 298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7 298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7 298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7 298-8FA30-8KQ0
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