
Kapselsicherungen aM

ohne Kennmelder

geprüftes Schaltvermögen:
80kA – 690V

120kA – 400V
120kA – 500V
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10x38 0,16 500 0,35 E214617 16503 8 10
10x38 0,25 500 0,50 M215130 16507 8 10
10x38 0,5 500 0,50 W216150 16509 8 10
10x38 1 500 0,13 F217171 16511 8 10
10x38 2 500 0,20 H218714 16513 8 10
10x38 4 500 0,30 W219232 16519 8 10
10x38 6 500 0,45 F222208 16523 8 10
10x38 8 500 0,55 Z201295 16527 8 10
10x38 10 500 0,65 Y211552 16531 8 10
10x38 12 500 0,75 A213601 16533 8 10
10x38 16 500 0,90 F214618 16535 8 10
10x38 20 500 1,10 X216151 16537 8 10
10x38 25 400 1,40 G217172 16539 8 10
10x38 32 400 2,00 J218715 16543 8 10
14x51 0,25 690 0,70 B212590 17507 10 10
14x51 0,5 690 0,75 L213105 17509 10 10
14x51 1 690 0,18 E213605 17511 10 10
14x51 2 690 0,25 H214114 17513 10 10
14x51 4 690 0,40 K214622 17519 10 10
14x51 6 690 0,55 S215135 17523 10 10
14x51 8 690 0,65 T215642 17527 10 10
14x51 10 690 0,75 Z216659 17531 10 10
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14x51 12 690 0,85 M217177 17533 10 10
14x51 16 690 1,20 Q217686 17535 10 10
14x51 20 690 1,50 P218720 17537 10 10
14x51 25 690 1,80 E219769 17539 10 10
14x51 32 500 2,10 M222214 17543 10 10
14x51 40 500 2,60 Q200758 17547 10 10
14x51 45 500 2,80 L211035 17549 10 10
14x51 50 400 E211558 17551 10 10
22x58 1 690 0,20 M219776 18511 51 10
22x58 2 690 0,30 T222220 18513 51 10
22x58 4 690 0,50 Q222976 18519 51 10
22x58 6 690 0,65 Y200765 18523 51 10
22x58 8 690 0,75 N201308 18527 51 10
22x58 10 690 0,85 X201822 18531 51 10
22x58 12 690 1,00 T211042 18533 51 10
22x58 16 690 1,40 M211565 18535 51 10
22x58 20 690 1,70 S212076 18537 51 10
22x58 25 690 2,00 J212597 18539 51 10
22x58 32 690 2,60 V213113 18543 51 10
22x58 40 690 3,20 N213613 18547 51 10
22x58 50 690 3,90 R214122 18551 51 10
22x58 63 690 4,60 C215650 18555 51 10
22x58 80 690 5,60 H216667 18559 51 10
22x58 100 500 6,50 Y217693 18563 51 10
22x58 125 400 9,50 J218209 18565 51 10
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