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RS 190mm Pro 直向切割器  
RS 号： 450-3963             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 弹簧加载 

 

• 单手操作 

 

• 模制塑料手柄 

 

特点 

商品描述属性 1 
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RS Pro pro. 这款坚固的电缆切割器足够坚固、可以切断钢缆。使用高碳钢刀片、此电线切割器能够

切割钢丝、而不会扭曲材料的端部轮廓。该钢缆剪线钳具有特殊作用和人机工程学手柄、易于使用且

可高效切割。 

 

 

 

类型    直向切割器 
应用 电缆、低碳钢、高强钢丝绳、铜线、铝杆、弹簧钢丝 

    

 

 

vde / 1000V 认证 否 
 

     

  

总长度 190mm 

材料 

高碳钢板（ k-5 ）、用于切割刀片、中碳钢

（ s1045c ）螺钉、用于铆钉的低碳钢

（ s1008c ）、锁 LID 体、用于高张力复位弹簧的

弹簧钢 

硬度 热处理达到 hrc ： 56-63 度（切削刃）、 hrc ： 38-
45 度（螺钉）和铆钉 -hrc ： 25 度以上 

表面  
完全抛光切割刀片、化学制品黑色表面、用于螺钉

复位弹簧和钢框架、红色乙烯基 
涂层手柄 

手柄材料 红色乙烯基浸渍 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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