
 
 

 
 

 
 
 

FRANCAIS 
FICHE TECHNIQUE 
Double isolé PTFE IEC torsadée paire Thermocouple câble 
Disponible en thermocouples Types K, T J & N  
 
 
 
 
 
 
  
 

Type ‘K’              Type ‘T’ 
 

• Jumeau PTFE paire torsadée pour étendre ou la fabrication de thermocouples simples 
• Seule paire de PTFE conducteurs torsadés ensemble isolés 
• Bonne résistance mécanique et la flexibilité, résistante aux huiles, acides et autres liquides nocifs 
• Convient pour les applications vapeur et pression, autoclaves, stérilisateurs, etc.. 
• longueurs de bobine de 25 et 50 mètres 
• Tolérance de classe 1 pour une précision optimale 
•  Isolation de note-75 ° C à 260 ° C 
• Couleur à IEC-584-3 

 
T/C Type conducteurs Cores    Reel longueur Allied code RS order code 
 
J  1/0.2mm +Noir/-blanc  25 metres 70657194 827-5980 
J  1/0.2mm +Noir/-blanc  50 metres 70657195 827-5984 
 
J  1/0.315mm +Noir/-blanc  25 metres 70657198 827-5993 
J  1/0.315mm +Noir/-blanc  50 metres 70657199 827-5996 
K  1/0.315mm +vert/-blanc  25 metres 70657200 827-6000 
K  1/0.315mm +vert/-blanc  50 metres 70657205 827-6019 
T  1/0.315mm +marron/-blanc 25 metres 70657208 827-6028 
T  1/0.315mm +marron/-blanc 50 metres 70657206 827-6022 
 
J  1/0.508mm +Noir/-blanc  25 metres 70657197 827-5990 
J  1/0.508mm +Noir/-blanc  50 metres 70657201 827-6003 
K  1/0.508mm +vert/-blanc  25 metres 70657203 827-6012 
K  1/0.508mm +vert/-blanc  50 metres 70657204 827-6016 
 
J  7/0.2mm +Noir/-blanc  25 metres 70657202 827-6006 
K  7/0.2mm +vert/-blanc  25 metres 70657207 827-6025 
T  7/0.2mm +marron/-blanc 25 metres 70657209 827-6031 
N  7/0.2mm +Rose/-blanc  25 metres 70657210 827-6034 
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