Hoja de caracteristicas del XB5PUSB3

producto Conector USB 3.0 - montaje panel @22
Caracteristicas

Principal

Gama de producto Harmony XB5

Tipo de producto o componente Puerto USB montado en panel
Nombre corto del dispositivo XB5P

Complementario

Se vende en cantidades indivisibles 1
Diametro de montaje 22 mm
Grosor 5 mm without protection cover

1.5...5 mm with protection cover plastic
1.5...5 mm with protection cover rigid plastic
1.5...2.5 mm with protection cover metal

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios

Material del bisel Plastico
Material del anillo fijacion Plastico
Tipo de conexién integrada USB 3.0 type A
Numero de acoplamientos 1500 ciclos
Grado de proteccion IP IP20 back IEC 60529
IP20 front IEC 60529
Temperatura ambiente de -40...70 °C
funcionamiento
Temperatura ambiente de -40...70 °C
almacenamiento
Par de apriete 1.5N.m
Resistencia a las vibraciones 5.35 gn 15 min per axis
Resistencia a los choques 30 gn 11 ms 3 chocks in each direction X, Y and Z
Normas USB 3.0
Certificaciones de producto CSA
Registrado por UL
Altura 28 mm
Anchura 28 mm
Profundidad 44 mm
Peso del producto 0.0169 kg
23-nov-2018



Sostenibilidad de la oferta

RoHS (cédigo de fecha: AASS) Conforme - desde 1645 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

@Declaracio’n de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC

La referencia no contiene SVHC

cccccc


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=447150192&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=447150192&lang=es-es
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producto
Esquemas de dimensiones

Dimensiones
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(1) Vista posterior
(2) Vista lateral
(3) Vista frontal

(e)
Espesor de sujecion sin accesorio: de 1,5 mm a 5 mm (de 0.05 a 0.19 in)
Espesor de sujecion con ZBSP1y ZBSP2: de 1,5 mm a 5 mm (de 0.05 a 0.19 in)
Espesor de sujecion con ZBSP3: de 1,5 mm a 2,5 mm (de 0.05 a 0.10 in)
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Montaje y aislamiento

Orificio del panel para el puerto USB montado en panel

Conexién mediante terminales con tornillo de presion o conectores enchufables

(1) Diametro en soporte o panel terminado

(2) @ 22,5 mm recomendado (J 22,3 0+0,4) / @ 0.89 in recomendado (D 0.88 in 0+0.016)
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(1) Diametro en soporte o panel terminado
2) @ 22,5 mm recomendado (J 22,3 0+0,4) / @ 0.89 in recomendado (D 0.88 in 0+0.016)
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