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FD 40 mm - 1 pc

PUNTE FORSTNER

e Punta di centratura per un posizionamento preciso e taglienti periferici per una
foratura precisa e senza schegge.

¢ Prodotte secondo le norme DIN 74836. Ideale per applicazioni pesanti in legni
teneri o duri, con venature, fogli laminati, compensato e truciolato.

@ (mm) 40
Article Number 4932363720
Lunghezza totale (mm) 90
Lunghezza utile (mm) 50

Quantita confezione

1

Tipologia attacco

9.5 mm codolo rotondo
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