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N° de Ref. : 4101

Base Cepex

entrada de cable superior M25, tres entradas ciegas M25, una ciega M20 (para cortar), para
cable de 7 a 13 mm Ǿ, seguras contra impacto de balón según DIN 18032
16A3P 4H110V Wanddose Cepex IP44
lichtgrau RAL 7035

Grupo de artículos : 1025
voltages : 110V

rated current : 16A
pole : 3 pole

position of ground contact : 4h
packing unit : 0005

equipment CEPEX : standard
name : 1

CEPEX rated current : 16A
colour CEPEX : RAL 7035 -grey-

Peso : 284 g

N° DE REF.
V 110V 230V 400V 500V >50-500V

Hz 50,60 50,60 50,60 50,60 100-300 300-500
Color código

Amperios
16 A 3 4101 4102

4 4254 4103 4104
5 4105

32 A 3 4106 4107
4 4108
5 4110


