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Scheda tecnica 
Ohmmetro Rs Pro 
RS Pro: 124-0940 

 

 

 
 

Specifiche 
 

Display LCD a 3-1/2 cifre con lettura massima 1999 con virgola decimale e unità di misura 

Indicazione sovraccarico Indicazione “OL” 

Regolazione dello zero Manopola di regolazione dello zero esterno 

Indicazione di batteria scarica Sostituire la batteria come display LCD 

Velocità di lettura 2,5 volte al secondo 

Assetto operativo Max. 2000 metri sopra il livello 

Ambiente operativo Uso interno, sotto inquinamento ambientale di secondo livello 

Temperatura di funzionamento 
e valore R.H. 

da 5 °C a 40 °C, 80% RH o inferiore 

Temperatura di conservazione 
e R.H. (umidità relativa) valore 

da -10 °C a 60 °C, 70% RH o inferiore 

Alimentatore 1.5V × 6 NEDA 15F IEC R6 JIS SUM-3 

Adattatore ca La tensione di ingresso c.a. è da 100Vac a 240Vac, 0,3A con frequenza di ingresso di 60 HZ o 
50HZ; l'uscita c.c. Libera da tensione è di 9VDC(8-11VDCMax) 

Corrente di alimentazione corrente：＞0,5 A CC. Connettore femmina：Contenitore del polo di messa a terra; diametro esterno 
positivo di 3,5mm, diametro interno di 2 mm 

Dimensioni e Peso 160 x 100 x 52mm. circa 500g 

Specifiche fusibile 0.5A/250V, 5Øx 20mm. VELOCITÀ MIN INTERRUZIONI, VALORI NOMINALI 1500A 
  



 

ITALIANO 

 

 
 
 

Descrizione dello strumento: 
1. Connettore femmina RX: Per testare l'ingresso di clip 
2. Display LCD: indicazione del valore e dell'unità misurati 
3. Manopola REGOLAZIONE ZERO: Per la regolazione dello zero 
4. Interruttore di alimentazione e interruttore del selettore di gamma: 

Selezione nella gamma funzionale del misuratore. 
5. D-H: Bloccare la lettura del display LCD 
6. Connettore femmina di alimentazione c.c.: Per l'uscita dell'adattatore 

c.a. la tensione c.c. è 9VDC(8-11VDCMax) 
 
 
 
 
 
 
 

Avviso prima del test 
Non collegare direttamente i terminali di ingresso di prova LO, RX, RX, HI,) a qualsiasi tensione 
di ingresso, in modo da evitare possibili danni ai circuiti interni del misuratore. 
  



 

ITALIANO 

Specifiche elettriche: 
 

(23°C ± 5°C, 80% UR o inferiore) 
 
Precisione: ±( ……. % lettura + ……. cifra): 
 

Gamma Precisione Risoluzione Corrente di 
prova 

Tensione aperta 

200 mΩ  0,1mΩ 100 mA  

2Ω  1mΩ 10 mA  

20Ω ± (0,3% + 4 
cifre) 

10mΩ 10 mA Circa 4,8V CC 

200Ω  0,1Ω 1 mA  

2kΩ  1Ω 1 mA  

20kΩ  10Ω 100 uA  
 
 

Sostituzione della batteria: 
Il misuratore è alimentato da batteria da 1,5 V x 6 pz. (NEDA 15F IEC R6 JIS UM-3).  
Per sostituire la batteria, procedere come segue: 
1. Sostituire immediatamente la batteria quando sul display LCD viene visualizzato " ". 
2. Portare l'interruttore di funzione in posizione "OFF". 
3. Utilizzare un cacciavite per allentare le viti sul coperchio della batteria e 

rimuovere il coperchio.  
4. Estrarre le vecchie batterie e sostituirle con batterie nuove, prestando 

attenzione a prendere nota della polarità corretta. 
5. Rimontare il coperchio della batteria e serrare le viti di fissaggio. 
 

 
Sostituzione del fusibile: 
Per una protezione della sicurezza del circuito elettrico, sostituire il nuovo 
fusibile conforme alle specifiche 0,5A/250V, 5Øx 20 mm. VELOCITÀ MIN 
INTERRUZIONI, VALORI NOMINALI 1500 A. 
 
1. Selezionare l'interruttore della gamma di funzioni in posizione "OFF" per 

svitare lo chassis inferiore utilizzando un cacciavite. 
2. Estrarre il fusibile bruciato e sostituirlo. 
3. Chiudere lo chassis inferiore e serrare la vite.  
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Manutenzione e cura: 
 
1. Poiché tutti i requisiti necessari per l'ispezione e la manutenzione non 

sono menzionati in questo manuale, questa operazione deve essere 

eseguita da un tecnico qualificato. 

2. Questo misuratore è uno strumento digitale di precisione, che venga 

usato o meno. Non superare i requisiti di specifica. 

3. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi, acqua e un panno bagnato per 

pulire lo strumento.    Pulire lo strumento con un panno asciutto. 

4. Non collocare il misuratore in ambienti ad alta temperatura o umidità né 

esporlo alla luce diretta del sole. 

5. Una volta completata la misurazione, portare la manopola su OFF. 

Rimuovere le batterie dal supporto batteria se lo strumento non viene 

utilizzato per un lungo periodo per evitare la fuoriuscita di liquido dalla 

batteria.    

 
10 FINE DEL CICLO DI VITA 
 
 

Attenzione: questo simbolo indica che l'apparecchiatura e i relativi 
accessori devono essere oggetto di una raccolta separata e di uno 
smaltimento corretto    
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