Datenlogger R

MERKMALE

4 Datenlogger RS Pro 1384,

Eingangsfunktionen

fur _ 1361C fur
emperaturanzeige
Temperaturmessung

Programmierbarer
Alarm far
Hoch/Niedrig fur 4
Eingénge

Speicher- und
Lesefunktion (99
Satze)

Isolierter
Eingangsschutz von
350 Vp-p zwischen
zwei beliebigen
Eingéngen

Professionelle Produkte von RS bieten lhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Datenlogger

Produktbeschreibung

RS Pro 1384 ist ein digitales Thermometer mit 4 Eingdngen und Datenlogger fur die Arbeit mit jedem
K,J,E, T, R, Thermoelement Typ S, N, L, U, B und C als Temperatursensor. Datenlogger sind
tragbare elektronische Geréte, die die Temperatur einer Umgebung messen und aufzeichnen kénnen.
Die Temperaturanzeige folgt der internationalen Temperaturskala von 1990 (ITS-90). Die RS Pro
1384 verfugt Gber eine 4-Eingangsfunktion fir die Temperaturanzeige T1/ T2/ T3/ T4.

Allgemeine

Messparameter

Sensortyp

Anzahl der Eingangskanéle
Schnittstellentyp

Anzeigetyp

Alarm

Anzahl der Messwerte pro Kanal

Inklusive

Anwendungen

Elektrische

Temperatur

B,C,E,JKLNRST,U

4

USB

LCD

Ja

99 (Satz), 36000 (4 Eingange), 100000 (1 Eingang)
Batterie, Tragetasche, Bedienungsanleitung, Software-
CD, Thermoelemente Typ K, USB-Kabel

Umwelt- und Wetteriberwachung, Landwirtschaft und

Viehhaltung, Lebensmittel und Getranke, Gebaude-
und Baustelleniiberwachung, HLK

Stromquelle
Batterietyp
Batterielebensdauer

Batterie
6 X AA
5,5 Stunden
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Datenlogger PRO)|

Mechanische

Abmessungen 18,7cmx 7,3cm x 5,3cm
Lange 18.7cm

Breite 7.3cm

Hohe 5.3cm

Gewicht 405 g mit Batterien

Betriebsumgebungsspezifikationen

GrolR3er Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +50 °C.
Maximale Betriebstemperatur 0°C
Minimale Betriebstemperatur 50 °C
0,01 % des Messwerts + 0,1 °C pro °C (0,2 °F pro °F)
Temperaturkoeffizient AuRerhalb des spezifizierten Bereichs von +18 °C bis

28 °C (+64 °F bis +82 °F)

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat

Zubehor umfasst

Elementname Menge
Bedienungsanleitung 1
9-V-Alkali-Mangan- 6
Batterie
Software 1
USB-Kabel 1
Tragetasche 1
Thermoelement Typ K 1
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0.1°C, 0.1 'ﬁ{asnlutinn. Accuracy is of reading

o F
Type Range Accuracy Range Accuracy
200 ~ -150 BOC 328~ -238 FryyS
K -150 ~ -100 20°C -238 ~ -148 +36°F
100~ 9989 +0.05% +1.0°C 148 ~ 909 9 +0.05% +1.8°F
1000 ~ 1370 +0.2% +1.0°C 1000 ~ 2498 +0.2% +1.8°F
200 100 e 328~ -148 = 5F
J -100 ~ 100 +15°C -148 - 212 £27°F
100 ~ 999.8 +0.05% +1.0°C 212 ~ 9999 #).05% +1.8°F
1000 ~ 1832 +0.2% +1°F
D38 =148 EAF
E Ry = 148 ~ 9999 +.05% +1 8°F
: - 1000 ~ 1400 +0.2% +1°F
200 ~ 150 BOC 328 - 238 EAF
T -150 ~ -100 +0.15% 42 5°C -238 ~ -148 +0.15% +4 5°F
-100 ~ 400 +0.1% +1.0°C 2148 ~ 752 +0.1% +1.8°F
T~100 BT T =212 WO
RS 100 ~ 300 430°C 212 ~ 572 +5.4°F
300 ~ 999.8 +0.05% +2 0°C 572 ~ 809.9 +0.05% +3 6°F
1000 ~ 1600 +0.25% 2.0°C 1000 ~ 2912 +0 25% +3 6°F
" 0-0990 W% T 0°C 37 ~099.0 TR L I
1000 ~ 1300 +0.2% +1.0°C 1000 ~ 2372 +0.2% +1 8°F
- : T8~ 030 WIGHEF
L -200 ~ 900 0.1% +1.0°C 1000 ~ 1652 +0.2% +1°F
. 32-0099 $0.1% +18°F
Y 0~a00 .1% +1.0°C 1000 ~ 1112 +0.2% +1°F
5 500 ~ 0990 W05% O TT12 = 1831 WO5% T36°F
1000 ~ 1760 +0.1% 42 0°C 1832 ~ 3200 +0.1% +3 6°F
P 0-099.0 W 1% $15°C 32-009.0 W01% 2 7°F
1000 ~ 1760 +0.2% +1 5°C 1000 ~ 3200 +02% +2 T°F
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