
    
  

Fiche technique RS Stock No. 334-2723 
MINI CONNECTEUR “MARLIN” 3 BROCHES MÂLE THERMOCOUPLE K 

 

 

 
 

TEMPERATURES:   

 Fonctionnement en continu jusqu’à  +205°C 
 Fonctionnement intermittent jusqu’à +260°C 

 
UTILISATIONS : 

 Connecteur pour thermocouple K 

 
POINTS FORTS :  

 Simplicité d’utilisation, 

 Bröche de continuité de masse 

 Liaisons fiables, 

 Rapport Qualité/Prix 

 

CARACTÉRISTIQUES : 
 Couleur verte. 

 Le corps du connecteurs est moulé à partir de composés de fibre de verre thermoset qui lui confère haute resistance et fiabilité. 

 Broches polarisées pratiquement impossible à inverser au montage. 
 

Type 
Connector (+) 

Positive T/C Alloy 
Connector (-) 

Negative T/C Alloy 
Shield Terminal 

Alloy 

IEC 

Color Code 

K Chromel Alumel Copper Green 

 
  

DIMENSIONS : voir schema ci-dessus 
 Miniature : L = 22 mm ;   l = 19.8 mm ;   E = 7.9 mm 

 Autres articles associés: Serre Câble 334-6416 
 

type J K 

Mâle 

334-2739 

334-2723 
Sur cette page 

 

 

Femelle 

334-2767 334-2751 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


