I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2015/830

SIKKERHEDSDATABLAD

DL-44 AFRENSER

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn
DL-44 AFRENSER
Produkt nr.
01175
Unik formelidentifikator (UFI)
MJ10-HOP9-ROOH-RSGV
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen
Afrenser
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen (REACH)

PC Beskrivelse

PC35 Vaske- og renseprodukter(herunder oplgsningsmiddelbaserede produkter).

Anvendelser der frarades
Ingen seerlige
1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Firmanavn og adresse
ITW Spraytec Nordic
Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +45 86 82 64 44
E-mail
info@itw-spraytec.dk
SDS udarbejdet den
2020-11-12
SDS Version
1.0
1.4. Nedtelefon
Kontakt Giftlinjen pa telefon +45 82 12 12 12 (dbent 24 timer i dggnet).
Se punkt 4 om ferstehjaelpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Aerosol 1; H222, H229, Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
Skin Sens. 1; H317, Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Aquatic Chronic 2; H411, Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Markningselementer
Farepiktogram
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¥

Signalord
Fare
Faresaetninger
Yderst brandfarlig aerosol.
Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhed
Generelt
Forebyggelse
P210, Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder. Rygning
forbudt.
P211, Spray ikke mod aben ild eller andre antaendelseskilder.
P251, Ma ikke punkteres eller brandes, heller ikke efter brug.
P271, Brug kun udendaears eller i et rum med god udluftning.
P273, Undga udledning til miljget.
P280, Baer beskyttelseshandsker / beskyttelsestgj / sjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
Reaktion

Opbevaring

P410+P412, Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsaettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
Bortskaffelse

Oplysningspligtige indholdsstoffer
(R)-p-mentha-1,8-dien
2.3. Andre farer
Anden maerkning
Ikke anvendelig
Andet

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at veere et PBT- og/eller vPvB-stof.
PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Produkt/Ingrediens- Identifikatorer % w/w Klassificering Bemaerkning
navn
(R)-p-mentha-1,8-dien CAS No.: 5989-27-5 5-10% Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
EC No.: 227-813-5 Skin Sens. 1, H317

Skin Irrit. 2, H315

REACH No.: Flam. Lig. 3, H226

Index No.: 601-029-00-7

Hydrocarbons, C13- CAS No.: 5-10% Asp. Tox. 1, H304
C18, N-Alkanes, EUHO066
Isoalkanes, cyclics, EC No.: 921-050-8

<2% aromatics
REACH No.: 01-
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2119485032-45-xxxX

Index No.:

Ethanol CAS No.: 64-17-5 5-10% Flam. Lig. 2, H225

EC No.: 200-578-6
REACH No.:

Index No.: 603-002-00-5

Propan-2-ol CAS No.: 67-63-0 5-10% STOT SE 3, H336
Eye Irrit. 2, H319
EC No.: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225

REACH No.:

Index No.: 603-117-00-0

Carbondioxid CAS No.: 124-38-9 3-5% EU

EC No.: 204-696-9
REACH No.:

Index No.:

Den fulde ordlyd af H-saetningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske greensevardier er naevnt i punkt 8,
safremt de er tilgaengelige.

Andre oplysninger
EU: Stoffet har en europeeisk graenseveerdi

PUNKT 4: Ferstehjaelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Generelt
Ved uheld: Kontakt lege eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Laegen kan rette
henvendelse til Arbejds- og miljgmedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tIf. 38 63 61 72.
Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der sgges leegehjaelp. Giv aldrig
en bevidstlgs person vand eller lignende.

Indanding
Ved andedraetsbesveer eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under
opsyn.

Hudkontakt
Forurenet tgj og sko fjernes. Hud, der har vaeret i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og saebe.
Brug IKKE oplasningsmidler eller fortyndere.
Ved hudirritation: Seg laegehjzelp.

@jenkontakt
Ved irritation af gjet: Fjern evt. kontaktlinser og spil gjet godt op. Skyl straks med vand eller saltvand (20-30 °C) i
mindst 5 minutter. Sag leege og fortsaet skylningen under transporten derhen.

Indtagelse
Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgdende laege og
medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lzegen
anbefaler det. Seenk hovedet, saledes at evt. opkast ikke vil Igbe tilbage i munden og halsen.

Forbraending
Skyl med rigelige maengder vand indtil smerten opherer og fortsaet derefter i 30 min.
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4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Sensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer, som kan give allergisk reaktion ved hudkontakt.
Allergireaktionen indtreeffer typisk 12-72 timer efter udsaettelse for allergenet og sker ved, at allergenet traenger
ind i huden og reagerer med proteiner i det gverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kemisk
&ndrede protein som fremmedlegeme og vil forsgge at nedbryde det.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Ved hudirritation eller udsleet: Seg laegehjaelp.

Oplysning til lzegen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtage.
Vandstrale begr ikke anvendes, da det kan sprede branden.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Hvis det kan gares uden fare, afbrydes gastilfarslen. Evt. fjernelse af trykflasker eller nedkaling med vand bar
overlades til brandvaesnet.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brug fuld andedraetsbeskyttelse og beskyttelsesbeklaedning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med
kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten pa telefon 45 90 60 00 (abent 24 timer i
degnet), med henblik pa yderligere radgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Ikke anteendt lager afkeles med vandtage. Fjern om muligt brandbare materialer. Serg for tilstraekkelig
ventilation.
6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Undga udledning til sger, der, kloakker mv. Kontakt de lokale miljgmyndigheder ved udslip til omgivelserne.
6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Udslip begraenses og opsamles med granulat eller lignende og bortskaffes efter reglerne om farligt affald.
Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af vaesker.
Rengering foretages for s vidt muligt med rengeringsmidler. Oplgsningsmidler ber undgas.
6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 13 "Bortskaffelse" om handtering af affald.
Se punktet om "Eksponeringskontrol/personlige veernemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne.

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

Materialet opbevares i teet lukkede beholdere beskyttet mod fugt og lys. Angiv anbrudsdato pa beholderen ved

abning og test ved reglemaessig kontrol for peroxidindhold. Overskrid ikke angivne opbevaringstider.

Abnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge laekage.

Opbevares koligt pa et godt ventileret omrade vaek fra mulige antaendelseskilder.

Lagertemperatur
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Temperatur

<50°C

Materialer, der skal undgas
Staerke syrer, steerke baser, staerke oxidationsmidler og steerke reduktionsmidler
7.3. Seerlige anvendelser
Produktet bgr kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

ahanol
Graensevaerdi (8 timer) (mg/m?3): 1900
Graensevaerdi (8 timer) (ppm): 1000

;ropan-z-ol
Graensevaerdi (8 timer) (mg/m3): 490
Graensevaerdi (8 timer) (ppm): 200

Carbondioxid

Graensevaerdi (8 timer) (mg/m?3): 9000
Graensevaerdi (8 timer) (ppm): 5000
Anmaerkninger:

E = Stoffet har en EF-graensevaerdi.

Bekendtgerelse nr. 698 om graensevardier for stoffer og materialer af 28/05/2020.

DNEL
Ingen data tilgeengelige
PNEC
Ingen data tilgaengelige
8.2. Eksponeringskontrol
Overholdelse af de angivne graensevaerdier bar kontrolleres regelmaessigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, Maj 2001
Generelle forholdsregler
Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i
arbejdslokalet.
Eksponeringsscenarier
Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.
Eksponeringsgraense
Erhvervsmaessige brugere er omfattet af arbejdsmiljglovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for
eksponering. Se arbejdshygiejniske graensevaerdier ovenfor.
Tekniske tiltag
Luftbarne gas- og stevkoncentrationer skal holdes lavest muligt og under de pagaeldende gransevardier (se
ovenfor). Brug evt. punktudsugning safremt almindelig luftgennemstemning i arbejdslokalet ikke er
tilstraekkeligt. Serg for synlig skiltning af gjenskyl og nedbruser.
Hygiejniske foranstaltninger
Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophar skal eksponerede omrader af kroppen afvaskes. Vask
altid haender, underarme og ansigt.
Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget
Serg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdeemningsmateriale i umiddelbar naerhed. Brug om
mulig spildbakker under arbejdet.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger
Generelt
Anvend kun CE maerket vaerneudstyr.
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Luftvejene
Andedraetsvaern er normalt ikke ngdvendigt i godt ventilerede omrader. Ved utilstraekkelig ventilation anbefales
andedraetsvaern med AX-filter.

Hud og krop
Ingen sarlige krav.

Haender
Handsker er normalt ikke pakraevet. I tilfeelde af langvarig eller gentagen hudkontakt anbefales brug af Nitril
handsker.

@jne
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for staenk i gjnene.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
Fysisk tilstand
Aerosol
Farve
Klar
Lugt
Citron
Lugttaerskel (ppm)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
pH
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Massefylde (g/cm3)
0.854
Viskositet
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Tilstandseendring og dampe
Smeltepunkt (°C)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Kogepunkt (°C)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Damptryk
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Dampmassefylde
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Dekomponeringstemperatur (°C)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Fordampningshastighed (n-butylacetat = 100)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Data for brand- og eksplosionsfare
Flammepunkt (°C)
Produktets egenskaber gear, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Antaendelighed (°C)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Selvantaendelighed (°C)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Eksplosionsgraenser (% v/v)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Eksplosive egenskaber
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Oxiderende egenskaber
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Opleselighed
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Opleselighed i vand
Uopleselig
n-octanol/vand koefficient
Produktets egenskaber ger, at der ikke kan udfares test eller, at dette ikke er relevant.
Oplgselighed i fedt (g/L)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
9.2. Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgaengelige
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Handtering og opbevaring".
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen serlige
10.4. Forhold, der skal undgas

Undga statisk elektricitet.
10.5. Materialer, der skal undgas

Staerke syrer, steerke baser, staerke oxidationsmidler og steerke reduktionsmidler
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i punkt 1.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet

Produkt/Ingrediens-navn  Art Test Eksponeringsvej Resultat
(R)-p-mentha-1,8-dien Rotte LD50 Oral >5000 mg/kg bw -
(R)-p-mentha-1,8-dien Kanin LD50 Dermal >2000 mg/kg bw -
Ethanol Rotte LD50 Oral 10470 mg/kg bw -
Propan-2-ol Rotte LD50 Oral 4396 mg/kg -
Propan-2-ol Kanin LD50 Dermal 12870 mg/kg -
Propan-2-ol Rotte LD50 Dermal 12800 mg/kg -
Propan-2-ol Rotte LC50 Indanding 72,6 mg/L (4 h) -

Hudaetsning/-irritation

Pa grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Pa grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
Respiratorisk sensibilisering

Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Hudsensibilisering

Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Kimcellemutagenicitet

P4 grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
Kraeftfremkaldende egenskaber

P4 grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
Reproduktionstoksicitet

P4 grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
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Enkel STOT-eksponering

Pa grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer
Pa grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.

Aspirationsfare

Pa grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.

Langtidsvirkninger
Ingen seerlige
Andre oplysninger

(R)-p-mentha-1,8-dien er klassificeret af IARC i gruppe 3.
Ethanol er klassificeret af IARC i gruppe 1.
Propan-2-ol er klassificeret af IARC i gruppe 3.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Produkt/Ingrediens-navn
(R)-p-mentha-1,8-dien
Ethanol

Ethanol

Ethanol

Propan-2-ol

Propan-2-ol

Propan-2-ol

Propan-2-ol

Art

Fisk
Fisk
Dafnier
Alger

Fisk

Fisk

Alger

Dafnier

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgaengelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgaengelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgaengelige
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Test

LC50

LC50

EC50

IC50

LC50

LC50

EC50

EC50

Varighed

96 timer
96 timer
48 timer
72 timer

96 timer

96 timer

96 timer

48 timer

Resultat
<1mg/L:
14,2 g/L -

> 5000 mg/L -
> 100 mg/L -

9640 mg/| flow-
through (Pimephales
promelas) -

11130 mg/L static
Pimephales
promelas) -

>1000 mg/L
(Desmodesmus
subspicatus) -

=13299 mg/L
(Daphnia magna) -

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at veere et PBT- og/eller vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger

Produktet indeholder gkotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Produktet indeholder stoffer, som kan give ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljoet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Safremt produkter ikke har veeret underlagt regelmaessig kontrol for peroxidindhold skal affald handteres som

eksplosivt affald.

DL-44 AFRENSER
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Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.
HP 3 - Brandfarlig
HP 14 - @kotoksisk

EAK-kode / Affaldsgruppe

16 05 04* Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

Seerlig maerkning
Ikke anvendelig
Forurenet emballage
Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1-14.4
Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.
ADR/RID
UN-nr. UN-forsendelsesbetegnelse Transportfareklasse Emballagegruppe Transportkategori
eller ID-nr. (Tunnelrestriktionskode)
1950 AEROSOLER 2 2(D)
IMDG
UN-orID UN proper shipping name Transport hazard class PG EmS
number
1950 AEROSOLS 2 F-D, S-U
IATA

Ikke anvendelig
"MARINE POLLUTANT"

Ja
14.5. Miljefarer

Produktet indeholder stoffer, som kan give ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.
14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ingen data tilgaengelige

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje
Anvendelsesbegraensninger
Udelukkende til erhvervsmaessig brug.
Produktet ma ikke anvendes erhvervsmaessigt af unge under 18 ar. Se Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 239 af
6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser.
Krav om saerlig uddannelse
Ingen seerlige krav
SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer
P3b
E2
Produktregistreringsnummer
2020698
Andet
Kodenummer (1993): 1-3.
Kilder
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Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Baseret pa Radets direktiv 94/33/EF af
22. juni 1994 om beskyttelse af unge pa arbejdspladsen.
Radets direktiv 92/85/E@F om iveerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden
under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har fgdt, eller som ammer. Gravides og ammendes
arbejdsmiljg (At-vejledning A.1.8-5).
Radets direktiv af 20. maj 1975 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler. (75/324/EQF).
Bekendtgerelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler, som a&ndret ved bekg. nr. 301 af 27.
marts 2014 og bekg. nr. 478 af 25. maj 2016.
Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 372 af 25. maj 2016 om kontrol med risikoen for stgrre uheld med farlige
stoffer.
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsaettelse af kodenumre med senere a&ndringer.
Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, maerkning
og emballering af stoffer og blandinger og om aendring og ophaevelse af direktiv 67/548/EQF og 1999/45/EF og
om andring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (CLP).
EU forordningen 1907/2006 (REACH) med tilpasninger.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af H-seetninger omtalt i punkt 3
H410, Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H400, Meget giftig for vandlevende organismer.
H317, Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H315, Forarsager hudirritation.
H226, Brandfarlig veeske og damp.
H225, Meget brandfarlig vaeske og damp.
H336, Kan forarsage slevhed eller svimmelhed.
H319, Forarsager alvorlig gjenirritation.
Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1
PC35 = Vaske- og renseprodukter(herunder oplgsningsmiddelbaserede produkter).
Forkortelser og initialord
ADN = Europaeiske Bestemmelser vedrgrende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje
ADR = Europaeisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og
Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger
CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport
DNEL = Derived-No-Effect-Level
EINECS = Europaisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsfgrte Kemiske Stoffer
ES = Eksponeringsscenarie
EUH saetning = CLP-specificeret faresatning
EWC = Europeeisk Affaldskatalog
FN = Forenede Nationer
GHS = globalt harmoniseret system til klassificering og maerkning af kemikalier
IARC = Internationale agentur for kreeftforskning
IATA = International Air Transport Association
IMDG = Den Internationale Kode for Sgtransport af Farligt Gods
LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten
MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved
Protokollen af 1978.
OECD = Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling
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I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2015/830

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration
RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods pa Bane
RRN = REACH Registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsgraense.
STOT-RE = Specifik Malorganstoksicitet — Gentagen Eksponering
STOT-SE = Specifik Malorgantoksicitet — Enkelt Eksponering
SVHC = Substances of Very High Concern
TWA = Tidsvaegtet gennemsnit
UVCB = Kompleks kulbrintestof
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele
vPVB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende
Anden information
Ved klassificeringen af blandingen i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008, er vurderingerne baseret pa
folgende:
Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret pa beregningsmetoderne i CLP.
Klassificeringen af blandingen for fysiske farer er baseret pa forsegsdata.
Klassificeringen af blandingen for miljgfare er baseret pa beregningsmetoderne i CLP.
Sikkerhedsdatabladet er valideret af
MJH
Andet
/Andringer i forhold til sidste vaesentlige revision (farste ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette
sikkerhedsdatablad er markeret med en bla trekant.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gaelder kun produktet naevnt i punkt 1 og er ikke nedvendigvis
gzldende ved brug sammen med andre produkter.
Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den naevnte information
kan ikke bruges som produktspecifikation.
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