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Bloque terminal RS Pro de 
montaje en PCB de 3 vías y 

5,08 

Código RS 897-1212          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• paso de 5,08 mm 

 

•  Materiales de 
construcción de alta 
calidad 

 

•  Molduras 
polarizadas en verde 
UL94-V0 

 

• Pirorretardante 
PA66 

 

•  Tornillos 
prisioneros 

 

•  Alineación de 
pasador guiada 

 

•  Temperaturas de 
funcionamiento de -
40 °C a +105 °C. 

CARACTERÍSTICA
S 
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Nuestra propia gama de RS Pro le ofrece bloques terminal de PCB de alta calidad con un paso de 
5,08 mm. Están fabricados con molduras polarizadas verdes que mantienen el retardador de llama 
UL94-V0 PA66. Estos bloques terminal de 5,08 mm tienen terminales de latón estañado con 
tornillos cautivos M2.5 para una conexión estable. Admiten tamaños de cable en el rango de 0,33-2 
mm², sólidos o multifilares y tienen una alineación de contactos guiados. Estos bloques terminal 
permiten transferir datos, señales y alimentación directamente a la PCB de manera segura. Son 
ideales para usar como solución permanente, sin embargo, se pueden utilizar en circuitos 
temporales. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Número de contacto 3 

Número de filas 1 

Tipo de montaje Montaje en orificio pasante 

Género Hembra 

Método de terminación Roscado 

Tipo Macho 

Orientación del cuerpo Ángulo recto 

Color Verde 

Material Poliamida 

Grado de inflamabilidad UL 94 V-0 

Aplicaciones 

Aplicaciones de cable a placa, Controles HVAC, 
controles industriales: Cableado de alimentación y 
control, aplicaciones sujetas a determinados tipos de 
vibración  

 

 

 

Corriente nominal 15A 

Tensión nominal 300 V 

Resistencia de aislamiento 1000mΩ/1000V 

Tensión no disruptiva de aislamiento 1500V ac/1MIN 

Descripción de producto  

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Resistencia de contacto 20mΩ 

 

 

     

 

Paso 5.08mm 

Profundidad 15mm 

Anchura 17.7mm 

Longitud 15.2mm 

Tamaño de orificio de PCB recomendado 1.7mm 

Par de apriete recomendado 0.4Nm 

  

 

 

Rango de temperatura de 
funcionamiento  

-40 a 105 °C. 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones UL94-V0, 2011/65/UE Y 2015/863  

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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