GRENOUILLERE-RESSORT CAPOTEE

A PATTE D’ACCROCHAGE
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Echelle : 1/1

Description

- Levier : métal de 8/10-.

- Patte de fixation : nervurée, métal de
10/10°, 2 trous de @ 3,2 mm ou non
percée pour soudure.

- Patte d’accrochage : emboutie, métal de
10/10-.

- Boitier intérieur : métal de 6/10¢.

- Ressorts de compression : corde ¢ piano
de 5,5/10°, en inox 18/8 dans tous les
modéles.

- Eléments d’assemblage : 2 axes rivetés

de @ 2 mm inox 18/8.

Caracteristiques :

- Modéle miniaturisé.

- Trés bon aspect esthétique, (le crochet est
dissimulé).

- Trés bonne souplesse d'utilisation.

- Tolérances de positionnement é|c1rgies.

- Particulierement recommandée en cas
d’absence de joint.

- Protection au ruissellement.

Renseignements complémentaires :

- Cofe approximative de montage avec le
crochet AC. 119 : X = 25,5 mm pour
une tension d’environ 15 dalN.

- Tension maxi en utilisation : 20 daN.

- Course maxi : 2,5 mm.

- Crochet standard : Modéle AC.119 (voir
page B1/30).

- Pour tout autre crochef, se reporter aux
pages B1.

- Nous consulter pour toute matiére ou
finition ne figurant pas sur le tableau ci-
dessous.

POIDS
MATIERE FINITION FIXATION THEORIQUE REFERENCES
kg / cent

Acier zingage bichromaté avec frous 1,300 GP.19-ZB

Acier chromage avec trous 1,300 GP.19-Ch*
Inox 18/8 brut avec trous 1,300 GP.19-1B
Inox 18/8 brut sans trou 1,310 GP.19A-IB*
Inox 18/8 polissage avec frous 1,300 GP.19-IP




Modeéle AC.118 Modéle AC.119 Modéle AC.120
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TABLEAU DES REFERENCES COURANTES
Poids théorique acier Acier Acier Acier Acier £ o Inox Inox
Brut Brut Zingué Zingué c:ﬂer ? T!mge Brut Brut I;olz': plno.x y
kg/cent percé non percé Blanc Bichromaté el e percé non percé ik ok
0,390 AC.116-BR* AC.116-ZB | AC.116-CH* AC.116-1B AC.116-IP*
0,550 AC.117-BR* |[AC.117-ABR*| AC.117-ZI" | AC.117-ZB AC.117-IB AC.117-IP*
0,150 AC.118-BR |AC.118-ABR| AC.118-ZI | AC.118-ZB | AC.118-CH AC.118-IB | AC.118-AIB| AC.118-IP
0,100 AC.119-BR | AC.119-ABR| AC.119-ZI | AC.119-ZB | AC.119-CH AC.119-IB | AC.119-AIB | AC.119-IP*
0,440 AC.120-ABR* AC.120-AlB*
0,940 AC.121-BR |AC.121-ABR| AC.121-ZI | AC.121-ZB | AC.121-CH AC.121-IB | AC.121-AIB | AC.121-IP
1,900 AC.122-BR* [AC.122-ABR*| AC.122-ZI* | AC.122-ZB | AC.122-CH* AC.122-1B AC.122-IP*




