Duo LED rot/griin
red/green

Technische Daten/
technical data

Chemie{

chemistry

ZeHenZaM(

no. of cells

ladbare Kapazitit/

loadable capacity
Fingangsspannung,/

input voltage

Emgungs—smutz(

primary electrical pratection
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand—by power consumption
Nenn-Leistungsaufnahme,/
nominalpower consumption
Ableitstrom,/

Leakage current

Ausgon sspannung im Leerlauf/
no foad output voltage
Nennausgangsspannung/
nominal autput' valtage
Ladestrom,/

charge current

Vorladestrom/

precharge current

Vorladezeit/.

precharge 'timer

Riickstrom ohne Ne\zsfunnung/
reverse current without AC
Erho\(un%s\odes(rom/

trickle charge current

Ausgangs—Schutz/
secondary electrical protection
Akku-Vollerkennung/
battery full detection
Sicherheitstimer/
safety timer '
Spannungsfestigkeit,
eﬁedric svengﬁv
Schutzk\asse/
protection closs
Betriebstempem«ur/
operating temperafure
Lagertemperatur/
storage temperature

80

¢ Tschlodegerst/

eskiop charger

 NiMH/NiCd
: 3-10 Zellen/ cells
© min. 2500mAh

max. 32000mAh

: 100724UV/ZC +10% / 50/60Hz
e

switch—mox

¢ Sicherung. 15,154/
fuse 13.15A

: ca./ opprox. 2.0

: ca./ approx. 50W

< 0.1mA

: ca./ approx. 23VDC pulsing

: 3BVDC-12VDC (3-10 Zellen/ cells)
: 2500mA +10% — pulsed (9/10 charge current)
: 2500mA £10%

: 9min £15%

: < 100uA bei/ at 14V

: 10—-30mA - continous

: gegen KurzschiuB— und Falschpolung

against short circuit and wrong polarity

: —dU~Erkennung; 0dV  Erkennung_nach_120min/

—dV—detection; 0dV detection after 120min
17hrs. £15%

: 4 KV Eingang/Ausgang

primary/secondary
Il

0°C...+40°C

: =25C..+70C

Nettogewicht,

net. weight /

Gehduse/

case

Gehdusematerial/
se_ material

ca
Lefterplattenmaterial/
pcb materia

Schu(zur([

case profection
Typenschild Vorderseite,
e e/
Typenschid Riickseite/
ratingplate back
Apprabationen/
approvals

Normen/
standards

Anzeigen,
indica%org

Tischladegerdt/ Desktop Charger
ACS310P traveller
PRI: 100-240V ~ / 50-60Hz 58W
SEC: 3.6- 12V=== 2.5A 304
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: Tischgehtuse, schwarz/

desktop housing, black, type AH2TT

: UL94v-0
: CEM1

¢ IP 20

: E‘chwarzer Aufkleber mit weiBer Bedruckung

lack label with white printing

: schwarzer Aufkleber mit wejBer Bedruckung

black label with white printing

: CE
: EC/EN 60335-1, IEC/EN60335-2-29 conform IEC/EN 60601-1
: LED griin blinkt beim Laden, leuchtet bei Ladeende,

LED green flashes during charge, lights constantly s charge end

LED rot blinkt bei Fehler/
LED red flashes at error

Hohlstecker/
hollowplug
2,1x5x12mm

ArtNr.:10950107

=l is=

Netzleitung schwarz, Ldnge: 1,8m+10cm/
main_cord black, length 1.Bm+10cm

Euro/UK Adapter wird in UK beigepackt/
Euro/UK Adapter attached in UK
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Euro-Stecker/plug

Rundleitung schwarz geschirmt Lange: 1m+10cm/
round cable black with shield length: 1m+10cm

Umpolkupplung/
reverse_polarity_connector
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Steckerset mit 8 Steckern/
connector set with 8 plugs

Hohistecker/ Honistecker/ Hohlstecker/
hollowplug hollowplug hollowplug
2,5¢5,5x12mm 2,35x0,75x10mm 1,75x4,75x10mm

ArtNr.:10950377 ArtNr.:10950105

-]

Artr.:10950078

5%

Kiinkenstecker/ Kiinkenstecker/ Hohistecker/ onistocker/
ﬁgw%m Jzag:pw‘grqnm hollowplug hollowplug
; . 1,35x3,5x10mm 1,7x4x1

ArtNr:10950038

L=

ArLNr110850037 MLNr 10850036 ArtNr.:10850399/01

Vv T e 7l Abweichuns/ |Oberfise’ [Vanstab/Scate [Gewichr/weight
fir Anfrage/for inquiry AN7210 Surrace
Werkstaff/Wark material, Madell-Nr
H XXX
B 2011 g neme
petefet] 07.04. | e

Tischadegerit/ desktop charger UK
3.6—12VDC 2500mA
e inmnerE s o Batty
V1| plug sel odded 101212 | JE 20‘1 2-3002 1

[Version| FEM-O113-10-DE | Ersatz fur/Replaced by ragh




