Componenti per applicazioni di sicurezza

Riferimenti:

pagine 38146/3 e 38146/4
Dmensioni d'ingombro:
pagina 38146/5

Interruttori a pedale a manovra positiva al rilascio

Caratteristiche

Caratteristiche generali

Conformita alle norme

PE-A, XPE-M, XPE-R senza coperchio di protezione: IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1, VDE 0660-200, UL 508,
CSA C22-2 n° 14
XPE-M, XPE-R con coperchio di protezione: NF E 09-031

Omologazioni XPE-A: Fl.
XPE-M, XPE-R : in esecuzione normale: Fl, CSA A300 - Q300 con ingressi filettati per pressacavi
in esecuzione speciale: CSA A300 - Q300 con adattatori per tubo 1/2" NPT

Trattamento di protezione XPE-A in esecuzione normale: trattamento “TH”

XPE-M, XPE-R in esecuzione normale: trattamento “TC". In esecuzione speciale: trattamento “TH”

Temperatura ambiente

Per funzionamento: - 25...+ 70 °C
Per immagazzinaggio: - 40...+ 70 °C

Tenuta alle vibrazioni

15 gn (10...500 Hz) secondo IEC 68-2-6

Tenuta agli urti

XPE-A: 25 gn, XPE-M, XPE-R : 20 gn secondo |IEC 68-2-27 (150 gn secondo NF E 09-031).

Protezione agli choc elettrici X

PE-A: classe Il, XPE-M, XPE-R : classe | secondo IEC 536 e NF C 20-030.

Durata meccanica

PE-A: 2 milioni di cicli di manovre.
XPE-M, XPE-R : 5 milioni di cicli di manovre.

Grado di protezione

PE-A: P 43 secondo IEC 529.
XPE-M, XPE-R : IP 66 secondo IEC 529 e IP 669 secondo NF C 20-010 (con coperchio di protezione).

Ingressi cavo

XPE-A : 2 fori levigati per pressacavi (vedere dimensioni d'ingombro pagina successiva).
XPE-M, XPE-R : 2 fori filettati per pressacavi.

Caratteristiche degli elemen

ti di contatto

Tensione nominale d'impiego

~AC-15;A3000Ue =240V, le=3A
—DC-13;Q 300 0 Ue = 250 V, le = 0,27 A secondo |IEC 947-5-1 Allegato A, EN 60 947-5-1

Tensione nominale d'isolamento

Ui = 500 V grado di inquinamento 3 secondo IEC 947-1, gruppo C secondo NF C 20-040 e VDE 0110
Ui = 300 V secondo UL 508, CSA C22 -2 n° 14

Tensione nominale di tenuta agli urti

U imp = 6 kV secondo IEC 947-1, IEC 664

Positivita

Contatto a manovra positiva di apertura secondo IEC 947-5-1 Capitolo 3, EN 60 947-5-1

Resistenza tra morsetti

< 25 mQ secondo NF C 93-050 metodo A o IEC 255-7 categoria 3

Protezione contro i corto-circuiti

Fusibile 10 gG (gl) secondo IEC 947-5-1, VDE 0660-200.

Interruttori a pedale ad azionamento rapido Interruttori a pedale ad uscita analogica
Potenze d'impiego: secondo IEC 947-5-1 Allegato C Tensione di alimentazione nominale —24..48V
Categorie di impiego AC-15 e DC-13 Limiti di tensione —19...58V
Corrente assorbita senza carico 4 mA
Frequenza : 3600 cicli di manovre/ora Deriva della correnta di uscita (IS) 0..+50°C: +2...-6 %
Fattore di marcia: 0,5 in funzione della temperatura -25..+70°C: +2...-12%
Corrente alternata ~. 50-60 Hz Correntacontinua -— Curva di uscita Schema di collegamento
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Corrente in A

Collegamento

|Su morsetti a vite-serrafilo. Capacita di chiusura massma: 1x 2,5 mm?0 2x 1,5 mm?2 con o senza terminale
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Componenti per applicazioni di sicurezza

Interruttori a pedale a manovra positiva al rilascio

Riferimenti
Caratteristiche:
pagina 38146/2
Dimensioni d'ingombro:
pagina 38146/5

Interruttori a pedale con coperchio di protezione

Descrizione Funzionamento dei contatti Colore Riferimento Peso
dell' insieme kg
Metallici 1 scatto 1“NC + NO” Blu XPE-M510 2,570
Con dispositivo
di blocco
al rilascio
Arancione XPE-R510 2,570
XPE-M510 2°NC+NO"  Blu XPE-M511 2,590
Arancione XPE-R511 2,590
2 scatti 2 “NC + NO” Blu XPE-M711 2,590
Arancione XPE-R711 2,590
A uscita 2 “NC + NO” Blu XPE-M529 2,600
analogica
Arancione XPE-R529 2,600
Metallici 1 scatto 1“NC + NO” Blu XPE-M310 2,400
Senza dispositivo
di blocco
al rllascio
Arancione XPE-R310 2,400
2 “NC + NO” Blu XPE-M311 2,420
XPE-M310
Arancione XPE-R311 2,420
1 scatto 1“NC + NO” Blu XPE-M410 2,400
ad aggancio
Arancione XPE-R410 2,420
2 scatti 2 “NC + NO” Blu XPE-M611 2,420
Arancione XPE-R611 2,420
A uscita 2 “NC + NO” Blu XPE-M329 2,420
analogica
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Componenti per applicazioni di sicurezza

Caratteristiche:
pagina 38146/2
Dimensioni d'ingombro:
pagina 38146/5

Interruttori a pedale a manovra positiva al rilascio

Riferimenti

XPE-R911

XPE-M110

XPE-A110

XPE-Z901

XPE-Z902

XES-P4151e

Interruttori a pedale senza coperchio di protezione

Descrizione Funzionamento dei contatti Colore Riferimento Peso
kg
Metallici 1 scatto 1“NC + NO” Arancione XPE-R810 1,200
Con dispositivo
di blocco al rilascio 2 scatti 2“NC + NO” Arancione XPE-R911 1,200
Uscita analogica 2 “NC + NO”  Arancione XPE-R929 1,200
Metallici 1 scatto 1“NC +NO” Blu XPE-M110 1,200
Senza dispositivo
di blocco al rilascio Arancione XPE-R110 1,200
1 scatto 2“NC + NO” Blu XPE-M111 1,200
ad aggancio
Arancione XPE-R111 1,200
2 scatti 2“NC + NO” Blu XPE-M211 1,200
Arancione XPE-R211 1,200
Uscita analogica 2 “NC + NO” Arancione XPE-R229 1,200
In plastica 1 scatto 1“NC + NO” Nero XPE-A110 0,275
A doppio isolamento
Senza dispositivo 2 scatti 2 “NC + NO” Nero XPE-A111 0,295
di blocco al rilascio
Accessori
Descrizione Utilizzo Riferimento Peso
kg
Coperchi di protezione Per XPE-M XPE-Z901 1,200
Per XPE-R XPE-Z911 1,200
Impugnatura Per XPE-Z901 o XPE-Z911 XPE-Z913 0,450
per coperchio
Talloniere Per XPE-M XPE-Z902 0,240
Per XPE-R XPE-Z912 0,240
Doppio coperchio Per XPE-R XY2-SB96 1,200
di protezione
Dispositivo Per XPE-M o XPE-R XPE-Z903 0,170
di blocco
Dispositivo ad aggancio Per XPE-M o XPE-R XPE-Z904 0,170
(ricambio per pedale
gia equipaggiato)
Dispositivo di fissaggio Per XPE-M o XPE-R XPE-Z905 0,010
del cavo
Ingressi di cavo Per XPE-M o XPE-R Plastica XAW-Z71016 0,025
Con dispositivo Capacita max 14 mm
di sicurezza antiallentamento
Metallico  XAW-Z518 0,060
Per XPE-A Plastica XAW-71013 0,020
Capacita max 12 mm
Elementi di contatto Per interruttore 1 scatto: 1° 0 2° “NC + NO” XES-P4151 0,020
Ad azione rapida Per interruttore 2 scatti: 1° “NC + NO”
Per interruttore 2 scatti: 2° “NC + NO” XES-P4151B 0,020
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Interruttori a pedale a manovra positiva al rilascio

Dimensioni di mgombro
Carateristiche:
pagina 38146/2
Riferimenti:
pagine 38146/3 e 38146/4

XPE-M, XPE-R senza coperchio di protezione XPE-M, XPE-R con coperchio di protezione
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(1) 2 fori filettati per ingresso cavo di capacita massima 14 mm.
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(1) 1 foro liscio per ingresso cavo di capacita massima 12 mm, 1 foro liscio per ingresso cavo di capacita massima 8 mm.

38146/5



