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MERKMALE

Kann Ldécher von 3 3-tei I ige I'

mm bis 30 mm

Durchmesser Metallkneifschneidersatz
o von RS PRO, 3 mm bis 30
Fuhrungsbohrung mm

erforderlich

Ideal fur den Einsatz
mit den meisten
Bohrmaschinen

Lieferung in einem
Metallkasten aus
vergossenem Metall

Kann Lécher von 3
mm bis 30 mm
Durchmesser
schneiden
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Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere
Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO bietet diesen auRergewdhnlichen Kegelschnittsatz aus HSS fur hohe Leistung mit einer
Reihe von ganzen Durchmessern und bietet Ihnen maximale Vielseitigkeit. Kann Locher von 3 mm
bis 30 mm durch drei verschiedene Kegelschneider schneiden. Diese HSS-Schneider (High-Speed-
Stahl) bestehen aus einem einzigen Stiick Hochgeschwindigkeitsstahl und reduzieren so das
Brechen und Bléten unter Hitze oder Belastung. Die konische Bauweise erleichtert das Vergréf3ern
von Léchern, wenn sich z. B. die Anforderungen andern.

Allgemeine

Mindestgrofiie
Maximale GroRRe
Bohranwendung
Werkstoff
Anzahl der Teile

Inhalt

3mm
30mm
Metall
HSS
3

HSS-Bohrer

[PRO|

) St
Stock No.221-557

IIC WSS Cone Gutter Set
AU BN 1630 Sem
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