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Europaklemme - EC 16 TR - 3240181

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen

Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.

(http://phoenixcontact.de/download)

Europaklemmenleiste aus Polyamid, transparent, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit

Aderendhiilse mit einem Querschnitt von 6 bis 16 mm?

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 10 STK

RULL LA
GTIN 4046356457866

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 82,140 g

Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 82,140 g

Zolltarifnummer 85369010

Herkunftsland Osterreich

Verkaufsschllssel

A1 - Reihenklemmen

Hinweis

Auftragsgebundene Fertigung (keine Riicknahme)

Technische Daten

Allgemein
Polzahl 12
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Anschlisse 24
Nennquerschnitt 16 mm?
Farbe transparent
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...110°C

Belastungsstrom maximal

76 A (bei 16 mm? Leiterquerschnitt)

Nennstrom Iy

76 A (bei 16 mm? Leiterquerschnitt)

Nennspannung Uy

450 V
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Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

Allgemein

| Offene Seitenwand Nein
Male
Breite 25,2 mm
Lange 173,9 mm
Hoéhe 20,8 mm
Tiefe 25,2 mm
Bohrlochabstand 15 mm
Rastermal 15 mm

Anschlussdaten

Anschlussart

Schraubanschluss

Leiterquerschnitt starr min 1,5 mm?
Leiterquerschnitt starr max 16 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 14
Leiterquerschnitt AWG max 6
Leiterquerschnitt flexibel min. 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 16 mm?
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 14
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhilse min 1,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 10 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 1,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max: 10 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min 1,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max 4 mm?
2 !_eiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse 0.75 mm?
min ’

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse 2.5 mm?
max

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse min | 1,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse max| 2,5 mm?
Abisolierlange 8 mm
Schraubengewinde M4
Anzugsdrehmoment min 1,2 Nm
Anzugsdrehmoment max 1,5 Nm
Normen und Bestimmungen

Anschluss gemal Norm CUL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2

Environmental Product Compliance

REACh SVHC

Lead 7439-92-1
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Klassifikationen

chH(ENIX

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27141106
eCl@ss 4.1 27141106
eCl@ss 5.0 27141106
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141106
eCl@ss 8.0 27141106
eCl@ss 9.0 27141106
ETIM
ETIM 3.0 EC001284
ETIM 4.0 EC001284
ETIM 5.0 EC001284
ETIM 6.0 EC001284
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30212109
UNSPSC 7.0901 27121703
UNSPSC 11 27121703
UNSPSC 12.01 27121703
UNSPSC 13.2 39121409
Approbationen
Approbationen
Approbationen
UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized
Ex Approbationen
Approbationsdetails
UL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
D B C
Nennspannung UN 300V 300V 300V
Nennstrom IN 55A 55A 55A
mmAWG/kcmil 10-6 10-6 10-6
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Approbationen

chH(ENIX

cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
C
D B C
Nennspannung UN 300V 300V 300V
Nennstrom IN 55 A 55 A 55 A
mm/AWG/kcmil 10-6 10-6 10-6

cULus Recognized “
C us
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