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GRENOUILLERE-RESSORT A BIELLETTES

Taille réelle

Description

- Levier : métal de 15/10¢.

- Patte de fixation : & porte-cadenas, métal
de 15/10°, 2 trous de @ 4,2 mm.

- Biellettes latérales intérieures : métal de
15/10.

- Biellettes latérales extérieures : métal de
15/10-.

- Ressorts de compression : corde & piano,
@ 13/10° en acier, @ 14/10° en inox

- Eléments d'assemblage : 2 entretoises de
@ 3 mm, rivetées, acier ou inox suivant
la matiére.
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Echelle : 3/4

Caractéristiques :

- Trés bonne souplesse d'utilisation.

- Tolérances de positionnement élargies.

- Particulierement recommandée en cas
d’absence de joint.

- Possibilité de fermeture par cadenas.

Renseignements complémentaires :

- Cote approximative de montage :

- Avec le crochet AC. 101:X1 = 52,4 mm
pour une tension d'environ 20 daN.

- Avec le crochet AC. 104:X2 = 63,2 mm
pour une tension d’environ 20 daN.

- Tension maxi en utilisation : 30 dalN.

- Crochets standards : Modéle AC.101 et
AC. 104 (voir page B1/10).

- Pour tout autre crochet, se reporter aux
pages B1.

- Nous consulter pour toute matiére ou
finition ne figurant pas sur le tableau ci-
dessous.

POIDS
MATIERE FINITION FIXATION THEORIQUE REFERENCES
kg / cent
Acier décapé avec frous 3,000 GP.8-Br*
Acier zingage bichromaté avec trous 3,000 GP.8-7B
Inox 18/8 brut avec frous 3,000 GP.8-I1B
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* Articles fabriqués sur demande




CROCHETS POUR GRENOUILLERES

| Echelle: 1/1

Modéle AC.101 Modele AC.102
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Modéle AC.103
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Modéle AC.104
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Modéle AC.105
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Modeéle AC.108
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TABLEAU DES REFERENCES COURANTES
Poids théorique acier Acier Acier Acier Acier Ac Alli Inox Inox i ;

1 Brut Brut Zingué Zingué Chcler. 'lage Brut Brut :n; P no.x'
kg/cent percé non percé Blanc Bichromate ek iy ol percé non percé i kil
0,470 AC.101-BR* |AC.101-ABR*| AC.101-ZI* | AC.101-ZB AC.101-1B
0,570 AC.102-BR* AC.102-7B AC.102-1B*

0,340 AC.103-BR |AC.103-ABR| AC.103-ZI | AC.103-ZB | AC.103-CH AC.103-AL | AC.103-IB | AC.103-AIB | AC.103-IP
0,620 AC.104-BR* |AC.104-ABR*| AC.104-ZI* | AC.104-ZB | AC.104-CH* AC.104-IB | AC.104-AIB*| AC.104-IP*
0,430 AC.105-BR* |AC.105-ABR* AC.105-7ZB

0,520 AC.106-BR* AC.106-Z1* | AC.106-ZB AC.106-I1B*

0,440 AC.107-BR* |AC.107-ABR* AC.107-ZB

0,660 AC.108-BR* |[AC.108-ABR* AC.108-ZB

0,620 AC.109-BR* AC.109-ZB AC.109-1B

* Articles fabriqués sur demande.



