KERN FH200K.

Kraftmesssystem zur Messung hochlastiger Zug- und Druckkréafte von 200 kN bis 1000 kN

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 100N
Messbereich [Max]: 200 kN
Messfrequenz: 2000 Hz
Prézision (von [Max]): 1%
Uberlastschutz (von [Max]): 150 %
Anzeige

Display Ziffernhthe: lcm
Data-Hold-Funktion: ja
Durchschnittshildung: ja
Grenzwertfunktion: ja
Peak-Funktion: ja
Statistikfunktion: ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.): 40°C
Umgebungstemperatur (min.): 10°C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung 12 h

aus):

Akkuladezeit: 4h
Eingangsspannung: 100V -240V

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO

IKERN

Kategorie: Kraftmessgeréte

Marke: Sauter

Produktgruppe: Elektronisches
Kraftmessgerét

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 430 x 370 x 230 mm

Bruttogewicht: 17 kg

Lieferzeit: 24h

Nettogewicht: 13,500 kg

UN-Nummer (Gefahrgut): 3496

Versandart: Paketdienst

Abmessungen Anzeigegerét 230X 66 x 36 mm

(BXTxH):

Gesamtabmessungen komplett 230X 66 x 36 mm

montiert (BXTxH):

Kabellange: 3m
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