Batteries au plomb =

CARACTERISTIQUES
Batterie au plomb de

rofond plus RS PRO 12V, 20 Ah

longue durée de vie

Alliage de grille
spécial : moins de
gaz

Processus de
fabrication optimisé
- décharge profonde

Matériau ABS
robuste : augmente
la résistance du
compartiment a
batterie

remo T27-0405 [12VZ0AHIZ0HR]

Maintanance-fraa Sealed Laad-acid Battery

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.
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Batteries au plomb

Description du produit

Une série de batteries au plomb rechargeables de RS PRO. Ces batteries sont fabriquées a partir
d'un matériau ABS qui augmente considérablement la résistance du compartiment a batterie. Les
batteries au plomb de RS PRO sont adaptées pour une utilisation dans un certain nombre de
secteurs et pour un usage ciclique. Cette batterie au plomb est étanche et convient a de
nombreuses utilisations. Congu pour alimenter un certain nombre de véhicules électriques tels que
les fauteuils roulants et les scooters de mobilité et bien plus. RS PRO offre une gamme de
batteries au plomb rechargeables avec différentes tensions et chargeurs pour s'adapter a tous vos
besoins. Tous les modéles sont extrémement fiables et d'une excellente qualité.

727-0405 - 12V, 20Ah
727-0417 - 12V, 13Ah
727-0420 - 12V, 33Ah
727-0423 - 12V, 38Ah
727-0427 - 12V, 100Ah
727-0433 - 12V, 120Ah
727-0436 - 12V, 55Ah
727-0439 — 12V, 75Ah

Caractéristiques

Technologie
Concu pour une application cyclique
Classification EUROBAT

Matériau du récipient

Application

AGM
Oui
3abans

(UL94-HB)

Produits cycliques
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270405/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270417/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270420/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270423/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270427/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270433/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270436/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270439/

Batteries au plomb

Spécifications électriques

Capacité

Tension nominale

Type de terminal

Cellules par unité

Tension par unité

max.) Courant de décharge

max.) Limite de courant de charge
Tension de charge a flotteur
Résistance interne

Service d'égalisation et de cycle

Décharge automatique

Spécifications mécaniques

20Ah

12v

T12

6V

12v

60 A(559)

6A

13,5 a13,8 V c.c./unité moyenne a 25°C

15 mOhm

14,4V c.c. 215V c.c./unité moyenne a 25 °C

Les piles peuvent étre stockées pendant plus de 6
mois a 25°C. Rapport d'autodécharge inférieur a 3 %
par mois a 25°C. Veuillez charger les batteries avant
['utilisation.

Dimensions
Hauteur
Longueur
Largeur
Poids

Spécifications de I'environnement de

Plage de température de
fonctionnement : -

Plage de températures d'utilisation
nominale

Homologations

181,5mm x 77 mm x 166,5 mm
181.5mm

77mm

166.5mm

6.9kg

fonctionnement

Décharge : -15 a 50 °C.
Charge : 0 a 40 °C.
Stockage : -15 a 40 °C.

25°C +3°C

Conformité/certifications

UL94-HB
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Batteries au plomb

Constant Current Discharge Gh_ Amps
FV¥iTime | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 3h ah Sh Gh Bh 10h 20h
185Vicell| 203 | 248 | 215 | 155 | 123 | 000 | 620 | 484 | 302 | 318 | 278 | 227 | 189 | 106
180Vicell| 374 | 208 | 255 | 83 | 143 | 112 | 677 | 520 | 418 | 342 | 2988 | 240 | 200 | 107
1.75Vicell| 411 | 325 | 274 | 100 | 149 | 117 | 702 | 530 | 428 | 351 | 306 | 245 | 202 | 108
1.70Vicell| 448 | 347 | 288 | 108 | 154 | 121 | 730 | 545 | 439 | 360 | 312 | 248 | 204 | 110
185Vicell| 484 | 369 | 306 | 208 | 158 | 125 | 750 | 568 | 454 | 370 | 310 | 252 | 208 | 111
160Vicell| 525 | 395 | 326 | 220 | 165 | 120 | 776 | 585 | 468 | 382 | 326 | 254 | 210 | 142

Constant Power Discharge Gbirul— Watts
F¥Time | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 3h 4h 5h Bh gh 10h 20h
185Vicell| 546 | 465 | 410 | 208 | 238 | 194 | 121 | 945 | 767 | 625 | 549 | 448 | 374 | 213
180Vicell| 689 | 553 | 478 | 347 | 275 | 218 | 131 | 101 | 815 | 669 | 586 | 475 | 396 | 214
1.75Vicell| 748 | 508 | 510 | 359 | 284 | 225 | 136 | 103 | 832 | 686 | 601 | 483 | 400 | 216
1.70Vicell| 803 | 634 | 533 | 372 | 204 | 231 | 141 | 105 | 852 | 701 | 613 | 488 | 403 | 220
185Vicell| B61 | 670 | 563 | 300 | 300 | 238 | 144 | 110 | 879 | 720 | 626 | 496 | 411 | 222
160Vicell| @19 | 708 | 504 | 408 | 310 | 245 | 148 | 112 | 903 | 740 | 638 | 500 | 415 | 223
Dimensions

Unit: mm Dimension:181.5(L) =< 7T(W)* 166.5(H)* 166.5{TH) TerminalT12
1 112 [0.472
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Batteries au plomb E‘Elﬂg
~ Effect of Temperature on Long Term — Self Discharge Characteristics —

100
— |
—
%‘-—.________“-—_________ 16 A
i —
" ~ BOD
Chimecthmr mnl 0.17E (FV 1. P Wicall) - e
Chargin 12 48Vicall, max. 0.28CA; % [———f.25C
Chaarging wolurmas:125% of dizcharged capasity. P a0 B
120 3
2
o 40°C 30°C
100 f—— =] g
~ :g
. § =
— =4
£
£ 80 100 S0 309 o o 2 a 8 & 10 iz
ﬁ' oD DoD ocod
“ a0 Storage Time(Months)
20
Mo supplementary charge required
o A (Carry out supplementary charge before use if 100% capacity Is requined.)
o 200 400 &00 800 1000 1200 1400 1800 1800 Supplementary charge required befors use.Optional charging way as below:
g 1-Charged for above 3 days at limted current 0.25CA and constant valatge 2.25Vicall.
Mumbar of Cycles 2.Charged for above 20hours at limted current 0.25CA and constant volatge 2 45Wiceil.
3.Charged for 8~10houwrs at limted current 0.05CA .

men Awoid this storage period unless regular Top charge.
Supplementary charge may often fail to recover the full capacity

Cycle Charging Characteristics — Discharge Characteristics —

5:::: clc:mg'\.'i;l.:’::w#ﬂu AL AT I CRATEARG CLnem SN T4 SUCal Conatat e I l | |
T B B - :-'.‘_'::'::::_-:_J E 1-‘“??\%—:\“—-‘ \'\.
100 = OO p= x5 r .‘ % 1“1_—- _\\ \\\ \'\ \
24 AT bt ol & \‘.-".uT-- B8 S
P e e ‘\ [ —marE =i g - Hzahc
ol omd sl g - PR Y 3
I R 741874 AN B 5 £ P
h ’j e \-‘_ g Currmbl - B0
L wel T~ i.‘:'f.‘::":.--; :
‘Charging Time{hours) -I;lscharge Tirme
Available Capacity Subject to Temperature
Battery Type 20C | -10C | oC 5C 10c | 20c | 25 | 3oc | 40c | 45C
Bgﬁgy 6V&12v| 46% | 66% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109%

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge
Voltage Vieell 1.80V 1.75V 1.60V

Discharge - — _ —
Current (A) (A =02C | 02C-< (A) <1.0C | (A) =1.0C

Charge the batteries atleast once every sixmonths,
if they are storedat 25°C.

Charging Method:

Constant Uultage -0.2Cx2h+2 4-2 45VICellx24h Max. Current 0.3CA

Constant Current| -0.2Cx2h+0.1CAx 12h
Fast -0.2Cx2h+0.3CAx4.0h
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