Produktdatenblatt XZCPA1865L5

Technische Daten XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, 1/2" 20
UNF, 3-polig, PVC 5m Kabel

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Zubehdr-/Teilekategorie

Verkabelungszubehdr

Zubehor-/Teiletyp

Vorverdrahtete Stecker

Name der Reihe

Anwendung

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung

1/2"20 UNF, 3-polig gerade Buchse

Kabelsteckerbefestigung

Anschrauben

Manschettenmaterial Edelstahl 316L
Status-LED Ohne
Kabelldnge 5m
AuRerer Kabeldurchmesser 5 mm
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm?
Draht-Isoliermaterial PVC
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 VAC
300V DC
Nennstrom [In] 4 A
Kontaktwiderstand 5000 yOhm
Isolierungswiderstand 1GQ
Produktgewicht 0,18 kg
Montage
Schutzart (IP) IP69K
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-85 °C (statisch)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35-100 °C
Nachhaltigkeit
ROHS Konform
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=878006&lang=de-de

Vertragliche Gewahrleistung

Periode

18 Monate




