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Sistemas de Identificación

Etiquetas para Paneles de Control

Para otros productos y sus características en www.HellermannTyton.es/a267
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Etiquetas de Algodón, Marcaje Manual 
•	  HELASIGN, Material 270 (Amarillo), Libreta

Para una rápida identificación de componentes y equipamientos in situ.

MATERIAL Tipo 270, tela de Algodón, Amarilla (YE)

Temp. Trabajo -29 °C a + 80 °C

Temp. Curado desde +10 °C

Adhesivo Adhesivo Goma Sintética 

Espesor de Lámina (TF) 150 µm

Propiedades Químicas 
del Material

Buena resistencia a agua, aceites y 
disolventes

TIPO Descripción
Ancho

(W)
Alt.
(H)

Etiquetas
por Hoja Embalaje Color Código

TAG122FB-270-YE

Con Marco

15,0 9,0 70 700 Amarillo (YE) 598-92227

TAG124FB-270-YE 19,0 11,0 44 440 Amarillo (YE) 598-92427

TAG121FB-270-YE 20,0 8,0 60 600 Amarillo (YE) 598-92127

TAG125FB-270-YE 38,0 11,0 22 220 Amarillo (YE) 598-92527

TAG122B-270-YE

Sin Marco

15,0 9,0 70 700 Amarillo (YE) 598-12227

TAG120B-270-YE 15,0 6,0 105 1.050 Amarillo (YE) 598-12027

TAG124B-270-YE 19,0 11,0 44 440 Amarillo (YE) 598-12427

TAG121B-270-YE 20,0 8,0 60 600 Amarillo (YE) 598-12127

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

TIPO Embalaje Color Código

T82S-BK 2 Negro (BK) 500-50820

T82R-RD 2 Rojo (RD) 500-50822

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Siempre a mano: Etiquetas en una libreta tamaño bolsillo y ligera.

•	 Etiquetas adhesivas amarillas
•	 Suministrada en libretas tamaño bolsillo
•	 La cubierta protege las etiquetas durante su almacenaje
•	 Fácil extracción o reposición de las etiquetas
•	 No deja residuos al despegarlas
•	 Etiquetas disponibles con o sin borde negro
•	 Utilice los bolígrafos indelebles T82 para una duración superior

Ventajas y Beneficios




