
DCD996NT - Perceuse Visseuse percussion
18V 5Ah Li-Ion XRP - Moteur sans charbon

Prix :

• Puissante perceuse/visseuse 18 Volts pour des applications lourdes en perçage à percussion
 et en vissage, couple jusqu’à 95 Nm
• Trois vitesses jusqu’à 2000 trs/min avec variateur pour des performances optimales lors    
 d’applications nécessitant un couple élevé, une vitesse normale ou une vitesse élevée
• 22 positions de réglages de couple + embrayage électronique pour des résultats constants
 et une très bonne précision de vissage
• Mandrin sans clé 13 mm, avec un blocage d’arbre pour un changement simple
 et rapide des forets ou embouts
• Nouvel interrupteur offrant une variation intelligente de la vitesse de perçage 
 et un meilleur contrôle
• Puissante LED 3 positions, jusqu’à 77 Lumens

Equipement standard : Mallette T-STAK.

Voltage 18 V
Type de batterie 5 Ah Li-Ion
Couple 95 Nm
Vitesse à vide 0-450/1300/2000 tr/min
Coups par minutes 0-8600/25500/38250 cps/min
Capacité de perçage maxi. Bois/Métal/Béton 55/15/13 mm
Poids  1,6 kg
Gencod 5035048644577


