Produktdatenblatt

Technische Daten

XVLA313

MELDELEUCHTE LED GN

Verflgbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Harmony XVL

Produkt oder Komponententyp

LED-Meldeleuchte mit eingebauter Linsenkappe

Komponentenname XVL

Montagedurchmesser 12 mm

Lichtquelle LED-Abdeckung
Lichtblockfarbe Griin

Schutzfunktionen Integrierter Vorschaltwiderstand

Durch Diode integriert

Nennhilfsspannung [UH,nom]

5V

Schutzart (IP)

IP40 entspricht IEC 60529

IP40 entspricht NF C 20-010

IP65 (mit Dichtung XVLZ911) entspricht IEC 60529
IP65 (mit Dichtung XVLZ911) entspricht NF C 20-010

Zusatzmerkmale

Art des Hilfsspannungsversorgung

DC

ignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anschlisse - Klemmen

Gewindeanschluss: Klemmkapazitat 1 x 0,2-1 x 1,5 mm?

Leistungsaufnahme

25 mA

Nennisolationsspannung Ui

50 V gemaR IEC 60947-1

Lampenlebensdauer >= 100000 h
Nomineller Spannungsbereich 0,8-1,1 Un
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (X1-X2)PL
Hohe 16 mm
Breite 16 mm
Tiefe 51 mm
Produktgewicht 0,007 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA

uL
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-70 °C
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der



Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C

Uberspannungskategorie Klasse 3 entspricht IEC 60536
Klasse 3 entspricht NF C 20-030

Vertragliche Gewahrleistung

Periode 18 Monate




