Pinze

CARATTERISTICH
E

Sicuro per I'uso in
ambienti ESD

Ganasce seghettate
per una maggiore
presa

Ganasce in acciaio
3mm rettificate di
precisione

Impugnature in
plastica morbida
scanalata e molla di
ritorno leggera

Il fermo integrato
impedisce |'apertura
eccessiva delle
maniglie

Pinze a becchi piatti in acciaio
RS Pro 140mm con 20mm
ganascia Lunghezza

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Da RS Pro, queste pinze a becchi piatti di alta qualita sono adatte per i professionisti e gl
appassionati del fai da te. Con bordi esterni arrotondati, queste pinze a ganasce seghettate sono
adatte per la manipolazione di componenti in aree ad alta densita senza causare danni.

Specifiche generali

Tipo a pinza Pinze a becchi piatti
Tipo di punta Diritto
Materiali Acciaio

Lavori elettrici, gioielleria, componenti sensibili

Applicazioni all'elettricita statica

Specifiche elettriche

ESD di protezione Si

Specifiche meccaniche

Capacita di taglio 3.0mm
Lunghezza ganascia 20mm
Lunghezza totale 146mm
Durezza HRC 48-50
Peso 789
Spessore dell'acciaio 3mm
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