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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

 

• 热收缩管可快速安装 

 

• 安全且易于使用 

 

• 最低收缩温度为 115°c 

 

• 防水压接片管 

 

• 易于目视检查 

 

• 额定电压 

 

• 热收缩比为 2 ： 1 

特点 
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RS Pro 热收缩管为红色，长度为 3.7 cm ，比率为 1 ： 1。三色编码，防水压接接头覆盖双壁热收缩管

和热熔内衬。压接接头提供极佳的应力消除， Visual 检验，耐溶剂和防潮性，具有良好的物理和电气

特性。   

 

 

 

颜色 红色 
绝缘 绝缘 
应用 
 

工业控制系统、汽车和运输部门、机器制造、电气和电子

设备、商业和家用电器 
 

 

 

介电强度 19.7 kv/ 毫米 

额定电压 600 V 
 

 

 

最小电线尺寸（ mm2 ） 0.5mm² 

最大电线尺寸（ mm2 ） 1.5mm² 

最小电线尺寸（ awg ） 22AWG 

最大电线尺寸（ awg ） 16AWG 

收缩率  1:1 

套管长度  3.7 cm 

袖型  热收缩 
 

产品说明 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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最高工作温度  +125°C 

最低工作温度  -55°C 

工作温度范围：  -55°c 至 +125°c 

收缩温度 150 ° c 
 

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863,               
符合标准 符合 RoHS 标准， MIL - H - 5606 ； MIL - L - 23699 ； 

MIL - L - 7808 ； MIL - A - 8243 接头 
 

 

认证 

操作环境规格 
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