PRO.

Datenblatt

RS-Pro-DIN-Schienengehause, Polycarbonat,
75x55x 110mm
Best.-Nr.: 243-3654

Produktdetails

Die Abmessungen des DIN-Schienengehduses von RS Pro betragen 75 x 55 x 110 mm. Es besteht aus
Polycarbonat, um zusatzliche Haltbarkeit zu bieten. Die leicht abnehmbare Frontabdeckung passt sich leicht an
externe Komponenten wie Anzeigen oder Schalter an. Die vorgeformten Stifte ermoglichen eine einfache
Verbindung von der Leiterplatte zu den Klemmen.

Eigenschaften und Vorteile

¢ Hergestellt aus vollstandig isoliertem Polycarbonat gemalR UL 94V-2

e Vorgeformte Stifte ermoglichen eine einfache Verbindung von der Leiterplatte zu den Anschlussklemmen
Gerate kdnnen vor dem Einbau im Gehduse vollstandig montiert werden

Unverlierbare selbstverriegelnde Anschlussschrauben sorgen fir hohe Vibrationsfestigkeit

¢ Die Frontplatte lasst sich leicht entfernen und kann fiir externe Komponenten wie Anzeigen oder
Schalter gebohrt oder angepasst werden

¢ Integrierte Fihrungsschienen fir flexible Leiterplattenpositionierung

¢ Abnehmbare Frontplatte
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Technische Daten:

Gehéausematerial PC

Farbe Grau
DIN-Schienenmontage Hutprofil
Gehauseschutzart IP20
Innenmontageart Leiterplattenmontage

Besondere Merkmale

Erfullte Normen

Steckbar, abnehmbare Frontplatte

UL E84703; CSA LR 62504;
RoHS-konform

Anschlussart Lot
Abmessungen 75x55x 110 mm
Hohe 110 mm
Lange 75 mm
Maximale Betriebstemperatur

+110°
C, Max. Anzahl der Anschlussklemmen 16
Minimale Betriebstemperatur -40 °C
Breite 55 mm
Gehauseart DIN-Schiene
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