KNIPEX Quality — Made in Germany

Informazione prodotto

12 49 21

Lame di ricambio per 12 42 195

You

Art. No.
EAN
peso

eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

Spelatura senza ulteriore ripassatura da 0,03 a 10,0 mm?
Tagliafili situato in profondita

Geometria delle lame universale - robusta e durevole
Tagliafili situato in profondita

e Adattamento completamente automatico a tutti i conduttori monofilari,
multifilari e a fili sottili con isolamento standard con capacita compresa
tra 0,03 e 10,0 mm?

Non necessita di regolazione manuale

o Nessun danneggiamento dei conduttori

e Le ganasce in acciaio tengono fermo il cavo senza rischio di
slittamento e di danneggiamento dell'isolamento residuo

e Con tagliafili situato in profondita per taglio di conduttori a piu fili in
rame e alluminio fino a 10 mm? ed unipolari fino a 6 mm?
Meccanismo particolarmente scorrevole e peso minimo

e Le lame avvitate e I'arresto regolabile sono sostituibili

e Impugnatura con zona in materiale sintetico morbido per una presa
sicura

e Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro

e |ama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio
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https://youtu.be/OKEgIXzujmA

